Dauer-/Blink-/Blitzleuchte WLG-BKG-FLG @M@F

LED-Dauer-/LED-Blinkleuchte DLG-BLG -
SIGNALGERATE

WLG DAUERLEUCHTE - BKG BLINKLEUCHTE
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25 W Gliihlampe
Fassung BA15d

Merkmale Bajonettverschluss IP 65

umfassendes Leuchtenprogramm in Baugrofe 120 mm @
und hoher Schutzart FLG BLITZLEUCHTE
ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhéltnis o
Bajonettverschluss fir leichten Lampenwechsel ohne ~ 5 J Blitzrchre
Werkzeug (WLG/BKG)

LED Dauer- oder Blinkleuchten mit hoher Leuchtkraft
(48 LEDs), wartungsfrei, geringe Stromaufnahme,
groRer Spannungsbereich, Einschaltstrombegrenzung,
schock- und vibrationsbestandig

DLG/BLG nach folgenden IEC-Richtlinien getestet:

— zyklischer Feuchtigkeitstemperaturtest

— Vibrationstest
— Schocktest Anschlussklemme
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in Vorbereitung

Bajonettverschluss,
IP 65

DLG LED-DAUERLEUCHTE
BLG LED-BLINKLEUCHTE

48 LEDs - Lichtabgabe in alle Richtungen
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Type WLG BKG FLG DLG BLG
Gehause, Farbe ABS, grau RAL 7035 oder schwarz RAL 9005
Kalotte, Farbe Polycarbonat, orange, rot, klar, blau, griin, gelb
Leitungseinfiihrung 8 mm - 12 mm, Durchfihrungstiille unten
Montagearten horizontal oder vertikal mit Winkel
Einschaltdauer 100 %
Anschlussklemmen 2,5 mm?
Temperaturbereich (Einsatz) -30°C bis +60°C -30°C bis +50°C -35°C bis +60 °C
Leuchtmittel Gliihlampe/BA15d Blitzréhre LED
Lebensdauer (Leuchtmittel) ~ 3 Mio. Blitze ~100.000 h
Leistung/Energie max. 256 W 5J
Blink-/Blitzfrequenz = ~2Hz ~1Hz = ~2Hz
Gewicht (g) 230 250 320 270
Artikel-Nr. Nenstron Spannungs- gﬁ?\'ll'ELLDA%TSE\:IV ZBUAB1§:OR
Type Bezeichnung  Nennspannung (V)  Gehéuse Gehause A) bereich uhlampen )
grau schwarz v)
is 250 V AC/D 22 10C 22 50C .
WLG Dafuerleuchte bis 250 V AC/DC 822 10C 900 822 50C 900 Type Artikel-Nr. Nenn
Blinkleuchte 12-48 V AC/DC 83210C 408 832 50C 408 spannung
BKG 110/120 VAC 83210C 310 83250C 310 GL21 890 025 904 12V
230/240 V AC 83210C 313 832 50C 313 GL22 890025 905 24V
Blitzleuchte 12 VAC/DC 842 14C 404 842 54C 404 0,7 GL25 890025910 110120 V
24V AC/DC 842 14C 405 842 54C 405 0,32 GL26 890025913 230/240V
BEC 10M20VAC ~ 84213C310 84253 310 02
230/240 VAC 84213C 313 842 53C 313 0,1
Modelle mit 2 Blitzfrequenzen i
. i in. 42 16C 4 42 56C 4 2 .
FLG-A 30/60 Bl!tze/M!n 24V ACIDC 842 16C 405 842 56C 405 0,28 HINWEIS:
FLG-B 30/90 Blitze/Min. 842 17C 405 842 57C 405 0,40 Leuchtmittel rat 7
LED- 12 VAC/DC 827 10C 404 827 50C 404 0,325 11-16 VAC/DC euc e. Separal zu
Dauerleuchte 1730vpc | bestellen (siehe Bestelldaten
e 24V AC/IDC 827 10C 405 827 50C 405 0,11 1726 VAC Zubehér).
35-62V DC
48 VAC/DC 827 10C 408 827 50C 408 0,085 3552V AC
110 VAC 82710C 310 827 50C 310 0,06
230/240 VAC 82710C 313 827 50C 313 0,06
LED- 12 VAC/DC 807 10C 404 807 50C 404 0,325 11-16 VAC/DC
Blinkleuchte 17-32V DC
24V AC/DC 807 10C 405 807 50C 405 0,11 17-26V AC
BLG 35-62V DC
48 VAC/DC 807 10C 408 807 50C 408 0,085 3552 \/ AC
110 VAC 807 10C 310 807 50C 310 0,06
230/240 V AC 807 10C 313 807 50C 313 0,06
Winkel fiir Wandmontage 822 200 900
Farbcode fiir Kalotten c
1 orange 5 blau
2 rot 6 grin
4 klar 7 gelb
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