
PCB-Zubehör

Alle Abmessungen in mm · MOQ = Mindestbestellmenge oder ein Vielfaches davon. 149
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Metall-Abstandsbolzen

Artikel-Nr. Gewinde Maße MOQ
SW L*) B C Stück

227x08 M4 8 8 8 5 500
227x10 M4 8 10 8 6 500
227x12 M4 8 12 8 7 500
227x15 M4 8 15 8 9 500
227x18 M4 8 18 8 9 500
227x20 M4 8 20 8 9 500
227x25 M4 8 25 8 9 500
227x27 M4 8 27 8 9 500
227x30 M4 8 30 8 9 500
227x35 M4 8 35 8 9 500
227x40 M4 8 40 8 9 500
227x45 M4 8 45 8 9 500
227x50 M4 8 50 8 9 500
227x55 M4 8 55 8 9 200
227x60 M4 8 60 8 9 200
227x70 M4 8 70 8 9 200
227x80 M4 8 80 8 9 200
227x100 M4 8 100 8 9 200

Artikel-Nr. Gewinde Maße MOQ
SW L*) B C Stück

228x08 M5 8 8 10 5 500
228x10 M5 8 10 10 6 500
228x12 M5 8 12 10 8 500
228x14 M5 8 14 10 10 500
228x15 M5 8 15 10 11 500
228x16 M5 8 16 10 11 500
228x18 M5 8 18 10 11 500
228x20 M5 8 20 10 11 500
228x25 M5 8 25 10 11 500
228x30 M5 8 30 10 11 500
228x35 M5 8 35 10 11 500
228x40 M5 8 40 10 11 200
228x45 M5 8 45 10 11 200
228x50 M5 8 50 10 11 200
228x55 M5 8 55 10 11 200
228x60 M5 8 60 10 11 200
228x70 M5 8 70 10 11 200
228x80 M5 8 80 10 11 200
228x100 M5 8 100 10 11 200

Artikel-Nr. Gewinde Maße MOQ
SW L*) B C Stück

4105015 M5 10 15 10 11 200
4105020 M5 10 20 10 11 200
4105025 M5 10 25 10 11 200
4105030 M5 10 30 10 11 200
4105035 M5 10 35 10 11 200
4105040 M5 10 40 10 11 200
4105045 M5 10 45 10 11 200
4105050 M5 10 50 10 11 200

Stahl verzinkt M4 M5
Gewindefreistich nach DIN 76-B

Materialdaten: s. Anhang 9

Innen-/Außengewinde  

Zwischenlängen und Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar.
*) Toleranz +/- 0,1 mm


