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Bestell-Informationen Zubehör 19-Zoll-Technik

... aus Kunststoff, schwarz

Art. Nr. 138023 0001VE=20St.

Frontplattenbefestigung PVC

Karten-Führungsschienen

19-Zoll Baugruppe
- Konstruktion -

Art. Nr. 138023 0002VE=100St.

Frontplatten für 19-Zoll Baugruppen

Karten-Führungsschiene
Kunststoff, schwarz, mit voreilenden
Steckerzapfen und Einrastnasen
zum Einrasten in Trägerprofil mit
Rasterlochung

Karten-Führungsschienen werden in Baugruppenträger nach DIN41494 
eingesetzt, um den eingeschobenen Flachbaugruppen Führung und Halt 
zu bieten. Die Montage erfolgt durch Einstecken in gelochte Trägerprofile 
1 und 2.

VE=1 St. Art. Nr. 138022
VE=20 St. Art. Nr. 138022 0001
VE=100 St. Art. Nr. 138022 0002

Teilfrontplatte
Alu-Blech 2,0 mm, mit Lochbild

1

Linsenkopfschraube
M2,5x5 mm (DIN 7985), vernickelt

3

Frontplattenbefestigung
... aus Metall, vernickelt

4

Frontplattenbefestigung
... aus PVC, schwarz

5

Linsenkopfschraube
M2,5x8 mm (DIN 7985), vernickelt

6

Sechskant-Mutter
M2,5 (DIN 934), vernickelt

7

Karten-Führungsschiene
aus Kunststoff, schwarz

8

Linsenkopfschraube
M3x6 mm (DIN 7985), vernickelt
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Frontplatten
Aluminiumblech 2 mm, natur eloxiert
mit Bohrungen für Frontplatten-
befestigung und Frontplattengriff
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... aus Stahl, verzinkt, (2St.)

Art. Nr. 138042 0001VE=20St.

Frontplattenbefestigung Metall

Art. Nr. 138042 0002VE=100St.

Frontplattenbefestigung

Frontplattenbefestigungen werden zur Montage von Teilfrontplatten an 
Flachbaugruppen im Euro-Format verwendet.

Frontplatten-
befestigung PVC

Frontplatten-
befestigung Metall
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Art.- Nr.: B b1 Ø(mm)

138071 0001 20,0

138072 0001 25,1

138073 0001 50,5 35,6

101,3 86,4

138075 0001 75,9 61,0

138074 0001

138071 20,0

138072 25,1

138073 50,5 35,6

101,3 86,4

138075 75,9 61,0

138074
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