
Alle Abmessungen in mm · MOQ = Mindestbestellmenge oder ein Vielfaches davon. 87
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Universal-Abdeckkappen
Material: Polyacetal (POM)
Farbe: schwarz

Artikel-Nr. Loch-ø Platten- Maße MOQ
maß D H H1 Stück

P-2080 9,5 – 11,0 0,8 – 3,2 16,0 12,6 1,6 100
P-2081 12,7 – 14,3 0,8 – 3,2 18,5 12,0 1,6 100
P-2082 15,0 – 17,5 0,8 – 3,2 21,5 12,0 1,6 100
P-2083 18,4 – 20,6 0,8 – 3,2 25,0 12,0 1,6 100
P-2084 22,0 – 25,5 0,8 – 3,2 32,5 13,2 1,6 100
P-2085 28,0 – 30,0 0,8 – 3,2 35,0 13,2 1,6 100
P-2086 35,0 – 38,0 0,8 – 3,2 43,0 13,2 1,6 100
P-2087 45,0 – 47,5 0,8 – 3,2 52,0 13,2 1,6 100

Lochstopfen
Material: PA 6.6 (SK-02)
Farbe: elfenbein, andere auf Anfrage

Artikel-Nr. Maße MOQ
A B C D E F Stück

161 0040 154 02 4,0 6,0 1,1 7,0 0,8 3,8 1000
161 0060 154 02 6,0 6,0 1,1 10,4 0,8 3,8 1000
161 0064 154 02 6,4 6,0 1,1 10,4 0,8 3,8 1000
161 0080 154 02 8,0 6,0 1,2 12,0 0,8 3,8 1000
161 0095 154 02 9,5 6,0 1,2 13,5 0,8 3,8 1000
161 0100 154 02 10,0 6,0 1,2 14,0 0,8 3,8 1000
161 0120 154 02 12,0 6,0 1,3 16,0 0,8 3,8 1000
161 0127 154 02 12,7 6,0 1,3 17,1 0,8 3,8 500
161 0140 154 02 14,0 6,0 1,4 18,7 0,8 3,8 500
161 0143 154 02 14,3 6,0 1,4 18,7 0,8 3,8 500
161 0159 154 02 15,9 6,0 1,4 20,4 0,8 3,8 500
161 0180 154 02 18,0 6,0 1,5 22,8 0,8 3,8 500
161 0191 154 02 19,1 6,0 1,5 24,0 0,8 3,8 250
161 0200 154 02 20,0 6,0 1,5 24,8 0,8 3,8 250
161 0222 154 02 22,2 8,0 1,6 27,4 0,8 3,8 250
161 0240 154 02 24,0 8,0 1,6 29,2 0,8 3,8 250
161 0254 154 02 25,4 8,0 1,6 30,6 0,8 3,8 250


