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Bei der SKINTOP® DIX handelt es sich um einen Dichteinsatz aus NBR, mit 
mehreren Bohrungen. Die SKINTOP®  - Kabelverschraubung mit dem 
Mehrfachdichteinsatz ermöglicht es,  
mehrere Leitungen gleichzeitig durch eine Verschraubung zu führen und 
spart somit  
Einbauraum. 
 
 
 
 
 
Technische Merkmale: 
 
Material: NBR, halogenfrei, ölbeständig 
 
Größen:  M 16 – M 40 
 
Temperaturbereich:  -40 °C bis +100 °C 
 
Lieferfarbe: schwarz 
 
 
 
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten. 
 
 
 
 
 
 
 


