
Produktdatenblatt
Typ SG 951

Aussenmaße in mm
Länge:  95,5
Breite:  63
Höhe:  49  (41+12) 

Innenmaße in mm
Länge:  90
Breite:  58
Höhe:  43

Platinendome in mm
Unterteil D: 5
 H: 4
 I: 2,2

Eurostecker 
Schutzklasse II
Kontaktstifte mit Lötanschluss
Kabelausgang
Ausführung für Zugentlastung
Lüftungsschlitze geschlossen
Material: VO
Farbe: schwarz
Inklusive: 4 Gehäuseschrauben 
 à 2,9 x 16 mm


