
Produktdatenblatt
Typ 1014 G

Trafogehäuse Standard
Lüftungsschlitze geschlossen
Material: ABS VO
Farbe: schwarz
Inklusive: 4 Gehäuseschrauben 
 à 2,9 x 9,5 mm

Aussenmaße in mm
Länge:  95
Breite:  71
Höhe:  41 (33+9,5)

Innenmaße in mm
Länge:  89
Breite:  66,5
Höhe:  36

Platinendome in mm
Unterteil D: 8
 H: 8
 I: 2,2
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