Datenblatt | Artikelnummer: 257-846
Anreihbare Leiterplattenklemme; Dricker; 2,5 mm?; Rastermal3 5/5,08 mm; 1-

polig; CAGE CLAMP®; Briickungsmoglichkeit

www.wago.com/257-846

WAGo

=

5 (508

RoHS v BOMcheckmet Farbe: M
Compliant

Artikelbeschreibung

B | eiterplattenklemmen mit Driickern und CAGE CLAMP’-Anschluss

B varianten mit Zulassung fiir Ex
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B Finstellung zwischen metrischen und zélligen RastermaBen durch Zusammendriicken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
B |deal fir Feldverdrahtung durch offensichtliche Driickerbetatigung

B Kein spezielles Werkzeug notwendig

Weitere Varianten kénnen lGiber den WAGO Vertrieb angefragt oder ggfs. unter https://configurator.wago.com konfiguriert werden: Andere
Farben,Varianten fir Ex e Il und Ex i

Daten
Elektrische Daten

Bemessungsdaten geman IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (lll / 3) 250V

BemessungsstoBspannung (lll / 3) 4kV

Bemessungsspannung (lll / 2) 320V

BemessungsstoBspannung (lll / 2) 4KkV

Bemessungsspannung (Il / 2) 630V

BemessungsstoBspannung (l1/ 2) 4kV

Bemessungsstrom 24 A

Legende Bemessungsdaten (In/2) 2 Uberspannungskategorie Ill / Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsdaten gemaB UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B) 300V
Bemessungsstrom UL (Use Group B) 15A
Bemessungsspannung UL (Use Group D) 300V
Bemessungsstrom UL (Use Group D) 10A

Bemessungsdaten geman CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group B) 300V
Bemessungsstrom CSA (Use Group B) 15A
Bemessungsspannung CSA (Use Group D) 300V
Bemessungsstrom CSA (Use Group D) 10A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik CAGE CLAMP®
Betatigungsart Dricker, abgewinkelt
Eindréhtiger Leiter 0,08...2,5mm?/28...12 AWG
Feindrahtiger Leiter 0,08...2,5mm2/28... 12 AWG
Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhilse mit Kunststoffkragen 0,25...1,5 mm?

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhilse ohne Kunststoffkragen 0,25...1,5 mm?

Abisolierlange 5..6mm/0.2...0.24inch
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Leiteranschlussrichtung zur Leiterplatte

Polzahl

Gesamte Anzahl der Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl Anschlusstypen

Anzahl der Ebenen

Geometrische Daten

Rastermal

Breite

Hbhe

Héhe ab Oberflache
Tiefe

Lotstiftlange
Létstiftabmessungen

Bohrlochdurchmesser mit Toleranz

Leiterplattenkontaktierung

Leiterplattenkontaktierung
Létstiftanordnung

Anzahl der Létstifte pro Potential

Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe
Isolierwerkstoff
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Klemmfederwerkstoff
Kontaktwerkstoff
Kontaktoberflache

Brandlast

Gewicht

Umgebungsbedingungen

Grenztemperaturbereich

Kaufmannische Daten

Ursprungsland
GTIN

oo

5/5,08 mm/0.197/0.2 inch
7.8 mm/0.307 inch

24,2 mm/0.953 inch
20,2mm/0.795 inch

14,2 mm/0.559 inch
4mm

0,7 x0,7 mm

1,1%9 mm

THT
innerhalb der Klemme in Reihe
2

orange

|

Polyamid 66 (PA 66)

VO

Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Elektrolytkupfer (Ecu)

verzinnt

0.017MJ

1.131g

-60...+105°C

PL
4044918413992
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Zolltarifnummer
Produktgruppe
eCl@ss 9.0
eCl@ss 8.0
ETIM 6.0

ETIM 5.0

Zulassungen / Zertifikate

Landerspezifische Zulassungen

Logo

Keg

(

K
(CA
@

Schiff Zulassungen

A

-

A

Zulassung

CCA
DEKRA Certification B.V.

CCA
DEKRA Certification B.V.

CCA
DEKRA Certification B.V.

CCA
DEKRA Certification B.V.

CSA
DEKRA Certification B.V.

Logo Zulassung
d;,‘gﬂwm&ti? DNV GL . .
o — Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
DRYGL
UL-Zulassungen
Logo Zulassung

b\

Underwriters Laboratories Inc.

85369010000

4 (GDS- und Durchfiihrungsklemmen)
27-44-04-01

27-44-04-01

EC002643

EC002643

Zertifikatsname
2160584.28

NTR NL-7128

2169331.22

NTR NL-7388

70049157

Zertifikatsname
TAE000016Z

Zertifikatsname
E45172, sec. 6
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Passende Produkte

Werkzeug
Art-Nr.: 210-658
. . /210-658
/ Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt www.wago.com
Art-Nr.: 210-720
. . /210-720
/ Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm www.wago.com

Priifen und Messen
Art-Nr.: 249-110

‘, 4 Prlifadapter; passend fir Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rasterma3 5 mm/0.197 www.wago.com/249-110
in

v Art-Nr.: 249-111

\ﬁ'ﬂ Prifadapter; passend fir Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaf3 5,08 mm /0.2 www.wago.com/249-111
in

Aderendhiilse

Art-Nr.: 216-101
\ ‘L renr www.wago.com/216-101

Aderendhlilse; Hulse fir 0,5 mm?2 / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

ﬂ Art-Nr.: 216-102
3

; . /216-102
Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www.wago.com

Art-Nr.: 216-103
K ‘ renr . . N . . www.wago.com/216-103
4! Aderendhlilse; Hilse fir 1 mm2/ AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

m Art-Nr.: 216-104
H oo www.wago.com/216-104

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm?2 / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

1l Art-Nr.: 216-121

. . /216-121
Aderendhlilse; Hulse flr 0,5 mm?2 / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www-wago.com

i Art-Nr.: 216-122

.wago.com/216-122
Aderendhlilse; Hulse fiir 0,75 mm2/ AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www.wag

1l Art-Nr.: 216-123

. . /216-123
Aderendhlilse; Hilse fir 1 mm2/ AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www.ago.com

0 Art-Nr:216-124 www.wago.com/216-124
M Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt Wago.
Art-Nr.: 216-131

. . /216-131
Aderendhlilse; Hulse fiir 0,25 mm?2/ AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www.wago.com

Art-Nr.: 216-132

.wago.com/216-132
Aderendhlilse; Hulse fiir 0,34 mm2/ AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www.wag

- Art-Nr.: 216-141

Aderendhlilse; Hulse fur 0,5 mm?2/ AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; www.wago.com/216-141
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemaBn DIN 46228, Teil 1/08.92

Art-Nr.: 216-142

Aderendhlilse; Hilse flr 0,75 mm?2 / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; www.wago.com/216-142
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Art-Nr.: 216-143

Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm2/ AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; WWW.Wago.com/216-143
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gasdicht aufgecrimpt; geman DIN 46228, Teil 1/08.92

Art-Nr.: 216-144
Aderendhlilse; Hulse fur 1,5 mm?2/ AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Art-Nr.: 216-151
Aderendhllse; Hilse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-152
Aderendhlilse; Hulse fir 0,34 mm?2/ AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-201
Aderendhllse; Hilse flr 0,5 mm?2/ AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-202
Aderendhlilse; Hulse fiir 0,75 mm?2/ AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-203
Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm2/ AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-204
Aderendhllse; Hulse fur 1,5 mm?2/ AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-221
Aderendhlilse; Hilse flr 0,5 mm?2 / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-222
Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm2/ AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-223
Aderendhlilse; Hilse fir 1 mm2/ AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-224
Aderendhllse; Hulse fir 1,5 mm?2/ AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-241

Aderendhlilse; Hulse fur 0,5 mm?2/ AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer;

gasdicht aufgecrimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90

Art-Nr.: 216-242
Aderendhllse; Hilse flr 0,75 mm?2 / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90

Art-Nr.: 216-243

Aderendhllse; Hulse fir 1T mm2/ AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer;

gasdicht aufgecrimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90
Art-Nr.: 216-244

Aderendhlilse; Hilse fur 1,5 mm2/ AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer;

gasdicht aufgecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90

Art-Nr.: 216-262
Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2/ AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemaf DIN 46228, Teil 4/09.90

Art-Nr.: 216-263

Aderendhlilse; Hulse fir 1T mm2/ AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer;

gasdicht aufgecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90
Art-Nr.: 216-264

www.wago.com/216-144

www.wago.com/216-151

www.wago.com/216-152

www.wago.com/216-201

www.wago.com/216-202

www.wago.com/216-203

www.wago.com/216-204

www.wago.com/216-221

www.wago.com/216-222

www.wago.com/216-223

www.wago.com/216-224

www.wago.com/216-241

www.wago.com/216-242

www.wago.com/216-243

www.wago.com/216-244

www.wago.com/216-262

www.wago.com/216-263

Aderendhlilse; Hulse flr 1,5 mm?2 / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; www.wago.com/216-264

gasdicht aufgecrimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90
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Aderendhllse; Hulse fur 1,5 mm?2 / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; www.wago.com/216-284

n Art-Nr.: 216-284
gasdicht aufgecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90

-i Art-Nr.: 216-301 www.wago.com/216-301
Aderendhlilse; Hilse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt Wwago.

[ Art-Nr.: 216-302
h renr www.wago.com/216-302

Aderendhlilse; Hulse fir 0,34 mm?2/ AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt
Art-Nr.: 216-321

‘ : . /216-321
Aderendhlilse; Hilse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www.wago.com

ﬂ Art-Nr.: 216-322

.wago.com/216-322
Aderendhlilse; Hulse fir 0,34 mm2/ AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt www.wag

Beschriftungsmaterial

Art-Nr.: 210-332/500-202
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 1-16 (160x); Streifenhéhe 3 mm; Streifenlange 182
mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/500-202

Art-Nr.: 210-332/500-204
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 17-32 (160x); Streifenhéhe 3 mm; Streifenlange
182 mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/500-204

Art-Nr.: 210-332/500-205
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 1-32 (80x); Streifenhdhe 3 mm:; Streifenlange 182
mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/500-205

Art-Nr.: 210-332/500-206
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 33-48 (160x); Streifenhéhe 3 mm; Streifenlange
182 mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/500-206

Art-Nr.: 210-332/508-202
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 1-16 (160x); Streifenhéhe 3 mm,; Streifenlange 182
mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/508-202

Art-Nr.: 210-332/508-204
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 17-32 (160x); Streifenhéhe 3 mm; Streifenlange
182 mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/508-204

Art-Nr.: 210-332/508-205
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 1-32 (80x); Streifenhdhe 3 mm; Streifenlange 182
mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/508-205

Art-Nr.: 210-332/508-206
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 33-48 (160x); Streifenhéhe 3 mm; Streifenlange
182 mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend

www.wago.com/210-332
/508-206

Abschlussplatte

P Art-Nr.: 257-100
Gettts . . /257-100
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick www.wago.com

? Art-Nr.: 257-200
e . . /257-2
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick www.wago.com/257-200
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Art-Nr.: 257-300 www.wago.com/257-300
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick
Art-Nr.: 257-400

Vel ’: . . /257_400
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick wwwwage.com

; Art-Nr.: 257-500
s .wago.com/257-500
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick www.wag

P Art-Nr.: 257-600
wazgo- . . /2 7_
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick www.wago.com/257-600

; Art-Nr.: 257-700
s www.wago.com/257-700
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick 9

Allgemeines Zubehér

g Art-Nr.: 257-801

. . /257-801
Rasterzwischenstiick; zur Verdoppelung des Rasters; 5/5,08 mm dick www.wago.com

e Art-Nr.: 257-811
§ renr www.wago.com/257-811

Rasterzwischenstiick; zur Verdoppelung des Rasters; 7,5/7,62 mm dick

; Art-Nr.: 257-821
%‘ re-Nr www.wago.com/257-821

Rasterzwischenstiick; zur Verdoppelung des Rasters; 10/10,16 mm dick

Downloads
smartDATA

CAD Daten

3D Download 257-846 URL Download

Leiterplatten Bibliotheken

TARGET Bibliothek fir WAGO-Leiterplattenklemmen 1.1.0 ZIP Download
Kompatibel ab TARGET PCB Design Software Version 17.x Oct 6,2014 27,1 MB
DesignSpark Bibliothek fir WAGO-Leiterplattenklemmen 2.1 ZIP Download
Kompatibel ab DesignSpark PCB Version 4.x Oct 6,2014 22,5MB
EAGLE Bibliothek fir WAGO-Leiterplattenklemmen 2.1 ZIP Download
Kompatibel ab EAGLE PCB Design Software Version 6.x Nov 17,2017 239 MB

Anderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Hansastr. 27 Wir stehen lhnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
32423 Minden Verfluigung.

Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com
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