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Schutzart gemanl EN 60 529: bis IP 66
Einsatztemperatur: -40°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material: Polyethylen
Ausstattung: Zum VerschlieRen von nicht genutzten Bohrungen

Chemische Bestandigkeit:
Spannungsrissgefahr:
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EST 16 62551 100 16 9,5 21,2 11 16,5
EST 20 62552 100 20 9,5 252 11 20,5
EST 25 62553 100 25 9,5 30,2 11 25,5
EST 32 62554 100 32 9,5 372 11 325
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