Datenblatt | Artikelnummer: 260-343
4-Leiter-Klemme

www.wago.com/260-343

RoHS v BOMchecknet Farbe:
Compliant

Daten
Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemaB IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (lll / 3) 400V

BemessungsstoBspannung (lll / 3) 6kV

Bemessungsstrom 18A

Legende Bemessungsdaten (In/3) 2 Uberspannungskategorie Il / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlusstechnik CAGE CLAMP®
Betéatigungsart Betatigungswerkzeug
AnschlieBbare Leiterwerkstoffe Kupfer

Aluminium
Eindréhtiger Leiter 0,08...1,5mm?2/28...16 AWG
Feindrahtiger Leiter 0.08...1,5mm2/28...16 AWG
Abisolierlange 8...9mm/0.31...0.35inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen 4
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Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl der Ebenen

Verdrahtungsart

Geometrische Daten

Breite
Hohe ab Oberflache
Tiefe

Mechanische Daten

Bauform
Befestigungsart

Beschriftungsebene

Werkstoffdaten

Farbe
Brandlast
Gewicht

Kaufmannische Daten

Ursprungsland
GTIN
Zolltarifnummer
Produktgruppe
eCl@ss 9.0
eCl@ss 8.0
ETIM 6.0

ETIM 5.0

Zulassungen / Zertifikate

Lénderspezifische Zulassungen
Logo Zulassung
VDE

.ﬁ VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

UL-Zulassungen
Logo Zulassung
UR

Underwriters Laboratories Inc.

1
1
Seitliche Verdrahtung

8 mm/0.315inch
17 mm/0.669 inch
25 mm/0.984 inch

horizontale Bauform
Rastfu3
Seitliche Beschriftung

lichtgrau
0.045MJ
279

CH
4044918593045
85369010000

9 (Mini-Klemmen)
27-14-11-06
27-14-11-06
EC001284
EC001284

Zertifikatsname
40033303

Zertifikatsname
E45172
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Passende Produkte
Allgemeines Zubehor

- Art-Nr.: 209-122
=y Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; fir Alu-Schiene 210-154
Briicker

Art-Nr.: 260-402
Einlegebriicke; isoliert; 2-fach; reduziert den anschlieBbaren Querschnitt auf 1 mm

Werkzeug
Art-Nr.: 209-132

Betétigungswerkzeug; zum AnschlieBen der Einlegebricke; 2-fach; aus Isolierstoff

Art-Nr.: 210-657
Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz

Art-Nr.: 210-658
Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt

Art-Nr.: 210-720
Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

NINON

Priifen und Messen
Art-Nr.:210-136

Prifstecker; @ 2 mm; mit 500mm-Leitung

Art-Nr.: 210-137
Prufstecker; @ 2,3 mm; mit 500mm-Leitung

.\@

Art-Nr.: 249-138
Prifsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; fir 4-Leiter-Klemmen

A Art-Nr.; 260-405
3 Prifsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; fiir 4-Leiter-Klemmen; fiir Serie 260

Aderendhiilse
\ | Art-Nr.: 216-101
3

Aderendhlilse; Hilse fir 0,5 mm2 / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

K | Art-Nr.: 216-102
i Aderendhlilse; Hiilse fir 0,75 mm2 / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

K ‘ Art-Nr.: 216-103
\ Aderendhdlilse; Hiilse fiir 1 mm?2/ AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt
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Art-Nr.: 216-104
Aderendhllse; Hilse fir 1,5 mm?2 / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-121
Aderendhllse; Hilse fir 0,5 mm?2 / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-122
Aderendhdlse; Hilse fur 0,75 mm?2 / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-123
Aderendhdlse; Hilse fir 1 mm2/ AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-124
Aderendhllse; Hilse fur 1,5 mm?2/ AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-131
Aderendhdlse; Hilse fur 0,25 mm2 / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-132
Aderendhilse; Hulse fur 0,34 mm?2 / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-151
Aderendhdlse; Hilse fur 0,25 mm?2 / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-152
Aderendhllse; Hillse fir 0,34 mm?2 / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-201
Aderendhdlse; Hilse fur 0,5 mm2/ AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-202
Aderendhllse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-203
Aderendhdlse; Hilse fur 1 mm2/ AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-204
Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm?2/ AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-221
Aderendhlilse; Hiilse fiir 0,5 mm?2 / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-222
Aderendhllse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-223
Aderendhlilse; Hiilse fir 1 mm?2/ AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-224
Aderendhlilse; Hiilse fiir 1,5 mm2/ AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-301
Aderendhdlse; Hilse fur 0,25 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-302
Aderendhllse; Hilse fir 0,34 mm2/ AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-321
Aderendhllse; Hilse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt
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Q Art-Nr.: 216-322 www.wago.com/216-322

Aderendhllse; Hilse fir 0,34 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Abschlussplatte

Art-Nr.: 260-371

. . /260-371
Abschlussplatte; mit RastfuB www.wago.com/260-3

Montage

pmmey,  Art-Nr:203-120 www.wago.com/209-120
— Montagefuf3; an Klemmen mit Rastfu3 anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit Wwago.

Art-Nr.: 209-137

— /209-137
l—f“ Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit www.wago.com

Tragschiene

Art-Nr.: 210-154

; . . /210-154
/ Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch www.wago.com

Beschriftungsmaterial

Art-Nr.: 210-832

. . /210-832
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend www.wago.com/210-83

Art-Nr.: 210-833

.wago.com/210-833
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend www.wag

Downloads
Dokumentation

Ausschreibungstext

260-343 Oct 10,2017 DOC Download
25,1 kB

smartDATA

CAD Daten

3D Download 260-343 URL Download

Anderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Hansastr. 27 Wir stehen lhnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
32423 Minden Verfluigung.

Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com
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