
Zubehör

Kompakt-Schaltschränke AE
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Schienen für Innenausbau
für AE 
Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische 
Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- 
und Dachflächen rundum möglich.

Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätz-
liche Montagefläche für z. B.: 
● TS System-Chassis 
● Schaltschrankleuchten 
● Türpositionsschalter 
● Türarretierung
● Kabelschlauchhalter 

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert 

Hinweis: 
Weitere Anbaumöglichkeiten: 
Montageplatinen, einhängbar, 
TS 8612.400, siehe HB 32, Seite 1003.
Montageplatinen, verschraubbar, groß, 
TS 8612.410, siehe HB 32, Seite 1003.
Montageplatinen, verschraubbar, klein, 
PS 4532.000, siehe HB 32, Seite 1003.
Montagewinkel, 
PS 4597.000, siehe HB 32, Seite 1003.

 Für Gehäusetiefe
mm

VE Best.-Nr. SZ 

210 4 St. 2373.210

250 4 St. 2373.250

300 4 St. 2373.300

350 4 St. 2373.350
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Ausbau-Zubehör
montierbar in AE 

ab B/H mm 
Best.-Nr. TS

 HB 32,
Seite

TS System-Chassis 17 x 73 mm

380 8612.130

993

500
8612.140
8612.040

600
8612.150
8612.050

760
8612.160
8612.060

1000

8612.180
8612.080

8612.090

1200
8612.100
8612.000

1400
8612.120
8612.020

TS Montagesteg

300 8800.125

997

400 4694.000

500 4695.000

600 4696.000

800 4697.000
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Zubehör

Türpositionsschalter 4127.000 1030

Türarretierung 2519.000 967

Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 36 mm Ø 48 mm 

1064Kabelschlauchhalter 2593.000 2591.000 2594.000 2592.000

Kabelschlauch 2595.000 2589.000 2596.000 2590.000


