Avflenpumpe [ .
ROYAL

ASSERVERSORGUNG
MIT KOMFORT

Fir 12V. Gleichstrom

Férdermengemax. : 201

bei0,4bar=111

Verbrauch: 30-35W.

Auﬂenpumpe - ROYAL  maximaler Einsatz-Temperaturbereich:
Best-Nr. 02 + 70 bis + 80°C

Tandemschaltung Aullenpumpe

mit einer Tauch- und
einer Auflenpumpe

Trockenlauf - Dichtung - drehrichtungsabhiingig - rot - plus.
~ Einbav auferhalb des Wassertanks, oder als Verstirkungspumpe.
Fir Tauchpumpen sehr gut geeignet.
Die bewihrte Pumpe fiir den universellen Einsatz-
fiir Boiler - Durchlauferhitzer - Duschen.
Motor - Austausch ist jederzeit maglich.



Achtung! Wichtiger Hinweis zur
Hochleistungs - AuBenpumpe Best. Nr. 537454

Sehr geehrter Kunde,

entgegen den Angaben in der Anleitung darf die Pumpe nicht im Unterwasser - Betrieb verwendet
werden. AuRerdem durfen die Kabel nicht eingetaucht werden. : - _

Es handelt sich hier um.einen Druckfehler seitens des Herstellers, der diese Angabe aus der
Anleitung einer anderen Pumpe entnommen hat. :
Wir bitte um lhr Verstandnis.

Mit freundlichen GrUBén
Conrad Electronic GmbH
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