
Alle Abmessungen in mm · MOQ = Mindestbestellmenge oder ein Vielfaches davon. 173

Abstandshalter

PCB-Zubehör

Material: PA 6.6 (RMS-01)
Farbe: natur
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Artikel-Nr. Maße Materialstärke Bohrloch-ø MOQ
A B Leiterplatte Leiterplatte Stück

TCBS-4-01 6,4 5,2 1,6 4,0 100
TCBS-6-01 9,5 5,2 1,6 4,0 100
TCBS-8-01 12,7 5,2 1,6 4,0 100
TCBS-10-01 15,9 7,9 1,6 4,0 100
TCBS-12-01 19,1 7,9 1,6 4,0 100
TCBS-14-01 22,2 7,9 1,6 4,0 100
TCBS-16-01 25,4 7,9 1,6 4,0 100
TCBS-18-01 28,6 7,9 1,6 4,0 100
TCBS-20-01 31,8 7,9 1,6 4,0 100
TCBS-22,5-01 35,7 7,9 1,6 4,0 100

Artikel-Nr. Maße Materialstärke Bohrloch-ø MOQ
A Leiterplatte Leiterplatte Gewinde Stück

LCBS-TF-M4-6-01 9,5 1,6 4,0 M4 1000
LCBS-TF-M4-8-01 12,7 1,6 4,0 M4 1000
LCBS-TF-M4-10-01 15,9 1,6 4,0 M4 1000
LCBS-TF-M4-12-01 19,1 1,6 4,0 M4 1000
LCBS-TF-M4-14-01 22,2 1,6 4,0 M4 1000
LCBS-TF-M4-16-01 25,4 1,6 4,0 M4 1000

Gewinde M4

(7,9 )

für selbstschneidende
Schraube

Abstandshalter

Material: PA6.6
Temperatur: bis ca. 110 °C
Farbe: schwarz

Artikel-Nr. Maße Materialstärke Bohrloch-Ø Gewinde MOQ
L*) C Leiterplatte Leiterplatte Stück

*) Toleranz +/- 0,1 mm **) L in mm Stafflung
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