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Allgemeine Eigenschaften

Spannung 1000 V dc

Strom max. 25A

Verlustleistung der Sicherung 3w

Querschnitt des Anschlusskabels 0,5 mm?-10 mm? (AWG 20 -7 )

Schiene EN 60715; 35 mm

Kategorie DC-20B

Anzugsdrehmoment der Schrauben 1,2 Nm

Standards Sicherungen IEC 60269-2, IEC 60269-6

Standards Sicherungshalter IEC 60269-1, IEC 60269-4, IEC 60269-6, IEC 60947

Grolke der Sicherung 10,3 x 38 mm

Material der Kontaktflachen Kupfer

Artikel - Nr. Anzahl der Pole Bemesj:?ﬁsg/a)""ung Anzahl der Pole Kennmelder

1038001 1 1000 25 -
1038002 2 1000 25 =
1038003 1 1000 25 LED
1038004 2 1000 25 LED
1038005 1 1000 25 -
1038006 2 1000 25 =
1038007 1 1000 25 LED
1038008 2 1000 25 LED
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