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Isolierschlauch ISY nach DIN 40624 gültig ab : 

06.05.2005 

 
 
 
Allgemein: 
Zur Isolation von Anschlussstellen. Nicht zum Schrumpfen geeignet. 
 
Technische Daten: 
 
Material: Weich-PVC (nach DIN 40624) gewebelos 
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C 
Farben: schwarz RAL9005, weiß 
Brandprüfung nach DIN 75200 FMVSS302 
Oberfläche: glatt 
 
 
 
 
Standard Abmessungen: 
 
Artikel-Nummer Artikel-

Bezeichnung 
Farbe Material Innen-Ø x 

Wanddicke mm 
m pro VPE 

6179 3030 ISY 2 schwarz PVC 2 x 0,40 1000 
6179 3040 ISY 3 schwarz PVC 3 x 0,40 750 
6179 3050 ISY 4 schwarz PVC 4 x 0,50 500 
6179 3060 ISY 5 schwarz PVC 5 x 0,60 500 
6179 3070 ISY 6 schwarz PVC 6 x 0,60 400 
6179 3080 ISY 7 schwarz PVC 7 x 0,70 500 
6179 3090 ISY 8 schwarz PVC 8 x 0,70 500 
6179 3100 ISY 9 schwarz PVC 9 x 0,70 400 
6179 3110 ISY 10 schwarz PVC 10 x 0,70 300 
6179 3116 ISY 10 weiß PVC 10 x 0,70 300 
6179 3119 ISY 16 schwarz PVC 16 x 1,00 150 
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