KABELBEFESTIGUNGEN & KABELFUHRUNGEN
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Spiralband @ j_w‘* QJ‘OD';
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Material: PE, RMS-409
Farbe: Natur Farbe: Schwarz ‘OD‘ @ ‘IiD‘ D Wandstarke Biindeldurchmesser ‘W* VPE (m)
HW-3.5-5-PE HW-3.5-5-PE-BK 35 2.3 0.6 2.0-15.0 5.0 50
HW-5-7-PE HW-5-7-PE-BK 5.0 3.7 0.65 4.0-20.0 7.0
HW-8-10-PE HW-8-10-PE-BK 8.0 6.5 0.75 7.0-40.0 10.0 25
HW-10-12-PE HW-10-12-PE-BK 10.0 8.2 0.9 12.0 - 50.0 12.0
HW-12-14-PE HW-12-14-PE-BK 12.0 10.0 13.0 - 70.0 14.0
HW-14-16-PE HW-14-16-PE-BK 14.0 12.0 10 15.0 - 80.0 16.0 20
HW-20-22-PE HW-20-22-PE-BK 20.0 17.6 1.2 20.0 - 120.0 22.0 25
HW-25-27-PE HW-25-27-PE-BK 25.0 222 1.4 25.0 - 150.0 27.0 20
Alle Angaben entsprechen der extrudierten Version.

SCD
Kabelkanal Material: PVC, RMS-32; Klebefolie, RMS-15; Farbe: Beige
(selbstklebend) VPE: 10 Stiick a 1,83 m
Kabelbiindelhinweis
Artikel “A” “B” “C” Biindel @
COAX Kabel | COMPUTER
SCD-1521 7.6 6.4 40-55 RG58 -
SCD-2228 9.1 6.6 40-71 RG59,62,6 9 Linien
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\D\OPPELSEIT[_G:ES KLEBEBAND,
“p” STARKE 1.6 1.8M
Flexibler Kabelkanal Material: Polypropylen, RMS-177; Klebefolie, RMS-93; Farbe: Grau
.'._ 1 Stiick =0.5 m
Artikel “A” mm’” VPE Befestigung
- g — RX1313-0 Schraube
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- RX2020-0 Schraube
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l Optional: Doppelseitiges Klebeband
' 1.0mm Starke
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192 R]Chco® Haben Sie kein geeignetes Produkt gefunden? Dann lassen Sie sich beraten unter +49(0)8171-4328-0!



