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Kleinröhrenlampen T31/4 KRL 28 Sockel BA9s (10 x 28 mm) 
 

Abweichende Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar (VPE 100 Stück) !

Die fettgedruckten Typen kommen in
Leuchtmeldern und Leuchttastern aller
namhaften Hersteller zum Einsatz

Spannung Strom Leistung Artikel-Nr. EAN
4021553....

28V

20mA 1,4W 00222820 101934 90,00

40mA 1,1W 00222840 101163 90,00

70mA 2,0W 00222870 101941 90,00
80mA 2,2W 00222808 101170 90,00
100mA 2,8W 00222810 101187 90,00
170mA 5,0W 00222817 101194 90,00

30V

20mA 0,6W 00223020 101200 90,00
40mA 1,2W 00223040 101217 90,00
50mA 1,5W 00223050 101958 90,00
66mA 2,0W 00223007 101224 85,00
80mA 2,4W 00223008 101231 90,00
100mA 3,0W 00223003 101248 90,00
133mA 4,0W 00223004 101255 90,00
166mA 5,0W 00223005 101743 95,00

36V
50mA 1,8W 00223650 101965 90,00
55mA 2,0W 00223602 101262 90,00
83mA 3,0W 00223603 101279 95,00

36-45V 2,0W 00224202 101484 95,00

42V

50mA 2,0W 00224002 101286 105,00
70mA 3,0W 00224203 101293 105,00

100mA 4,0W 00224204 101309 105,00
120mA 5,0W 00224205 101316 105,00

48V

20mA 1,0W 00224801 101682 105,00
25mA 1,2W 00224825 101781 105,00
40mA 2,0W 00224802 101323 105,00
50mA 2,4W 00224850 102009 105,00
60mA 3,0W 00224803 101330 105,00
80mA 4,0W 00224804 101347 105,00

48-60V
2,0W 00226002 101491 100,00
4,0W 00226004 101507 110,00

60V

20mA 1,2W 00226012 101354 120,00
30mA 1,8W 00226030 102016 120,00
33mA 2,0W 00220062 101361 120,00
40mA 2,4W 00226040 102023 120,00
50mA 3,0W 00226003 101378 120,00
80mA 5,0W 00226080 102030 120,00

60-70V 2,0W 00227002 101514 115,00

70V
20mA 1,4W 00227020 101385 140,00
43mA 3,0W 00227003 101392 140,00

80V
20mA 1,6W 00228020 101408 160,00
25mA 2,0W 00228002 101415 160,00

110-130V
2,0W 00221302 101613 160,00
2,4W 00221318 101668 125,00

130V 20mA 2,6W 00221320 101422 135,00
160V 20mA 3,2W 00221620 101439 210,00
230V 10mA 2,0W 00222202 101712 210,00

220-260V 3,0W 00222203 101521 210,00
Lampenzieher T31/4 01909007 260,00


