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nSignal-Soffittenlampen	 Sockel  S7 	 (8 x 36 mm)

Spannung Strom Leistung Artikel-Nr. EAN
4021553...

6V
500mA 3W 00350603 398532 110,00

833mA 5W 00350605 398587 110,00

12V
250mA 3W 00351203 398549 110,00

420mA 5W 00351205 398594 110,00

15V 200mA 3W 00351503 398501 110,00

24V

83mA 2W 00352402 398952 105,00

125mA 3W 00352403 398556 100,00

Grün 3W 003524GR 408736 198,00

Rot 3W 003524RO 408743 198,00

200mA 5W 00352405 398570 110,00

Grün 5W 003525GR 408750 198,00

Rot 5W 003525RO 408767 198,00

48V 63mA 3W 00354803 398976 170,00

60V 50mA 3W 00356003 398983 170,00

Signal-Soffittenlampen	 Sockel  S7 	 (8 x 31 mm)

Spannung Strom Leistung Artikel-Nr. EAN
4021553...

6V
500mA 3,0W 00340603 398402 110,00

833mA 5,0W 00340605 398990 120,00

12V

80mA 1,0W 00341201 398419 100,00

125mA 1,5W 00341215 398567 100,00

250mA 3,0W 00341203 398426 100,00

415mA 5,0W 00341205 398433 100,00

15V

80mA 1,2W 00341512 398785 100,00
für Sprechanlagen

200mA 3,0W 00341503 398440 100,00
für Sprechanlagen

18V
165mA 3,0W 00341803 398457 100,00

für Sprechanlagen

24V

63mA 1,5W 00342415 398525 110,00

83mA 2,0W 00342402 398853 100,00

125mA 3,0W 00342403 398464 100,00

210mA 5,0W 00342405 398471 105,00

30V
100mA 3,0W 00343003 398488 105,00

166mA 5,0W 00343005 398860 115,00

36V 83mA 3,0W 00343603 398877 140,00

48V
63mA 3,0W 00344803 398884 160,00

100mA 5,0W 00344805 398891 160,00

60V
50mA 3,0W 00346003 398495 160,00

83mA 5,0W 00346005 398778 180,00

Soffitten für den KFZ-Bereich finden Sie ab Seite 206


