
Schraubsicherungen 341.300 

 

Bold-Down Fuses DC 
 

Type Mega   
 

Spannung 
32 V 

Strom 
100 A - 500 A 

Ausschaltvermögen 
2.000 A 

Voltage Current Breaking capacity 

 

 

ESKA Erich Schweizer GmbH 
Elektrotechnische Fabrik 
Antonius-Raab-Straße 10 
D - 34123 Kassel 

www.eska-fuses.de 
mail@eska-fuses.de 

Technische Änderungen sind vorbehalten! 
Technical data are subject to change without notice! 

MS Okt-20 

 

 

Norm / Standard: ISO 8820-5 (type SF 51) 

  

Aufbau / Construction:   

Gehäuse / Body: PA66-GF25 

Kontakte / Terminals:  100 A – 250 A: Verzinnte Zinklegierung / 

                         Tin plated zinc alloy 

 300 A – 500 A: Verzinntes Kupfer / 

                         Tin plated copper 

  

Befestigungsschraube / Mounting screw: M8 

  

Umgebungstemperatur / Ambient temperature: -40 °C bis / to +125 °C 

  

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 1.000 St. = Industrieverpackung / 

1.000 pcs. = Industrial packaging 

   

Bemessungswerte / Ratings: IN - t Verhalten / IN - t characteristics: 

Art. No. IN 

UN 

[V] 

Ud 

[mV] 

IBC 

[A] 

I2t 

[A2s] 

Farcode /  

Colour Code 

 
Bemessungs-

strom-Faktor 

/ 

Rated current 

factor 

Schmelzzeit 

/ 

Melting time: 341.310 100 A 32 86 2.000 219.583 Gelb / Yellow 

341.312 125 A 32 85 2.000 353.125 Grün / Green 

341.315 150 A 32 93 2.000 463.167 Orange / Orange 100 A 

- 

500 A 
341.317 175 A 32 80 2.000 303.521 Weiß / White 

341.320 200 A 32 81 2.000 416.250 Blau / Blue   

341.322 225 A 32 100 2.000 296.042 Braun / Brown 
1,0 ∙ IN 

tmin 4 h 

341.325 250 A 32 80 2.000 637.500 Rosa / Pink tmax - 

341.328 300 A 32 75 2.000 880.000 Grau /Grey 
1,35  IN 

tmin 2 min 

341.329 400 A 32 75 2.000 1.028.000 Violett / Violet tmax 30 min 

341.327 500 A 32 80 2.000 1.892.000 Braun / Brown 
2 ∙ IN 

tmin 1 s 

      tmax 15 s 

      
3,5 ∙ IN 

tmin 300 ms 

      tmax 5 s 

      
6 ∙ IN 

tmin 100 ms 

       tmax 1 s 

 

 

 


