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Ausstattung 
 
 Anzeige der eingestellten Schaltstufe (1) 
 Zugschalter (2) 
 3 Quarzheizstäbe (3) 
 Wandmontage 
 Schwenkbar nach oben und unten (je max. 30°) 
 4 Schaltstufen (0/1/2/3) 
 4 Leistungsstufen (0/600/1200/1800 W) 

 
 QH 1800 

Quarzheizstrahler 
 

Art.-Nr. 23.385.11 
 

Technische Daten 
 
 Netzspannung:  230 V ~ 50 Hz 
 Heizleistung: 1.800 Watt 
 Schutzart: IP24 
 Gerätemaße LxTxH:                        645 x 90 x 138 mm 
 Produktgewicht: 1,3 kg 

 
 
Logistische Daten 

 
 Gewicht netto: 1,5 kg 
 Gewicht brutto: 2,0 kg 
 Verpackungsmaße: 665 x 105 x 155 mm 
 EAN-Code: 4006825 529814 
 VE: 6 Stück 

 

Ähnlich den Sonnenstrahlen erwärmt der Quarzheizstrahler QH 1800 nahezu sofort alle Personen und Gegenstände 
angenehm und gleichmäßig auf die die Wärmestrahlen treffen. Die ausgestrahlte gleichmäßige Wärme wirkt dabei 
sehr wohltuend. 
Aufgrund des besonderen Heizsystems erwärmt der QH 1800 energiesparend und umweltschonend. Der QH 1800 ist 
besonders für Hobby- und Kellerraum, Hauswirtschaftsraum, Wintergarten und Bad/WC geeignet. 
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