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Bevor Sie weiterlesen...

Umgang mit dieser Unterlage

Diese Anleitung liefert Innen Informationen, die Sie zur
Installation, Montage und Inbetriebnahme einer Entravox Tur-
sprechanlage benétigen. Sie ersetzt nicht das Systemhand-
buch. Damit Sie schnell die von Ihnen benétigten
Informationen finden, gliedern sich die Kapitel nach folgenden
Kundengruppen:

Kapitel Kundengruppe

1. Allgemeines alle Kundengruppen

2. Installation: Montage, Elektriker und Installateure
Anschluss und

Inbetriebnahme
3. Bedienung Benutzer
4. Service Kundendienst

Es sind nur die im Inhaltsverzeichnis aufgefiihrten Geréte be-
schrieben. Das Systemhandbuch kann im Internet unter
www.ritto.de oder kostenlos per Fax angefordert werden.

Ein Faxformular finden Sie auf Seite 12.

Inhalt .

Erklarung der verwendeten Symbole
Gefahrenhinweise:

/N

Gefahr!

A Dieser Gefahrenhinweis warnt vor Geréate-,

Achtung' Umwelt- oder anderen Sachschéden.

Art und Quelle der Gefahr

Dieser Gefahrenhinweis warnt vor méglichen
Personenschaden.

Art und Quelle der Gefahr

Wichtige Informationen:

° Hinweis:

1 Dieses Symbol kennzeichnet keine Sicherheitshin-
weise, sondern gibt Informationen zum besseren

Versténdnis der Ablaufe.

Signal eines Gerates zu beachten. Durch die Ton-
lange wird der Abschluss von Einstellungen quittiert.

Schaltplansymbole

9 Dieses Symbol weist darauf hin, das akkustische

Dieses Schaltplansymbol kennzeichnet ein verseil-

/_/
tes Adernpaar.
«—-, Dieses Schaltplansymbol weist darauf hin, dass die
L Abschirmung der Leitungen durchverbunden wer-
-

—- den muss.

Abkiirzungsverzeichnis

ED Etagendriicker
TO Tursffner
UV Unterverteilung

Klemmenbezeichnungen

a Busklemme

b  Busklemme
ED Etagendricker
ED Etagendriicker
a1l Hauptbuslinie

Angabe der Artikelnummern

Die Artikelnummer der RITTO Produkte setzt sich aus drei An-
gaben zusammen. Z.B. 1 7630/70

17630/ .. Gerat: TwinBus Wohntelefon
/7 . Farbe: weil}
/.0 Gerateindex

In diesem Dokument ist jeweils nur die Angabe fiir das Gerat
aufgefuhrt. Die zur Verfiigung stehende Farbvariante und die
aktuelle Gerateversion entnehmen Sie bitte dem Bestell-
katalog.




Allgemeines

Allgemeines

Leitungsnetz

Vorhandene Leitungen kdnnen als Busleitungen genutzt wer-
den. Wir empfehlen folgende handelstbliche Fernmeldeleitun-
gen:

B Fernmeldeleitung J-Y (St) Y
B Fernmeldeleitung J-2Y (z) Y mit Zugentlastung
B Fernmelde-Erdkabel Idngs und querwasserdicht

Leitungsfiihrung

Es empfiehlt sich, die Busleitung von Teilnehmer zu Teilneh-
mer zu fihren und an der Anschlussklemme der Gerate zu ver-
binden.

Alle Abschirmungen sind durchzuverbinden und auf Klemme b
am TwinBus Netzgerat aufzulegen. Bitte verwenden Sie dazu
geeignete, bauseitige Klemmen.

Um die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fur Fernmelde-
anlagen nach VDE 0800 zu erfillen und Stdrbeeinflussungen
Uber die Leitungen zu vermeiden, muss auf getrennte Fiihrung
von Netz- und Schutzkleinspannung (TwinBus Leitung) geach-
tet werden. Bei der Installation ist ein Abstand von 10 cm
einzuhalten. Bei gemeinsamer Leitungsfiihrung in Installati-
onskanélen ist ein Trennsteg einzusetzen.

Die Buslinien dirfen nicht mit Abschlusswidersténden abge-
schlossen werden.

Fehlfunktionen durch starke Magnetfelder.

A\

Achtung!

In unmittelbarer Nahe der Netz- und Zusatz-
gerate dirfen keine anderen Gerate mit starken
Magnetfeldern (Schiitze, Trafos, etc.) einge-
baut sein. Durch induzierte Spannungsspitzen
kénnen Fehlfunktionen ausgeldst werden.

Maximale Leitungslangen
Der Schleifenwiderstand jeder TwinBus-Linie darf max. 20
Ohm betragen. Dies ergibt folgende maximale Leitungslangen:

Drahtdurchmesser in mm 0,8 0,6

Widerstand in Ohm/m 0,0349 0,0621

Leitungslange zwischen Entravox Netzge-

rét und Wohntelefon 280m 160 m
Leitungslange zwischen Entravox Netzge-

rat und Tirstation (Beleuchtung) 60m  30m
Leitungslange zwischen Entravox Netzge- 50m  30m

rat und Tar6ffner bis 8 V/1 A

Netzanschluss
Geriteschiden durch Uberspannung oder
A Kurzschluss.

Durch Uberspannung oder Kurzschluss kénnen

AChtung! Gerateschaden entstehen. Der Anschluss
erfolgt an 230 V~+10% Netzspannung. Die
Einspeisung muss Uber einen eigenen Lei-
tungsschutzschalter mit max.10 A erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass Sie fur Netzgerate und Netztrafos
eine 230 V/AC Spannungsversorgung bendtigen, die in den
Blockschaltbildern nicht explizit dargestellt ist.

Elektrostatische Aufladung

A\

Achtung

Gefahr von Gerateschaden durch elektro-
statische Aufladung (ESD).

1 Durch elektrostatische Aufladung kénnen beim

" direkten Kontakt mit den Leiterplatten die
Gerate zerstort werden. Entladen Sie sich,
bevor Sie das Gerat beriihren.

BestimmungsgemaéaRe Verwendung

Die RITTO Tursprechanlage ist ein System zur Zugangskon-
trolle sowie der internen Gebaudekommunikation in Wohnge-
b&uden.

Jede andersartige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.
Fur hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht.
Das Risiko hierfur trégt allein der Installateur.

Zur bestimmungsgemafRen Verwendung gehort auch die Ein-
haltung der Herstellervorschriften fur Gebrauch und Wartung.
Die Anlage darf nur von Personen installiert und instand ge-
setzt werden, die hiermit vertraut und tGber die Gefahren unter-
richtet sind.

Reinigung

Die Oberflachen der TwinBus Gerate kdnnen durch Umwelt-
einflisse und haufige Nutzung verschmutzen. Reinigen Sie die
Oberflachen nur mit einem feuchten Tuch und einem geeigne-
ten, milden Haushaltsreiniger.

Achten Sie darauf, dass Kunststoffteile der Turstation (z.B. Na-
mensschilder) nicht mit dem Pflegemittel in Verbindung kom-
men.

Beachten Sie die Hinweise des Reinigungsmittelherstellers.

Besonderheiten bei der Sanierung

° Hinweis:

1 Bei vorhandenen YR-Kabeln missen alle freien
Adern am TwinBus Netzgerat als Abschirmung an

Klemme b aufgelegt werden.

Gewahrleistung

Es gelten die allgemeinen Geschéaftsbedingungen der Firma
RITTO GmbH & Co. KG.

Richtlinien/Konformitat

Alle RITTO TwinBus Geréate werden nach folgenden Richtlini-

en gebaut:

B EG-Richtlinie ,elektromagnetische Vertraglichkeit* 89/336/
EWG (nach der zur Zeit gultigen Fassung).

®  Niederspannungsrichtlinien 72/23/EWG (nach der zur Zeit
glltigen Fassung).

RITTO TwinBus Geréte tragen das CE-Priifzeichen. Die Kon-

formitat wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Unterlagen

sind beim Hersteller hinterlegt.
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Installation

Tursprechanlage fiir das
Einfamilienhaus

Die Tursprechanlage besteht aus einem Wohntelefon 1 7630,
einem Entravox Netzgerat und einer Entravox Turstation

1 8401 und ermdglicht den Sprechverkehr zwischen Wohnung
und Tdr.

Durch Erweiterung der Anlage um 2 Wohntelefone 1 7630 wird
aus der Basisanlage eine Anlage fir ein Wohnhaus mit 3
Sprechstellen, die alle auf einen Klingeltaster an der Eingangs-
tur reagieren.

I

5! 18401

g

B0092-1

Blockschaltbild: Tirsprechanlage fiir das Einfamilienhaus.
* Entravox Netzgerat
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*%
$0092-1
Schaltplan: Tursprechanlage fiir das Einfamilienhaus.

* Entravox Netzgerat

** inkl. Beleuchtung

Installation .

Tursprechanlage fiir das
Mehrfamilienhaus

Die Tirsprechanlage besteht aus zwei bis vier Wohntelefonen
1 7630, einem Entravox Netzgerat und einer Entravox Tirsta-
tion 1 8402 bis 1 8404.

Jede Wohneinheit kann separat von der Haupteingangstir aus
angewahlt werden. Die Klingeltaste der Wohnungstir (Etagen-
druicker) wird direkt am Wohntelefon angeschlossen. Die ein-
gehenden Rufe von der Tirstation und dem Etagendriicker
werden automatisch durch unterschiedliche Rufténe signali-
siert.

In jeder Wohneinheit kénnen 2 weitere Wohntelefone 1 7630
betrieben werden, die alle auf den Klingeltaster an der Ein-
gangstir reagieren.
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Blockschaltbild: Tursprechanlage fir das Mehrfamilienhaus.
* Entravox Netzgerat
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Schaltplan: Tursprechanlage fir das Mehrfamilienhaus.
* Entravox Netzgerat
** inkl. Beleuchtung




. Installation

Montage

Elektrische Spannung.

/N

Gefahr!

Gefahr fur Personen durch elektrischen Schlag.
Verbrennungsgefahr.
Gerateschaden und Fehlfunktionen.

Gegenmalinahmen:

» Schalten Sie zu Beginn der Arbeiten alle
spannungsfiuhrenden Leitungen frei.
Sichern Sie die ausgeschalteten Leitungen
gegen irrtimliches Wiedereinschalten.
Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest. Er-
den und kurzschlieRen.

Decken Sie benachbarte, unter Spannung
stehende Teile ab.

Alle Arbeiten und elektrische Anschlisse
missen den nationalen Bestimmungen des
jeweiligen Landes entsprechen (z.B. die
VDE-Vorschriften in Deutschland) und von
entsprechend ausgebildetem Fachpersonal
durchgefihrt werden.

Y VY VY Y

Entravox Netzgerat

Montageart
Montageart benétigtes Zubehér
Aufputzmontage Tragschiene, bauseits

In Normverteiler nach
DIN EN 43870

Technische Daten

90 x 125 x 60

£ 7 Automatenplatzen

MaRe (Hx B x T) in mm

Spannungsversorgung 230V +6% -10% 50 Hz
Leistungsaufnahme 34,5 VA
Betriebsspannung

fir Buslinie DC24VO05A

lastfrei DC30V
Schaltspannung Tiréffner AC9V/1,6 A
Turoffnerzeit 3 Sekunden

(nicht anderbar)

LED 2
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C
Max. relative Luftfeuchte 60%

Montagevoraussetzungen

Bitte beachten Sie die Hinweise unter ,Allgemeines® — siehe

Seite 3.

Beschadigung des Gerates durch Umwelt-
A einflisse.
Achtung' Das Gerat darf nicht im Freien oder in Feucht-

raumen montiert werden.

Montage
» Entnehmen Sie das TwinBus Gerét und die mitgelieferten
Bauteile der Verpackung.

Montage

00555-0

e 00556-0
Anschliisse
L, N Netzanschluss 230 V
1,2 Turstation, gepolt
3,21 Turoffner
al,b Hauptbuslinie 1
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
A Bei der Aufputzmontage des Netzgerates muss
Gefahr! die Klemmenabdeckung (2) in Bild 00555 ber
" dem 230 V Anschluss angebracht werden.
Anschluss

S0094-0
*  Entravox Netzgerat

**  Leitungsschutzschalter vorsehen

*** Anschluss Turstation inkl. Beleuchtung




Installation

Thermosicherung

Das Entravox Netzgerat hat anstelle herkémmlicher Schmelz-

sicherungen zwei elektronische Sicherungen, die bei Uberla-

stung den jeweiligen Stromkreis unterbrechen.

Schaltet eine dieser Sicherungen ab, so erlischt die zugehdrige

LED der Spannungsanzeige. Zum Wiedereinschalten muss

wie folgt vorgegangen werden:

» Netzspannung abschalten und fir ca. 1 Minute abgeschal-
tet lassen.

» Kurzschluss oder Uberlastung beseitigen.

» Netzspannung wieder einschalten.

Die zugehorige LED der Spannungsanzeige leuchtet.

® Hinweis:

1 Das Entravox Netzgerat verfugt Gber keinen
Systembus. Zusatzgerate (z.B. Tirumschaltungen)

kénnen nicht angeschlossen werden.

TwinBus Wohntelefon 1 7630

Technische Daten

Montage

» Stellen Sie bitte die Bedienungsanleitung des TwinBus
Gerates lhrem Kunden zur Verfugung. Die Bedienungsan-
leitung befindet sich abgedruckt auf der Verpackung oder
liegt dem Gerét bei.

@ [
M@Lg

Dy a

Aufputzmontage

00001-0

MaRe (Hx B x T) in mm

220 x 90 x 18/42

Betriebsspannung

Versorgung Uber
TwinBus Leitung

» Bitte entnehmen Sie die Klemme der Verpackung.

Stromaufnahme in Ruhe max. 2 mA
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C
Max. relative Luftfeuchte 60%
Zubehor

Zubehor Art.-Nr. Funktion

17310 Konsole fir die Verwen-

dung als Tischgeréat

Tischkonsole

UP-Rahmen 17320 Rahmen und Dose flr
Unterputz- und Hohl-
wandmontage

Taster 17636 flr eine zusatzliche

Schaltfunktion

17646 fur den Anschluss eines

bauseitigen Signalgebers

Rufanschaltrelais

Weitere Hinweise zum Zubehor finden Sie im TwinBus Sys-
temhandbuch.

Montagevoraussetzungen

Montageart benétigtes Zubehor

Aufputz oder auf Schalterdose

UP-Rahmen 1 7320

Tischkonsole 1 7310 und
eine handelsibliche IAE/
UAE-Anschlussdose

Unterputz

Tischgerat

00002-0

00003-0

A Wandmontage B Schalterdosenmontage




. Installation

Kompakte Tirstation Entravox

Montage
» Entnehmen Sie das Geréat und die mitgelieferten Bauteile
der Verpackung.
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Anschluss
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$0005-1

A Standardanschluss
B Anschlussoption Etagendriicker liber 3 Adern

Anschliisse
a,b Busklemme
ED, ED Etagendriicker

» Die Abschirmung der ankommenden und abgehenden Lei-
tung verbinden. Bei YR-Leitungen alle nicht benutzten
Adern als Abschirmung verbinden.

» Bei Anschlussoption B Anschluss ED frei lassen und die
Polaritat der Busklemmen a und b beachten.

Bei Paralellbetrieb mehrerer Wohntelefone, die auf einen Eta-
gendriicker (ED) reagieren sollen, ist der Tastenadapter

1 4645 einzusetzen — siehe TwinBus System-Handbuch.

00548-0

00549-0




00550-0
Anschluss
[oJor] %
18401...1 8404
S0095-2
* Entravox Netzgerat
Bedienelemente
D )
? )
NN
00551-0

1. Sprachautstarkeeinstellung Tir zur Wohnung
2. Sprachlautstarkeeinstellung Wohnung zur Tur

Funktion

Téatigkeit Ergebnis
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Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Damit der Bediener den Rufton der Hauptklingel a&ndern kann,
ist die Hauptklingel bei einer Neueinstellung als erste Klingel-
taste einzulernen. Fir weitere Klingeltasten ist der Vorgang zu
wiederholen.

Bei der Inbetriebnahme mit zwei Personen kénnen Sie die
Sprechanlage benutzen.

Arbeitsschritt Gerat

1. Einschalten Leitungsschutzschalter bauseits

2. Hauptklingeln ein- Turstation und Sprechstellen zuord-
lernen nen

Inbetriebnahme liber das Wohntelefon
Ein-Mann-Inbetriebnahme

Tatigkeit Ergebnis
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Zwei-Mann-Inbetriebnahme
Tatigkeit Ergebnis
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v’ Die griine LED (rechts) leuchtet kurz auf.

Wourde die Zeitfrist Uberschritten:
» Wiederholen Sie den Vorgang.

Ist der Einlernvorgang fehlgeschlagen:

» Wurden bereits 10 Klingeltasten eingelernt, ist der Spei-
cher des Telefons voll. L6schen Sie ggf. alle Einstellungen
und lernen Sie die benétigten Klingeltaster neu ein (nur bei
Zugang zur Wohnung mdglich).

Einstellungen I6schen

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen und eingelernten
Klingeltaster geldscht. Bitte notieren Sie sich ggf. vor dem L&-
schen die vorhandenen Kundeneinstellungen.

Téatigkeit Ergebnis
fgy Y
D |I| >5s %mms

v kurzer Ton: Einstellungen wurden gel&scht.
@ ® langer Ton: Einstellungen wurden nicht geléscht.

Wurden die Einstellungen nicht geléscht:
» Wiederholen Sie den Vorgang.
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Bedienung

Bedienung

TwinBus Wohntelefon 1 7630

Funktion Tatigkeit Ergebnis
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Service

Service

Messpunkte
Entravox Netzgerit

Klemme Belastung Soll-Spannung
al b offen DC30V

al b beschaltet DC 24 V bis 28 V
1 b kein Tursprechverkehr DC 0V

1 b bei Tursprechverkehr DC 24 V

2 b kein Tursprechverkehr DC 30 V

2 b bei Tursprechverkenr DC 0V

3 4 ohne Last AC11V

Kompakte Tiirstation Entravox

Kompakte Tiirstation Entravox

&)
SYIE
D

)
,3?')
D
5

00585-0

Klemme Soll-Spannung Anzeige Bedeutung
1 2 kein Tursprechverkehr DC 15V oder 30 V LED 1 (rot) leuchtet ~ Signalisiert Ubertragung von Busbe-
1 2 bei Tirsprechverkehr DC 24 V fenlen, z.B:
m  Horer wird abgenommen oder auf-
gelegt.

TwinBus Wohntelefon

m  Klingeltaster wird betatigt.
B Turoffner oder Taste @) werden
betatigt.

B Interner Ruf oder Schaltbefehl
werden ausgeldst.

Klemme Soll-Spannung
a b DC 20 V bis 28 V
ED ED DC 20 V bis 28 V
Serviceanzeigen

Entravox Netzgerat

\\\

//

00557-0

LED 2 (griin) leuchtet ®  Tirsprechverkehr ist eingeschal-

tet.

Anzeige Bedeutung

LED 1 (gelb) leuchtet ®m Wechselspannungsanzeige

LED 2 (gelb) leuchtet ®m Gleichspannungsanzeige

11




Bitte faxen an: +49 (0) 27 73 /81 29 99

Faxformular

Sie wiinschen weitere Informationen?
Einfach ankreuzen, ausfillen und faxen.
Sie erhalten umgehend Antwort.

System-Handbuch ,Tursprechanlagen und Videosysteme mit Bustechnologie’

RITTO Handbuch

Informationsmaterial flr Architekten

Informationsmaterial fir Bauherren

Sonstiges:

lhre Adresse:

Firma:

Ansprechpartner:

Strasse:

PLZ / Ort: Land:

Telefon: Fax:

Email:

Homepage:

RITTO GmbH & Co. KG
Rodenbacher Stralte 15
D-35708 Haiger/Germany
Phone +49(0)2773/812-0
Fax +49(0)2773/812-999
www.ritto.de « info@ritto.de

RiTTO

05/05 Stand bei Drucklegung. Technische Anderungen vorbehalten. Copyright © 2005 by RITTO GmbH & Co. KG
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