
 
 

 

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard 
extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.  
File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4174221_01018.doc 
Erstelldatum/create date: 29.05.2008 11:00:00Aktualisiert/up dated: 31.01.2011 

1 

2 

3 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstattung 
 
 Rückschlagventil (1) 
 Anschluss-Adapter (2) 
 Steckdose (3) 
 1,45 m Netzleitung (4) 

 

Technische Daten 
 
 Anschluss: 220-240 V ~ 50 Hz 
 Max. Stromstärke: 10 A 
 Max. Arbeitsdruck: 1 MPa (10 bar) 
 Max. Wassertemperatur: 55°C 
 Gewindeanschluss Eingang: R 1 (ca.33,3 mm) AG 
 Gewindeanschluss Ausgang: R 1 (ca.33,3 mm) IG 
 Gewicht netto: 1,2 kg 
 Gewicht brutto: 1,4 kg 
 Verpackungsmaße: 190 x 135 x 165 mm 
 EAN-Code: 4006825 549225 
 VE: 16 Stück 
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