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Funktionsbeschreibung

= Prasenzmelder (PIR)
)\ = Quadratischer Erfassungsbereich
= Mischlichtmessung

= Schaltausgang Licht (Relais, 230 V) und 1-10 V Schnittstelle

= Automatische Beleuchtungssteuerung mit Konstantlichtregelung

= Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar

= Anschlussmdglichkeit fir Taster zum manuellen Schalten und Dimmen

= Helligkeitssollwert, selbstlernende Nachlaufzeit und Stand-by Zeit
einstellbar

= Voll- oder Halbautomat: Als "Vollautomat" schaltet die Beleuchtung je nach
Anwesenheit und Helligkeit automatisch ein und aus. Als "Halbautomat"
muss das Einschalten immer von Hand erfolgen, das Ausschalten erfolgt
automatisch

Manuelle Ubersteuerung: Die Beleuchtung lasst sich jederzeit von Hand mit

Taster schalten oder dimmen

= Die Stand-by Zeit garantiert eine Mindesthelligkeit und sorgt flr ein
Sicherheitsgefuhl im Hospital- und Pflegebereich, indem die Beleuchtung
bei Abwesenheit nicht abschaltet, sondern wahrend der eingestellten Zeit
im Stand-by Betrieb bleibt

Parallelschaltung Master-Slave: Zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

kénnen bis maximal 10 Melder miteinander verbunden werden. Der Master

schaltet die Last. Alle weiteren Melder liefern als Slaves lediglich die

Prasenzinformation

Parallelschaltung Master-Master: Zur Steuerung mehrerer Lichtgruppen

kénnen bis maximal 10 Melder miteinander verbunden werden. Jeder Master

schaltet seine Lichtgruppe gemaf eigener Helligkeitsmessung. Die Prasenz

wird von allen Meldern gemeinsam erfasst

= Gerat kann als Master oder Slave angeschlossen werden

= Maximal 10 Melder kénnen parallel geschaltet werden

Das Schaltverhalten des Prasenzmelders wird durch Anwesenheit und

Helligkeit gesteuert

Die selbstlernende Nachlaufzeit passt sich dem Benutzerverhalten an

= Der Prasenzmelder besitzt eine Mischlichtmessung und eignet sich zur
Schaltung folgender Lampentypen: Fluoreszenzlampen (FL/PL), Halogen-
und Glihlampen, sowie LEDs

= Der quadratische Erfassungsbereich ermdglicht eine sichere und einfache
Planung

= Der Testbetrieb dient der Uberpriifung des Erfassungsbereichs und der
Installation

= Die Einstellung der Parameter erfolgt wahlweise tber Potenziometer oder
Uber die optional erhaltliche Service-Fernbedienung QuickSet plus

Technische Daten

Betriebsspannung 230 VAC

Frequenz 50 Hz

Empfohlene Montagehdhe 2-3m

Montageart Deckenmontage

Eigenverbrauch 0,8W

Art der Lichtmessung Mischlichtmessung

Einstellbereich Helligkeit 10 — 1500 Ix

Nachlaufzeit Licht 10 s-20 min

Stand-by Zeit Licht 0 s—60 min

Kontaktart Licht Relais 230 V

Leuchtmittel Glih-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Energiesparlampen, LEDs
Ohmsche Last 1400 VA
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Glih-/Halogenlampenlast

Fluoreszenz-, Kompakt-/
Leuchtstofflampen

1200 W

960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)

Kompakt-/Leuchtstofflampen (Anzahl
EVGs)

10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36
W)

Steuerausgang 1-10 V DC/100 mA nach EN 60929/A1
Anschlussart Schraubklemmen

Max. Leitungsquerschnitt 2 X 2,5 mm?

Montageplatte 70 x 70 mm

GroRe Unterputzdose @ 55 mm (NIS, PMI)
Umgebungstemperatur +0°C ... +50 °C

Schutzart

IP 40 (im eingebauten Zustand)
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Zubehor
AP-Rahmen compact clic QuickSet plus
= Artikel-Nr.: 9070514 = Artikel-Nr.: 9070515 = Artikel-Nr.: 9070532
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QuickSafe Ballschutzkorb
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