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SATA-lll-Festplatte 2TB Version 06/13
,Seagate ST2000VM003* (3

Best.-Nr. 55 62 36

Einfiihrung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fiir den Kauf dieser Festplatte.

Dieses Produkt erfillt die gesetzlichen, nationalen und européischen Anforderungen. Um

diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, missen Sie als
Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweili-
gen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Tel.-Nr.: 096 04 /40 87 87

Fax-Nr.: 0180 5/312110 (der Anruf kostet 14 ct/min inkl. MwSt. aus
dem Festnetz. Mobilfunkhdchstpreis: 42 ct/min inkl. MwSt.)

E-Mail:  Bitte verwenden Sie unser Formular im Internet www.conrad.de,
unter der Rubrik ,Kontakt".

Mo. - Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland:

www.conrad.at
www.business.conrad.at

Tel.-Nr.: 0848 /80 12 88

Fax-Nr.: 0848 /80 12 89

E-Mail:  support@conrad.ch

Mo. - Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr

Osterreich:

Schweiz:

Niederlande:

A

BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Festplatte ist zum Einbau in einen Computer oder ein externes Festplattengehduse (z.B.
USB/1394) vorgesehen und dient dort zur Datenspeicherung.

Das Gehause der Festplatte darf nicht gedffnet werden; die auf der Festplatte vorhandenen
Aufkleber dirfen nicht beschadigt oder entfernt werden! Zerlegen Sie die Festplatte niemals!
Verlust von Gewahrleistung/Garantie!

Bringen Sie keine Aufkleber auf der Festplatte an, beschriften Sie sie nicht.

www.conrad.nl, www.conrad.be

Bitte beachten Sie:
Rickgabe oder Umtausch ist nur in der Original-Verpackung méglich!

Merkmale

+ Formatierte Kapazitat: Ca. 2000 bzw. 1862,6GByte, siehe Abschnitt ,Tipps und Hinweise*
+ Interface SATA 6Gb/s (= SATA IIl/SATA 600), Bauart 8,9 cm (3,5%)

+ Umdrehungszahl 5900 U/min, 64MByte Cache

Lieferumfang
+ Festplatte
+ Dt. Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verur-
sacht werden, erlischt die Gewahrleistung/Garantie. Fiir Folgeschéden liber-
nehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschéaden, die durch unsachgemaRe Handhabung
oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, iiberneh-
men wir keine Haftung. In solchen Féllen erlischt die Gewahrleistung/Garan-
tie!
Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehdrt nicht in Kinderhénde.

Bei Berlihrung und beim Einbau/Ausbau sind geeignete Schutzmanahmen gegen statische
Aufladung zu treffen (z.B. Erdungsband, nichtleitende Unterlage usw.).

Die Festplatte darf nur fest eingebaut (Computer bzw. externes Festplattengehause) betrie-
ben werden. Sie darf nicht feucht oder nass werden.

Gehen Sie vorsichtig mit der Festplatte um, durch StéRe, Schlage oder dem Fall aus bereits
geringer Hohe wird sie beschadigt.

Einbau
j Falls Sie keine Fachkenntnisse fiir den Einbau besitzen, so lassen Sie den

Einbau von einer Fachkraft oder einer entsprechenden Fachwerkstatt durch-
fiihren!

CE Durch unsachgemiBen Einbau wird sowohl die Festplatte als auch lhr
Computer und alle angeschlossenen Gerite beschadigt.
Vorsicht, Lebensgefahr!
Schalten Sie den Computer, in den die Festplatte eingebaut werden soll und
alle angeschlossenen Gerdte aus und trennen Sie alle Gerdte von der

Netzspannung, ziehen Sie den Netzstecker! Das Ausschalten iiber den
Netzschalter geniigt nicht!

+ Je nachdem, wo die Festplatte eingebaut werden soll (Computer, Festplattengehduse usw.)
ist beim Einbau unterschiedlich vorzugehen.
ab.

+ Suchen Sie einen freien Laufwerkseinschub in Ihrem Gehduse und schrauben Sie die
Vorsicht: Festplatte darf mechanisch nicht beansprucht werden (St6Re, Schlage
usw.); achten Sie darauf, dass die von lhnen verwendeten Schrauben nicht zu lang
Gewindelange max. ca. 4-5 mm).

Der Einbau ist nur waagrecht bzw. senkrecht erlaubt. Die Festplatte darf nicht schrag
Eine Kihlung der Festplatte mittels einem Liifter ist aufgrund der Wéarmeentwicklung der
Festplatte empfehlenswert; andernfalls ist eine Verringerung der Lebensdauer maglich.
mit einem freien SATA-Anschluss auf Mainboard bzw. Controller-Steckkarte.
SchlieBen Sie ein SATA-Stromkabel an den breiten 15poligen Anschluss der Festplatte an.
Nur eine Orientierung der Stecker ist korrekt, wenden Sie beim Anstecken keine Gewalt an!
Der Anschluss auf der Festplatte konnte beschadigt werden, Verlust von Garantie/Gewahr-
Achten Sie auf die Orientierung des Winkels an Steckern und auf der Festplatte.
Bei modernen Mainboards kann spéater im BIOS/Setup eingestellt werden, welche Festplat-
benutzt werden soll.
Ob das reibungslos funktioniert, ist aber abhangig vom verwendeten Mainboard/BIOS.
Verwenden Sie ggf. Kabelbinder.
Auferdem sind die Kabel so zu verlegenffixieren, dass sie nicht aus den Anschliissen von
SchlieBen Sie das Gehause Ihres Computers und verbinden Sie ihn wieder mit lhren
anderen Geraten und Zubehdr.
Startet Inr Computer nicht korrekt, so schalten Sie ihn sofort aus und kontrollieren
Sie samtliche Einstellungen und Kabelverbindungen, ziehen Sie vor dem erneuten

Partitionieren und Formatieren

Starten des Computers automatisch erkannt.

Wie man das BIOS/Setup aufruft, finden Sie in der Regel in der Beschreibung lhres

Taste mdglich, die man kurz nach dem Einschalten driicken muss.

Achten Sie auf entsprechende Meldungen auf dem Bildschirm direkt nach dem Einschalten

Eine neue, ,leere” Festplatte muss nach dem Einbau partitioniert und formatiert werden.

Danach kénnen Sie, falls gewlinscht, ein Betriebssystem auf der Festplatte installieren.

Laufwerksgehause) betrieben werden, so ist z.B. bei Windows 7 oder Windows 8 das

Partitionieren und Formatieren sehr einfach Uber die Computerverwaltung méglich.

Windows 8, so legen Sie die Windows-CD in das entsprechende Laufwerk Ihres Computers

ein.

vorgenommen, dabei kdnnen sogar mehrere Partitionen erstellt werden.

Damit der Rechnerstart von einer bootfahigen CD (z.B. der Windows-CD) erfolgt, muss bei

(zuerst von CD booten, erst danach von Festplatte).

Windows erkennt beim Booten von CD die neue leere Festplatte und bietet eine entsprechen-

« Offnen Sie das Gehause Ihres Computers und nehmen Sie den Gehausedeckel vorsichtig
Festplatte dort mit vier passenden Schrauben fest.
sind und dadurch die Festplatte beschédigen (Schraubenlange max. ca. 7-8 mm,
montiert werden.
Verbinden Sie den schmalen 7poligen Anschluss der Festplatte tiber ein SATA-Datenkabel
Fur die Verbindung mit herkdmmlichen Stromsteckern gibt es spezielle Adapterkabel.
leistung!
te fur einen Bootvorgang (von welcher Festplatte also das Betriebssystem geladen wird)
Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht in Lifter des Gehauses gelangen konnen.
Mainboard/Festplatte rutschen.
+ Verbinden Sie Ihren Computer mit der Netzspannung und schalten Sie ihn ein.
Offnen des Computers den Netzstecker!
Sofern im BIOS/Setup die SATA-Anschlisse aktiviert sind, werden die Festplatten beim
Rechnersystems oder Mainboards. Bei vielen Computern ist dies mit der ,DEL"- oder ,ENTF*-
des Computers (z.B. ,Press DEL to enter Setup” 0.4.).
Soll die Festplatte z.B. als zweite Festplatte intern oder extern (z.B. in einem USB-/1394-
Mdchten Sie von der neuen Festplatte das Betriebssystem starten, z.B. Windows 7 oder
Nach dem Starten des Computers wird die Installation von Windows automatisch von der CD
manchen Mainboards/Computern im BIOS/Setup die Bootreihenfolge verandert werden
de Option zum Partitionieren und spater zum Formatieren an.



Tipps & Hinweise

+ Fir die Berechnung von ,MBytes" oder ,GBytes" gibt es zwei unterschiedliche Mdglichkei-
ten.

Fur ,alte Computer-Profis* sind 1kByte genau 1024 Bytes (binar =2"10). 1MByte sind
1024*1024=1048576 Bytes (binar =220) usw. Fir ,normale* Anwender sind aber 1kByte
(1 ,Kilobyte*) nur 1000Bytes, genauso wie z.B. 1 Kilometer genau 1000 Meter hat. 1MByte
sind also ,nur* 1 Million Bytes, also 1000000 Bytes.

@ Deshalb hat die Festplatte eine Kapazitat von 2000 oder 1862,6GByte, je nach-
dem, welche Rechenversion man anwendet.

Auch das BIOS/Setup, das Betriebsystem oder Programme zur Verwaltung von
Datentragern zeigen unterschiedliche Werte.

Die Festplattenhersteller selbst rechnen mit 1000 Bytes = 1kByte.

+ Bitte beachten Sie, dass der Betrieb so groRer Festplatten nur mit einem aktuellen
Betriebssystem problemlos méglich ist (z.B. Windows 7 oder Windows 8).

+ Bei alteren Computern (etwa 2008 und friiher) kann es erforderlich sein, vor dem Einbau ein
BIOS-Update durchzufiihren, damit so groRe Festplatten einwandfrei funktionieren.

Mdglicherweise muss die neue grofle Festplatte an einem zusatzlichen SATA-Controller
betrieben werden (z.B. PCI-SATA-Steckkarte), da der SATA-Controller auf dem Mainboard
nicht in der Lage ist, mit so groRen Festplatten umzugehen. Die Einrichtung des Betriebs-
systems auf einer Festplatte, die an einer zusatzlichen Steckkarte angeschlossen ist, ist
jedoch nicht einfach. In der Regel muss kurz nach dem Start der Installation z.B. von
Windows 7 ein Treiber der Steckkarte eingebunden werden. Beachten Sie hier die Original-
Herstelleranleitung der Steckkarte.

Bei Problemen ist es zu empfehlen, die (kleine) originale Festplatte lhres Computers
weiterhin als Bootfestplatte zu verwenden und die neue groRe Festplatte nur als zweite
Festplatte z.B. zur Datenspeicherung einzusetzen.

Falls Uiberhaupt einstellbar, so verwenden Sie immer die Einstellung ,AUTO" fiir Festplatten-
typ und Betriebsmodus im BIOS/Setup.

Flhren Sie im eigenen Interesse eine regelmaRige Datensicherung durch.

Legen Sie mehrere Partitionen an und trennen Sie Programme von lhren Daten (z.B. auf der
ersten Partition ,C* das Betriebssystem installieren, die Partition ,D* fiir Daten verwenden,
L,E* fur Spiele usw.).

Eine Kuhlung der Festplatte mittels einem Lufter ist empfehlenswert (ideal ist, wenn der
Luftstrom von vorne auf die Festplatte blast, da somit die komplette Festplatte gekuhlt wird).
Je nach Einbauposition im Computergehause kann es sonst durch Uberhitzung nicht nur zu
einer Verringerung der Lebensdauer kommen, sondern auch zu Datenverlust.

Eine ,Low-Level-Formatierung* ist bereits durch den Hersteller durchgefiihrt worden.

Fuhren Sie im eigenen Interesse eine regelmaRige Datensicherung durch. Sehr wichtige
Daten sollten Sie in jedem Falle mehrfach auf verschiedenen Datentragern speichern und
auch an unterschiedlichen Orten aufbewahren.

Entsorgung
Ei Elektrische/elektronische Produkte gehdren nicht in den Hausmidll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemaR den geltenden
gesetzlichen Vorschriften; geben Sie es z.B. bei einer entsprechenden Sammel-
EEE  stelle ab.

(GNRAD

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschlieRlich Ubersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie,
Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedirfen der
schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Anderung in
Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE. V1_0613_01
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