
MS/OL 10.1 2.2014

äsB*ex. ffiKffi
ELEKTtaoz.tlgerrör+

inter BAR GmbH + Co.KG, Hälverstr.43,58579 Schalksmühle, Tel. 02355/893-0, FAX 02355/893-190

Datenblatt

Artikel-Bezeich n u nq

Einbautiefe:
Außenmaß:

Artikel-Abbildunq

Silikon-Gehäuse,,MAX|" Serie 1 000
fü r N iedervolt-Halogen-Ei n baustrah ler

o absolut rostfrei
o UV-, ozon- und alterungsbeständig
o problemloser schneller Ein- und Ausbau
o heruorragend wetter- und seeklimabeständig
o auch im Laden- und Messebau einsetzbar (Dekoranpassung)

Einbaudurchmesser: 68 mm (Normmaß auch für UP-Dosen)
50 mm
78 mm

o für Halogen-Leuchtmittel, die die Wärme nach vorne
abstrahlen, A 51 mm , 12V, bis 35 Watt, GU 5.3

o auch für LED einsetzbar @ 51 mm, MR 16 GU 5.3
,,keine Cool Beam-Leuchtmittel verufenden"

Ausführung mit Fassu frgl, rnit Verpackung,
ohne Leuchtmittel

Technische Anderungen vorbehalten !

Der Anschluss an das 230 V-Netz dart nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!
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inter BAR-Nr. Farbe
1 000-001 .01 transparent
1 000-008.01 weiß


