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Silikon-Gehause ,,MAXI* Serie 1000

fiir Niedervolt-Halogen-Einbaustrahler
patentiert

Einbaudurchmesser: 68 mm
(NormmafR auch fiir UP-Dosen)

Einbautiefe: 50 mm
Aullenmald: 78 mm
o fur Halogen-Kaltlichtspiegellampe

& 51 mm, 12 V, bis 35 Watt, GU 5.3

° auch fur LED einsetzbar @ 51 mm, MR 16 GU 5.3
,keine Cool-Beam-Leuchtmittel verwenden*
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Der Anschluss am 230 V-Netz darf nur von einem Fachmann durchgefiihrt

werden.

Technische Anderungen vorbehalten!!!



