
Audio & Light
AES/EBU & DMX-Kabel patch

DMX LeitungTyp
2x0,22Aufbau
Kupfer, verzinntLeiter-Material:
Zell-PEAderisolation:
rt, blAderfarben:
2 Adern mit Textilfüller verseiltVerseilelement:
jaBeidraht:
PVCAußenmantelmaterial:
ca. 5,0 mmKabelaußendurchmesser:
blauAußenmantelfarbe:

Elektrische Daten
110 OhmWellenwiderstand:
80 Ohm/kmLeiterwiderstand, max.:
5 GOhm x kmIsolationswiderstand, min.:

Technische Daten
ca. 33 kg/kmGewicht:
50 mmMin. Biegeradius bei Verl.:
-30°CTemperaturbereich Betrieb min.:
+70°CTemperaturbereich Betrieb max.:
14,0 kg/kmCu-Zahl:

400031Artikelnummer
Technische Änderungen vorbehalten.

Anwendung
Das 2-adrige HELUSOUND® AES/EBU &amp; DMX-Kabel patch ist foliengeschirmt und durch seinen Cu-Wendelschirm gegenüber externer
Störfelder optimal geschützt. Diese Leitung ist im Innenbereich für die Festverlegung zur Steuerung von Lichtanlagen oder zum patchen
in der Studiotechnik geeignet.
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