TRV4

Thermostatkopfe im Premium-Design

Die Thermostatventile der Serie TRV4 zeichnen sich durch
elegantes Design, Energieeffizienz und bewéahrte Qualitat aus.

e Hochsensitiver flissigkeitsgefillter Thermostat
e Taktiles Feedback (Klick-Stopp) bei der Einstellung
e Zeitloses Design

* Breite Produktpalette und Zubehor




Funktion

Bezeichnung TRV4 white TRVA4 classic  TRV4 chrom
Der TRV4 ist ein selbsttatig wirken-
der Temperaturregler, der den Bestellnummer 07 07 007G 2035 02 2042 02
HeiBwasserdurchfluss am Heizkorper Sockel weil3 weil3 chrom
geméB demjevx{eiligen Warmebedarf Thermostatkopf weil3 chrom chrom
im Raum reguliert. Temperaturweg-Geber Flussigkeit
Der TRV4 sieht nicht nur gut aus, - - .
sondern biirgt durch die Prifung Einstellbarer Sollwertbereich 7...31°C
nach EN 215 und der Fertigung Spez. Hub: > 0,2 mm/K
nach ISO 9001 auch fir einen hohen Frostschutzsvmbol
Qualitétsstandard. ; >y 7°C

markiert bei

Sie haben die Wahl zwischen der Zul. Lager-, Transport- und

Ausfiihrung classic, white und chrom U b -20 ... +60°C
(besonders fur Design-Heizkoérper mgebungstemperatur
und Handtuchtrockner geeignet). Max. Heizmitteltemperatur 120°C
. Befestigung mit
Klares Bedienkonzept Metallibervurfmutter M30x1,5

Der Einstellbereich ist aufgeteilt in SchlieBmaB 115+ 01 mm

die Zonen *,1-5,max.

Jeder Thermostatkopf ist exakt tem- TELL A A

peraturjustiert. Dadurch ist eine
gradgenaue Einstellungvon 7...31°C
moglich. Durch die Benutzung
von Begrenzungsstiften auf der
Unterseite des Thermostats 188t
sich der Einstellbereich problem-
los begrenzen. So kénnen TRV4-
Thermostatkopfe auch in 6ffentlichen
Bereichen eingesetzt werden.

86 mm

= Ventile mit Voreinstellung

Zubehor - Bezeichnung Bestellnummer

und Adapter
Eckform

Bezeichnung Bestellnummer EB 3/8"E 0100 0071 5701

Voreinstellschlissel 07 35 162 EB 1/2" E 0100 0071 5702

Set Ferniibertrager mit 0100 0075 5012 EB 3/4" E 0100 0071 5703

2 m Kappillarrohr

Set Fernubertrager mit 0100 0075 5016 Durchgangsform

6 m Kappillarrohr EB 3/8" D 0100 0071 5801

WeilBe VerschluBkappe 07 35123 EB 1/2" D 0100 0071 5802
EB 3/4" D 0100 0071 5803
Eckform, seitlich, axial

5 EB 1/2" ES 0100 0071 5704
— Winkeleckform

s ot — EB 1/2" WESL (links) 0100 0071 5705

EB 1/2" WESR (rechts) 0100 0071 5706
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Die Website www.eberle.de vermittelt stets aktualisierte, kundenorientierte Informationen Uber Lésungen und - I_L -
Produkte. Der an Installateure und Distributoren gerichtete Eberle-Newsletter stellt den direkten Draht zu den . ‘-‘Eﬁ
Kunden dar und halt sie Uber die neuesten Entwicklungen und Produktanwendungen auf dem Laufenden. e -
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