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Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Leuchtmittel

Artikelnummer Artikelbezeichnung Spannung Nennleistung Lebensdauer Farbtemperatur Lichtstrom Sockel
# 88281000 GE M76 12 V 20 W 3000h 3000 K 300Lm GY-6.35
# 88281005 OMNILUX JC 12 V 20 W 2000h 2800 K  G-6.35
# 88282000 GE M95 12 V 35 W 3000h 3000 K 600Lm GY-6.35
# 88283000 GE M32 12 V 50 W 4000h 3000 K 930Lm GY-6.35
# 88283005 OMNILUX JC 12 V 50 W 2000h 2800 K 900Lm G-6.35
# 88283010 OSRAM 64440 12 V 50 W 2000h 3000 K 910Lm GY-6.35
# 88283015 PHILIPS 13102 12 V 50 W 2000h 3000 K 880Lm GY-6.35
# 88283200 GE BRL A1/220 12 V 50 W 50h 3400 K 1400Lm G-6.35
# 88283205 OMNILUX BRL 12 V 50 W 50h 3400 K  G-6.35
# 88283210 OSRAM 64610 BRL 12 V 50 W 50h 3400 K 1600Lm G-6.35
# 88284000 GE EVA M28 12 V 100 W 2000h 3000 K  GY-6.35
# 88284005 OMNILUX FCR 12 V 100 W 2000h 2800 K 1800Lm G-6.35
# 88284010 OSRAM 64623HLX EVA  12 V 100 W 2000h 2800 K  GY-6.35
# 88284015 PHILIPS 13100 12 V 100 W 2000h 3000 K  GY-6.35
# 88285005 OMNILUX EFP 12 V 100 W 2000h 3400 K 3400Lm GZ-6.35
# 88285010 OSRAM EFP 64627 12 V 100 W 50h 3200 K  GZ-6.35
# 88285105 OMNILUX EFP 12 V 100 W 500h 3200 K  GZ-6.35
# 88286005 OMNILUX EFR 15 V 150 W 50h 3300 K  GZ-6.35
# 88286010 OSRAM EFR 64634 15 V 150 W 50h 3400 K 4600Lm GZ-6.35
# 88286015 PHILIPS EFR 15 V 150 W 500h 3400 K  GZ-6.35
# 88286105 OMNILUX EFR 15 V 150 W 500h 3400 K  GZ-6.35
# 88286115 PHILIPS EFR 6423/5H 15 V 150 W 500h 3200 K  GZ-6.35
# 88287000 GE M67 24 V 100 W 2000h 3000 K  GY-6.35
# 88287005 OMNILUX 24 V 100 W 2000h 3000 K 31600Lm GY-6.35
# 88288000 GE FCS 24 V 150 W 50h 3300 K  G-6.35
# 88288005 OMNILUX FCS 24 V 150 W 50h 3300 K 4900Lm G-6.35
# 88288006 OMNILUX FCS 24 V 150 W 500h 3300 K 3100Lm G-6.35
# 88288010 OSRAM FCS 64640 HLX 24 V 150 W 50h 3200 K  G-6.35
# 88288011 OSRAM FCS 64642 HLX 24 V 150 W 300h 3200 K  G-6.35
# 88289000 GE EHJ A1/223 24 V 250 W 50h 3400 K  G-6.35
# 88289005 OMNILUX EHJ 24 V 250 W 50h 3300 K 8700Lm G-6.35
# 88289010 OSRAM EHJ 64655 24 V 250 W 50h 3200 K  G-6.35
# 88289105 OMNILUX EHJ 24 V 250 W 500h 3000 K  G-6.35
# 88290005 OMNILUX EVC 24 V 250 W 300h 3000 K 6600Lm G-6.35
# 88290010 OSRAM 64657 HLX 24 V 250 W 300h 3200 K  G-6.35
# 88290030 OMNILUX FLW 24 V 300 W 50h 3100 K  G-6.35
# 88291005 OMNILUX EVD 36 V 400 W 50h 3300 K 14400Lm G-6.35
# 88291006 OMNILUX EVD 36 V 400 W 500h 3100 K 11000Lm G-6.35
# 88291010 OSRAM EVD 64663 36 V 400 W 50h 3200 K  G-6.35
# 88291015 PHILIPS 7787 XHP 36 V 400 W 50h 3400 K  G-6.35
# 88293005 OMNILUX  115-120 V 150 W 25h 3200 K 2500Lm GX-6.35
# 88294005 OMNILUX  120 V 300 W 75h 3000 K 6400Lm GX-6.35
# 88294006 OMNILUX  120 V 300 W 300h 3200 K 6400Lm GX-6.35
# 88294010 OSRAM 64514 115-120 V 300 W 75h 3400 K  GX-6.35
# 88294880 OMNILUX JCD 240 V 28 W 1000h 2800K 360Lm GX-6.35
# 88294885 OMNILUX JCD 240 V 33 W 1000h 2800K 450Lm GX-6.35
# 88294890 OMNILUX JCD 240 V 42 W 1000h 2800K 620Lm GX-6.35
# 88294895 OMNILUX JCD 240 V 52 W 1000h 2800K 820Lm GX-6.35
# 88294900 OMNILUX JCD 240 V 70 W 1000h 2800K 1150Lm GX-6.35
# 88294905 OMNILUX JCD 240 V 100 W 1500h 2700 K 1300Lm GY-6.35
# 88295000 GE A1/248 240 V 150 W 50h 3400 K  G-6.35
# 88295005 OMNILUX 240 V 150 W 15h 2750 K 2600Lm G-6.35
# 88295010 OSRAM 64502 240 V 150 W 25h 3400 K  GX-6.35
# 88296010 OSRAM 64515 240 V 300 W 15h 3400 K  GX-6.35
# 88296100 GE A1/249 240 V 300 W 50h 3400 K  G-6.35
# 88296105 OMNILUX  240 V 300 W 75h 3200 K 7300Lm GX-6.35
# 88296106 OMNILUX  240 V 300 W 300h 3200 K 7300Lm GX-6.35
# 88296110 OSRAM 64516 CP97 240 V 300 W 75h 3400 K  GX-6.35
# 88297005 OMNILUX 240 V 650 W 25h 3200 K 19000Lm GX-6.35
# 88297010 OSRAM BVM P1/13 240 V 650 W 15h 3400 K  GX-6.35
# 88298005 OMNILUX 240 V 1000 W 15h 3400 K  GX-6.35
# 88298006 OMNILUX 240 V 1000 W 100h 3200 K  GX-6.35
# 88298007 OMNILUX 240 V 1000 W 200h 3000 K  GX-6.35
# 88298010 OSRAM 64575 240 V 1000 W 15h 3400 K  GX-6.35

Sockel G-6,35

JTT Halogen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Spannung Nennleistung Lebensdauer Lichtstrom Farbtemperatur Sockel 
# 88020002 OMNILUX JTT 230 V 200W 1000h 3000Lm 2800 K E-27
# 88020004 OMNILUX JTT 230 V 500W 1000h 8500Lm 2800 K E-40
# 88020006 OMNILUX JTT 230 V 1000W 1000h 22000Lm 2800 K E-40
# 88020008 OMNILUX JTT 230 V 2000W 1000h 44000Lm 2800 K E-40

http://www.steinigke.de/de/mpn88281000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88281005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88282000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88283000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88283005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88283010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88283015.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88283200.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88283205.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88283210.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88284000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88284005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88284010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88284015.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88285005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88285010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88285105.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88286005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88286010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88286015.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88286105.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88286115.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88287000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88287005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88288000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88288005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88288006.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88288010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88288011.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88289000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88289005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88289010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88289105.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88290005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88290010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88290030.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88291005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88291006.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88291010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88291015.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88293005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294006.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294880.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294885.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294890.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294895.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294900.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88294905.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88295000.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88295005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88295010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88296010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88296100.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88296105.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88296106.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88296110.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88297005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88297010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88298005.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88298006.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88298007.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88298010.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88020002.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88020004.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88020006.html
http://www.steinigke.de/de/mpn88020008.html

