Y\

»v) IMI NORGREN,

) UA 4

> Anschluss:
@4..14 mm
Rohr auBen @

> Sehr kompakte
Einheiten

> Einfacher und schnel-
ler Aufbau von pneu-
matischen Systemen

> Sichere Rohrfixierung

Technische Merkmale
Betriebsmedium:

Druckluft

(Weitere zugelassene
Betriebsmedien auf Anfrage)
Betriebsdruck

Vakuum -18 bar (... 261 psi)
(Abhangig vom eingesetztem
Rohr oder Schlauch)

Montagehinweise

90°

[

1. Rohrenden rechtwinklig
abschneiden und innen sowie
auBen entgraten

Einzelteile

g
o

Typenschliissel

Serie

Ausfiihrung

| M l Precision
Engineering

> PTFE-freie Dichtvorbe-
schichtung bei kegeli-
gen Gewinden

> Samtliche geraden
Verschraubungen
lassen sich durch den
inte-grierten Innen-
sechskant einfach
montieren

> O-Ringe aus VMQ
freiem NBR

Vakuum:

-750 mm Hg i.e. 98%
Umgebungs/Mediums-
temperatur:

-20° ... 480°C (-4° ... +176°F)
Tieftsttemperatur-Ausfihrung
auf Anfrage

Rohr-/ SchlauchgréBen:
4,5,86,8,10,12, 14 mm O/D

wyi=>
”mI:

2. Rohrende (AuBenoberflache frei
von Beschadigungen) durch den
Losering schieben)

[1] Lsse-und Greifring
[2] Grundkorper

[3] Rohranschlag

[a] O-Ring

Pneufit® 10

Push-In Schnellsteckverbindungen

Schlauche:

PA 11 und 12, PUR sowie andere
Schlauche, entsprechend den
Toleranzen aus BS5409/1:1976,
leichte und normale Beanspru-
chung, DIN 73378, DIN 74324,
NFE 49-100

3. Leichten Widerstand vom O-
Ring Uberwinden und bis zum
Anschlag eindrticken.

10 %k % % Kk %k k

A

i

Y

A

\

Material:

Grundkérper : Messing
vernickelt

L&se-und Greifring: Messing
vernickelt

‘O’-ring: NBR VMQ-frei (FPM
optional)

Dichtscheibe: (Kunststoff)
(zylindrisches Gewinde)
Gewindebeschichtung
Montagehinweise (kegeliges
Gewinde): PTFE-frei

4. Losering gegen die Armatur
drticken und Rohr herausziehen

Gewinde-/Rohr-/ SchlauchgroBe

Rohr-/SchlauchgréBe

Konstruktionsanderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd.
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Pneufit® 10
Push-In Schnellsteckverbindungen

S\S

Aty IMI NORGREN,

NS

Gerade Verbindungen und gerade Ein-, Aufschraubverbindungen

Einsteck- Gerade Durchgangs- Doppel-Steck- Gerade Reduzier- Gerade Schottverbin- Kombinierte Einschraub-Steck-

schlauchtiille verbindung nippel steckverbindung dung (Rohr/Rohr) Schottverbin- stutzen, kegeliges
(Zapfen auf (Rohr/Rohr)) 10022 10023 10029 dung (PUSH-IN)  Gewinde
Schlauch) 10019 10020 auf Klemmring 10115
- 10031
Seite 3 Seite 3 Seite 3 Seite 3 Seite 4 Seite 4 Seite 4
Einschraub-Steck-  Gerade Verschrau-  Gerade Verschrau- Gerade Aufschraub-
stutzen, zylindri- bung, kegeliges bung, zylindri- verschraubung,
sches Gewinde Gewinde sches Gewinde zyl. Gewinde
10215 10125 10225 (Innengewinde)
) — 10226
Seite 4 Seite 5 Seite 5 Seite 5
Winkelverbindungen und drehbare Winkel-, Ein-und Aufschraubverschraubungen
Winkelverbindung Winkel-Steckverbin- Winkel-Schottver- Winkelverschrau- 90° Winkelver- 90° Winkelver- Winkelverschraub-
10040 dung bindungr bung, kegeliges schraubung, dreh- schraubung, dreh- ung, lang, drehbar,
10043 10049 Gewinde 10145 bar, kegeliges bar, zyl. Gewinde kegeliges Gewinde
Gewinde 10147 10247 10154
e N e 5
- ®
Seite 6 Seite 6 Seite 6 Seite 6 Seite 7 Seite 7 Seite 7

Winkelverschrau- Winkel-Schwenkver- Drosselriickschlag- Drosselriickschlag- Drosselriickschlag-

bung, 45°, drehbar,  schraubung, ventil (Abluft), ventil (Abluft), (Kunst- ventil (Abluft),
zyl. Gewinde) zyl. Gewinde) Einstellschraube stoff), Einstellschrau-  (Kunststoff), keg.
10257 10A51 versenkt, zyl. be versenkt, keg. Gewinde
L Gewinde 10K51 Gewinde 1050 10TAO
"v .
*) iﬂg T
Seite 7 Seite 8 Seite 8 Seite 8 Seite 8

T-Verbindungen und drehbare Einschraub-Verbindungen, Y-Verbindungen und Kreuz-Verbindungen

T-Verbindung T-Verschraubung,  T-Verschraubung, T-Verschraubung T-Schwenkverschrau- T-Verschraubung,  T-Verschraubung,
(Rohr x 3) kegeliges Gewinde) drehbar, kegeliges drehbar, zylindrisches bung, zylindrisches seitlich, kegeliges  drehbar, seitlich,
10060 10165 Gewinde Gewinde) Gewinde Gewinde kegeliges Gewinde)
10167 10267 10A71 10175 10168
e QLK P
6 ® W M
e
Seite 9 Seite 9 Seite 9 Seite 9 Seite 10 Seite 10 Seite 10
T-Verschraubung, Kreuzverbindung Y-Verbindung/ Y-Verschraubung Y-Verschraubung, Mehrfachverteiler Mehrfachverteiler
drehbar, seitlich, (Rohr x 4) Y-Reduzierverbin- (Kunststoff),drehbar, drehbar, (Kunststoff), (Kunststoff) (Kunststoff), ke-
zylindrisches Gewinde 10090 dung (Kunststoff) kegeliges Gewinde zylindrisches 100D6 geliges Gewinde
10268 10082 10188 Gewinde 10288 101D6
N . ) p
e o 9

Al

Seite 10 Seite 11 Seite 11 Seite 11 Seite 11 Seite 12 Seite 12

Schwenkverschraubungen und Hohlschrauben

Winkel- Schwenkver- Hohlschraube, Hohlschraube, 2-fach Hohlschraube, 3-fach Aufschraubhohlschraube Drosselschraube
Schwenkver- schraubungs- 1-fach (mit Dichtringen) (mit Dichtringen) (mit Dichtringen) mit Riickschlag-
schraubungs-  kérper (mit Dichtringen) 20B00 20C00 20*00 ventil (mit Dich-
korper 10051 10071 20A00 tringen) 20*00
O, @ » ,@ a
i y . v
L
Seite 12 Seite 12 Seite 13 Seite 13 Seite 13 Seite 13 Seite 13
de 9.1.060.02 Konstruktions&nderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd.
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NS Pneufit® 10

Push-In Schnellsteckverbindungen

(439. M1 NORGREN,

Zubehor Gerade Durchgangsverbindung, Abmessungen in mm
Projection/First angle
Schalldampfer Stopfen (Acetal) Rohr/Rohr 10020
10011 11004 = @
c
‘/( / <tk q
\ s I s
Seite 14 Seite 14 gA Cc gK Typ
4 30 10 100200400
) 5 32 11 100200500
Technische Daten 6 335 12 100200600
oA 6 8 Vv oK 8 35,5 14 100200800
Rohr $*2) TH) ; 10 445 17 100201000
4 28 14 75 10 12 515 205 100201200
° 4 15 101 Al— 14 52,5 21 100201400
6 44 155 11 12 _
8 6 165 13 14 > ﬂ H= x
10 76 2 145 17 T Gerade Reduziersteckverbindung
12 96 245 18 205 10023
14 115 245 20 21 < ¢ <
. < <

*1) Die hier und in den jeweiligen Tabellen angegebenen AbmaBe beziehen sich
auf den Zustand mit eingeschobenen Spannklemmring.

*2) Die hier angegebenen Bohrungsdurchmesser in Anhangigkeit zu den jeweiligen
SchlauchanschlussgroBen zahlen fir alle Geraden-, Winkel- und
T-Verschraubungen (auBer bei gesondertem Vermerk)

g

. . A 9 A1 C 2K Typ
Einsteckschlauchtiille (Zapfen auf Schlauch) 5 . 15 10 100230504
10019 6 4 34 10 100230604

c @ % E 6 5 35 11 100230605

< F :|ﬂ|: ——— == 8 4 31 10 100230804

“HE==== == — 8 5 33 11 100230805

8 6 36,5 12 100230806

T " R = = Tvp 10 4 31 12 100231004

4 45 3 34 1,8 100190403 10 ° 36,5 12 100231005

4 6,5 5 34 2,11 100190405 10 6 37,5 12 100231006

5 6,5 5 35,5 28 100190505 10 8 %8 1 100231008

6 6,5 5 36 28 100190605 12 4 % 1 100231204

5 g 85 I . 100190606 12 5 35 14 100231205

8 8 6,5 37 43 100190806 12 6 % 1 100231206

8 95 8 38,5 55 100190808 12 8 42 1 100231208

10 8 6,5 M5 43 100191006 12 10 50 7 100231210

10 95 8 43 55 100191008 1 6 36,5 16 100231406

10 12 10 44 73 100191010 1 8 37.5 16 100231408

12 95 8 46,5 55 100191208 1 10 46,5 7 100231410

12 12 10 46,5 73 100191210 1 12 535 205 100231412
12 15 125 475 9,7 100191212
14 15 12,5 47 97 100191412

Doppel-Stecknippel Gerade Reduziersteckverbindung
10022 10023
c < c E
| B I + %
oA C oS Typ gA 9 A1 (o] K Typ

4 30 26 100220400 4 6 35 12 100230406

5 33 34 100220500 6 8 37,5 14 100230608
6 34 4 100220600
8 36 6 100220800
10 45 76 100221000
12 52 96 100221200
14 52 15 100221400

Konstruktions&nderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd. de 9.1.060.03
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Pneufit® 10 SNS

(439. M1 NORGREN,

Push-In Schnellsteckverbindungen

Gerade Schottverbindung (Rohr/Rohr) Kombinierte Schottverbindung Abmessungen in mm

Projection/First angle

10029 (PUSH-IN) auf Klemmring 10031 g @
c c
o= S—1 o=
| A
o < I . o < 75‘%@
el = SaEwps s
o, P O |P|E
oA B c o P = Ty OAZOA1 B G E O P 3= 5=1 Typ
4 M10x1,0 30 12 9 14 100290400 4 Mi2x10 27 6 95 9 8 17 100310404
5 M12x1,0 32 14 9 17 100290500 6 Mi510 295 7 95 10 13 22 100310606
6 M14x1,5 355 15 10 19 100290600 8 Migx15 335 8 11 10 13 24 100310808
8 M16x1,5 365 16 10 22 100290800 10 M20x15 40 8 145 11 17 27 100311010
10 M20x1 5 435 14 1 27 100291000 12 M24xi5 44 9 175 11 19 30 100311212
12 M24x1,5 50,5 15 1 30 100291200 14 M26x1,5 46 15 185 11 22 32 100311414
14 M24x1,5 505 15 1 30 100291400
Einschraub-Steckstutzen, kegeliges Gewinde Einschraub-Steckstutzen, zylindrisches Gewinde
10115 10215
c Cc
G G|l .
——,7
4L £ 4
= ‘2‘
oA B G G os = Typ oA B G G oK1 ©S = Typ
4 R1/8 30 75 21 10 101150418 4 Gi/8 29 5 135 21 8 102150418
4 R1/4 335 11 2.1 14 101150428 4 Gl/4 33 75 175 2.1 10 102150428
5 R1/8 31 75 32 1 101150518 5 618 305 5 135 33 8 102150518
5 R1/4 35 11 32 14 101150528 5 Gl/4 34 75 175 33 10 102150528
6 R1/8 32 75 41 12 101150618 6 G158 31 5 135 4 8 102150618
6 R1/4 35 1 41 14 101150628 6 G1/4 345 75 175 4 10 102150628
8 R1/8 33 75 71 14 101150818 8 G158 325 5 135 5 10 102150818
8 R1/4 365 1 5,1 14 101150828 8 GI/4 355 75 175 6 10 102150828
8 R3/8 40 125 5.1 19 101150838 8 638 39 9 215 6 13 102150838
10 R1/4 40 1 7.7 15 101151028 10 Gl/4 415 75 175 6.5 13 102151028
10 R3/8 45 125 7.7 19 101151038 10 638 435 9 215 8 13 102151038
10 R1/2 48 16 8,1 22 101151048 10 G2 49 12 255 8 17 102151048
12 R3/8 48 125 9.1 19 101151238 12 G338 485 9 215 10 17 102151238
12 R1/2 51,5 16 9.1 22 101151248 12 G12 525 12 25,5 10 17 102151248
14 R1/2 515 16 1,2 22 101151448 14 638 485 9 215 10 17 102151438
14 G2 525 12 255 15 17 102151448

Konstruktions&nderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd.
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NS Pneufit® 10

(439. M1 NORGREN,

Push-In Schnellsteckverbindungen

Gerade Verschraubung, zylindrisches Gewinde Gerade Verschraubung, kegeliges Abmessungen in mm
10225 Gewinde 10125 Projection/First angle
TG =®
- - e
> R y .
~ L _ |

E I
=
oA B c G OK OKI 3= $=1 Typ oA B c G 5= $—1 Ty
4 M3 21 25 9 - - 1,5 102250403 4 R1/8 205 10 10 3 101250418
4 M5 25 35 9 - - 25 102250405 4 R1/4 23 1 14 3 101250428
4 G819 55 - 14 10 3 102250418 5 R1/8 225 75 10 4 101250518
4 G4 21 8 - 18 10 3 102250428 5 R1/4 23 1 14 4 101250528
5 M5 23 35 10 - - 25 102250505 6 R1/8 23 75 1 4 101250618
5 GI/8 235 55 - 14 10 4 102250518 6 R1/4 25 11 14 4 101250628
5 G1/4 225 8 - 18 12 4 102250528 8 R1/8 26,5 75 13 5 101250818
6 M5 24 35 1 - - 25 102250605 8 R1/4 28 1 14 6 101250828
6 G825 55 - 14 11 4 102250618 8 R3/8 27 125 17 6 101250838
6 GI/4 235 8 - 18 13 4 102250628 8 R1/2 29 16 22 6 101250848
8 G1/8 265 55 - 14 13 5 102250818 10 R1/8 315 75 17 5 101251018
8 G4 28 8 - 18 4 6 102250828 10 R1/4 34 11 17 7 101251028
8 G¥8 245 9 - 12 17 6 102250838 10 R3/8 34 125 17 8 101251038
8 G2 285 11 - 26 17 6 102250848 10 R1/2 335 16 22 8 101251048
10 G832 55 - 14 17 5 102251018 12 R1/4 39 il 22 7 101251228
10 G4 335 8 - 18 77 102251028 12 R3/8 39 12,5 2 10 101251238
10 G¥8 325 9 - 22 19 8 102251038 12 R1/2 40 16 2 10 101251248
10 G2 305 11 - 26 19 8 102251048 14 R3/8 395 1255 22 10 101251438
12 GI/4 365 8 - 18 22 7 102251228 14 R1/2 40 16 22 10 101251448
12 G3/8 375 9 - 22 22 10 102251238
12 Gz 345 1 - 26 22 10 102251248 Gerade Aufschraubverschraubung, zylindrisches
14 G¥8 375 9 = 22 22 10 102251438 Gewinde (Innengewinde) 10226
14 G2 35 11 - 26 22 10 102251448
c
g — o
G
gA B (o] G S= Typ
4 M5 225 5 10 102260405
4 G1/8 24,5 75 13 102260418
4 G1/4 29 5 17 102260428
5 M5 235 75 10 102260505
5 G1/8 25,5 75 13 102260518
5 G1/4 295 75 17 102260528
6 G1/8 26 1 13 102260618
6 G1/4 305 1 17 102260628
8 G1/8 27 i 13 102260818
8 G1/4 315 1 17 102260828
10 G1/4 365 11 17 102261028
10 63/8 39 1,5 19 102261038
12 G3/8 41 15 19 102261238
12 G1/2 445 15 24 102261248

Konstruktions&nderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd.
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Pneufit® 10 S\
Push-In Schnellsteckverbindungen

(439. M1 NORGREN,

Winkelverbindung Winkel-Steckverbindung /;forjgi?;unn/gﬁgtignrgg
10040 10043

= ®

v o o

| w
oA %
o A1
gA Cc Typ gA O A1 Cc E Typ
4 17 100400400 4 4 95 25 100430400
5 18,5 100400500 6 6 19 275 100430600
6 19,5 100400600 8 8 21 29,5 100430800
8 21,5 100400800 8 5) 19,5 30 100430805
10 26,5 100401000
12 315 100401200
14 33 100401400
Winkel-Schottverbindung Winkelverschraubung, kegeliges Gewinde
10049 E 10145 c
I =
!F T < ’”,ﬁi‘
oy ® L h (&) r N} |
> LT 1o ~ Hes
Il
== 5
N
oB
OA OB c E G Gl OK 5= Typ oA B c E G = Typ
4 M12x1,0 35,5 20,5 21,5 7 10 17 100490400 4 R1/8 15 17 75 7 101450418
) M12x1,0 Bo16 21,5 21,5 7 11 17 100490500 4 R1/4 20 18 11 11 101450428
6 M14x1,5 40 24 24,5 7 12 19 100490600 5 R1/8 15,5 18,5 75 7 101450518
8 M16x1,5 45 26,5 30 7 14,5 22 100490800 0] R1/4 20 20 11 11 101450528
10 M22x1,5 49 31,5 31 9 17 27 100491000 6 R1/8 16 19,5 75 8 101450618
12 M24x1,5 54 38 32,5 12 20,5 30 100491200 6 R1/4 20 20 11 11 101450628
14 M26x1,5 57 38 32,5 15 22,5 32 100491400 8 R1/8 17 21,5 75 1 101450818
8 R1/4 20 21,5 11 11 101450828
8 R3/8 23 22 12,5 13 101450838
8 R1/2 29 24 16 17 101450848
10 R1/8 18,5 26,5 7,5 13 101451018
10 R1/4 215 26,5 11 13 101451028
10 R3/8 23 26,5 12,5 13 101451038
10 R1/2 29 28,5 16 17 101451048
12 R1/4 23,5 31,5 1 16 101451228
12 R3/8 25 3.8 12,5 16 101451238
12 R1/2 29 32 16 17 101451248

Konstruktions&nderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd.
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NS Pneufit® 10

(439. M1 NORGREN,

Push-In Schnellsteckverbindungen

900 Winkelverschraubung, drehbar, 900 Winkelverschraubung, drehbar, égﬁiﬁgﬁ;lgr}mg
kegeliges Gewinde 10147 zylindrisches Gewinde 10247 : N
c = ®
=1
< T <
74 — .
1) w
=]
B

OA B c E G OK $= 5$=1 Typ oA B c E G OKI = 5=1 Typ
4 RI/8 17 205 75 10 10 7 101470418 4 M3 17 175 35 - 8 7 102470403
4 RI/4 17 24 11 10 14 7 101470428 4 M5 17 215 4 8 8 7 102470405
5 RI/8 185 21 75 11 11 9 101470518 4 Gi/g 17 22 55 14 11 7 102470418
5 Ri/4 185 245 11 11 14 9 101470528 4 Gl/4 17 255 8 18 11 7 102470428
6 RI/8 195 215 75 12 11 9 101470618 5 M5 185 20 4 8 8 9 102470505
6 Ri/4 195 25 11 12 14 9 101470628 5 GI/8 185 225 55 14 11 9 102470518
6 R38 20 275 125 12 17 8 101470638 5 Gl/4 185 26 8 18 11 9 102470528
8 RI/E 215 23 75 145 14 11 101470818 6 M5 195 205 4 8 8 9 102470605
8 RI/4 215 26 11 145 14 11 101470828 6 G/8 195 23 55 14 11 9 102470618
8 RY/8 22 30,5 125 145 17 13 101470838 6 Gl/4 195 265 8 18 11 9 102470628
8 RI2 22 345 16 145 22 13 101470848 8 GI/8 215 24 55 14 131 102470818
10 RI/8 265 255 75 17 14 13 101471018 8 Gl/A 215 29 8 18 171 102470828
10 RI/4 265 29 11 17 17 13 101471028 8 G/ 22 335 9 22 19 13 102470838
10 R¥8 265 305 125 17 17 13 101471038 8 G2 22 395 1 26 19 13 102470848
10 RI/2 265 345 16 17 22 13 101471048 10 GI/8 265 265 55 14 1713 102471018
12 Ri/4 315 32 i 205 19 16 101471228 10 Gl/4 265 315 8 18 17 13 102471028
12 R¥8 31,5 34 125 205 22 16 101471238 10 G3/8 265 335 9 22 19 13 102471038
12 RI/2 315 38 16 205 22 16 101471248 10 G2 265 395 11 26 19 13 102471048
14 R3/8 305 33 125 215 22 17 101471438 12 Gi/4 315 355 8 18 19 16 102471228
14 RI2 315 37 16 215 22 17 101471448 12 G3/8 315 37 9 22 19 16 102471238
12 G2 315 43 11 26 19 16 102471248
14 G3/8 305 36 9 22 19 17 102471438
14 Gl/2 315 39 M 26 24 17 102471448
Winkelverschraubung, lang, drehbar, Winkelverschraubung, 45°, drehbar, zylindrisches
kegeliges Gewinde 10154 c Gewinde 10257
— =1
< Il 1] ] -
Q .
| ¢ \E«o =
I w [ % w
= L] o | ©
L B || |
B oK1
oA B c E G S= =1 Typ oA B c E G OKI 5= Typ
4 R1/8 17 34 75 10 7 101540418 6 G1/8 17,5 195 5 14 11 102570618
4 R1/4 17 40 1 14 7 101540428 6 G1/4 17,5 23 75 18 11 102570628
6 R1/8 19,5 365 75 11 9 101540618 8 G1/8 19,5 20,5 5 14 11 102570818
6 R1/4 19,5 41 1 14 9 101540628 8 G1/4 19,5 26 75 18 17 102570828
8 R1/8 215 405 75 14 1 101540818
8 R1/4 21,5 44,5 1 14 1 101540828
8 R3/8 22 51,5 125 17 13 101540838
10 R3/8 26,5 515 125 17 13 101541038

Konstruktions&nderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd.
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(59, IMI NORGREN,

Push-In Schnellsteckverbindungen

Winkel-Schwenkverschraubung, Drosselriickschlagventil (Abluft), Abmessungen in mm
R . . . Projection/First angle
zylindrisches Gewinde Einstellschraube versenkt,
10A51 zylindrisches Gewinde 10K51 E} @
= C
N =

GA B c E G 6K ©S 5= T GA B G E G gs = Ty
4 M5 185 22 4 95 25 8 10A510405 4 M5 185 27 45 25 8 10K510405
4 G/ 205 30 6 1 5 14 10A510418 4 GI/8 205 34 6 5 14 10K510418
5 M5 20 2 4 1 25 8 10A510505 5 M5 20 27 45 25 8 10K510505
5 Gl/8 215 30 6 15 5 14 10A510518 5 G1/8 215 34 6 5 14 10K510518
6 Gl/8 285 30 6 125 5 14 10A510618 6 M5 22 27 45 25 8 10K510605
6 Gi/4 24 3 75 13 85 17 10A510628 6 G1/8 235 34 6 5 14 10K510618
8 Gl/8 235 30 6 14 5 14 10A510818 6 Gl/4 24 36,5 6 8,5 17 10K510628
8 Gl/4 245 34 75 14 85 17 10A510828 8 G1/8 235 34 6 5 14 10K510818
8 638 265 41 9 65 10 22 10A510838 8 Gl/4 245 36,5 6 85 17 10K510828
10 Gi/4 30 3 75 16 85 17 10A511028 8 G3/8 265 515 10 10 22 10K510838
10 G831 41 9 17 10 22 10A511038 10 Gl/4 30 36,5 6 85 17 10K511028
10 G831 51,5 10 10 22 10K511038
12 638 33 515 10 10 22 10K511238
12 G2 38 575 10 10 27 10K511248
Drosselriickschlagventil (Abluft), (Kunststoff) Drosselriickschlagventil (Abluft), (Kunststoff)
Einstellschraube versenkt, kegeliges Gewinde kegeliges Gewinde
10T00 10TAO c
c
=y
u I _ =1
b sl | e e I
| & gj [ 1] &
=] BE
1@2 — 1@4 ——
B B
GA B c E/EA G = =1 Typ oA B G E/E1 G = =1 Typ
4 R1/8 22 421225 95 14 16 107000418 4 R1/8 22 53/225 95 14 16 10TA00418
6 R1/8 23 42/225 95 14 16 107000618 6 R1/8 23 53/225 95 14 16 10TA00618
6 R1/4 255  54/29,5 135 17 20 107000628 6 R1/4 25,5 67/295 135 17 20 10TA00628
8 R1/8 245 42225 95 14 16 107000818 8 R1/4 27 67/295 145 17 20 10TA00828
8 R1/4 27 54/29,5 135 17 20 107000828 8 R3/8 28 78/33 145 19 22 10TA00838
8 R3/8 28 64/33 145 19 22 107000838 10 R1/4 315 67/295 135 17 20 10TA01028
10 R1/4 315 54/295 135 17 20 107001028 10 R3/8 325 78/33 145 19 22 107A01038
10 R3/8 325  64/33 145 19 22 107001038 12 R1/2 38 90/415 16 22 28 10TA01248
12 R1/2 38 721415 16 22 28 107001248

Konstruktions&nderungen vorbehalten. (1999 - 900d) © 2015 Norgren Ltd.
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NS Pneufit® 10

(439. M1 NORGREN,

Push-In Schnellsteckverbindungen

T-Verbindung (Rohr x 3) T-Verschraubung, kegeliges Gewinde ;\forjﬂeij;in/gﬁgtignrgg
10060 10165

= ®

c ' s c
< T N < i;_pt
° ) ] L 1.
m Ry S5 candl
= \ ; / "#
B
gA Cc E S= Typ gA B Cc E G S= Typ
4 34 17 7 100600400 4 R1/8 34 15 75 7 101650418
5 37 18,5 7 100600500 5 R1/8 37 15,5 75 7 101650518
6 39 195 8 100600600 5 R1/4 40 20 11 11 101650528
8 425 215 11 100600800 6 R1/8 39 16 75 8 101650618
10 53,5 26,5 13 100601000 6 R1/4 40 20 11 11 101650628
12 63,5 31,5 16 100601200 8 R1/8 425 17 75 11 101650818
14 66,5 33 17 100601400 8 R1/4 425 20 11 11 101650828
8 R3/8 44 235 12,5 13 101650838
10 R1/4 53,5 21,5 11 13 101651028
10 R3/8 535 235 12,5 13 101651038
12 R1/4 63,5 235 11 16 101651228
12 R3/8 63 25 12,5 16 101651238
T-Verschraubung, drehbar, kegeliges Gewinde T-Verschraubung drehbar, zylindrisches Gewinde
10167 10267
<4C> =1 ¢
s s T 3 1T | T
| w =1 ‘ = w
=/ o} =
B . ©
B
oK1
oA B G E G OK 5= 5$=1 Typ OA B [ E G OKI 5= 5$—=1 Typ
4 RI/B 34 215 75 10 10 7 101670418 4 M3 34 16 35 - 7 8 102670403
4 RI/4 34 24 11 10 14 7 101670428 4 M5 34 195 4 8 7 8 102670405
5 RI/B 37 22 75 11 11 9 101670518 4 G834 22 55 14 7 11 102670418
5 RI/4 37 245 11 11 14 9 101670528 5 M5 37 20 4 8 9 8 102670505
6 R1/8 39 25 15 12 11 9 101670618 5 Gl/8 37 22 55 14 9 11 102670518
6 RI/4 39 25 11 12 14 9 101670628 5 Gl/4 37 26 8 18 9 11 102670528
8 RI/B 425 24 75 145 14 11 101670818 6 M5 39 205 4 8 9 8 102670605
8 RI/4 425 26 11 145 14 11 101670828 6 Gl/8 39 23 55 14 9 11 102670618
8 R3/8 435 305 125 145 17 13 101670838 6 Gl/4 39 %65 8 18 9 11 102670628
10 Ri/4 535 29 11 17 17 13 101671028 8 G1/8 425 235 55 14 11 13 102670818
10 R3/8 535 305 125 17 17 13 101671038 8 Gl/4 425 29 8 18 11 17 102670828
10 Ri/2 535 345 16 17 22 13 101671048 8 G3/8 435 22 9 22 13 19 102670838
12 RI/4 635 32 11 205 19 16 101671228 10 Gl/4 535 315 8 18 13 17 102671028
12 R3/8 635 34 125 205 22 16 101671238 10 G3/8 535 335 9 22 13 19 102671038
12 Ri/2 635 38 16 205 22 16 101671248 12 Gl/4 635 355 8 18 16 19 102671228
14 R3/8 615 33 125 225 22 17 101671438 12 G3/8 635 37 9 22 16 19 102671238
14 Ri/2 635 37 16 25 22 17 101671448 14 G2 635 39 11 26 17 24 102671448
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T-Schwenkverschraubung, zylindrisches Gewinde T-Verschraubung, seitlich, kegeliges  APmessungenin mm
. Projection/First angle
10A71 Gewinde 10175
e =2
c T
— = — =
< i T = < {Eﬁ °
w| ® _ ‘ 1]l = e L
T %
o Lo HEE
_ oS =
& | e
GA B c E G OK ©S 5= Ty oA B G c1 E G = Ty
4 M5 375 2 4 95 25 8 10A710405 4 RIB 32 15 17 75 7 101750418
4 Gi/8 41 3 6 1 5 14 10A710418 5 RIB 34 15,5 185 75 7 101750518
5 M5 405 2 4 1 25 8 10A710505 5 R4 40 20 20 1 1 101750528
5 GI/8 435 30 6 15 5 14 10A710518 6 RIB 355 16 195 75 8 101750618
6 M5 a5 2 4 15 25 8 10A710605 6 RIG 40 20 20 1 1 101750628
6 GI/8 475 30 6 126 5 14 10A710618 8 RIB 38 17 215 75 11 101750818
6 GI/4 485 34 75 13 85 17 10A710628 8 RI4 #1520 215 1 1 101750828
8 GI/8 475 30 6 14 5 14 10A710818 8 R¥8 455 235 22 125 13 101750838
8 GI/4 495 34 75 14 85 17 10A710828 10 RI4 485 215 265 1 13 101751028
10 R38 50 235 265 125 13 101751038
12 R4 55 235 315 11 16 101751228
12 R¥8 565 25 315 125 16 101751238
T-Verschraubung, drehbar, seitlich, T-Verschraubung, drehbar, seitlich,
kegeliges Gewinde 10168 E zylindrisches Gewinde 10268 E
— ) e
< 1 o > \%‘ < [ [ E
N Bl 55— :, j\ ] RIS o
» - ) . -
2:1 . o o 2: ! (8]
‘ Ll ©
B I
o K1
oA B c c1 E G = =1 Twp oA B c c1 E G K1 = Typ
4 RIB 385 205 17 75 7 10 101680418 4 M3 34 17 17 35 - 8 102680403
4 R4 41 24 17 1 7 14 101680428 4 M5 365 195 17 4 8 8 102680405
5 RIB 405 22 85 75 9 1 101680518 4 G1/8 385 22 17 55 14 1 102680418
5 Ri4 43 245 185 11 9 14 101680528 5 M5 39 20 185 4 8 8 102680505
6 RI8 42 25 195 75 9 1 101680618 5 GI/8 405 225 185 55 14 11 102680518
6 RI4 445 25 195 11 9 14 101680628 5 GI/4 445 2 185 8 18 11 102680528
8 RIB 45 24 215 75 11 14 101680818 6 GI/8 425 23 195 55 14 1 102680618
8 RI4 475 26 215 11 11 14 101680828 6 Gl/4 46 %5 195 8 18 11 102680628
8 R¥8 525 305 22 125 13 17 101680838 8 Gl/8 45 24 215 55 14 13 102680818
10 RI4 555 29 265 11 13 17 101681028 8 GI/4 505 29 215 8 18 17 102680828
10 R¥B 57 05 25 125 13 17 101681038 8 G3/8 55 33 215 9 22 19 102680838
12 RIA 635 32 315 11 16 19 101681228 10 Gl/4 585 31,5 265 8 18 17 102681028
12 R3B  66 34 315 125 16 22 101681238 10 638 60 335 265 9 22 19 102681038
12 RI2 70 38 315 16 16 22 101681248 12 Gl/4 67 35 315 8 18 19 102681228
14 R¥B 665 3B 33 125 17 22 101681438 12 G38 685 37 315 9 22 19 102681238
14 R 70 37 33 16 17 22 101681448 14 G3/8 69 36 33 9 22 19 102681438
14 G1/2 72,5 39 33 " 26 24 102681448
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Y-Verbindung/ Y-Reduzierverbindung

Y-Verschraubung (Kunststoff),

Pneufit® 10
Push-In Schnellsteckverbindungen

Abmessungen in mm
Projection/First angle

10082 drehbar, kegeliges Gewinde 10188 3 @
C
-c G
S S S N -
T — ) o N
< x
z 41 }43— ,,i,:j F _|| ﬂ%%b— — —-H r.nJ
L — e — ) 1
s ,,
=
oD
[1]
o# OlFire4..8=03
Fire10=04 o#
OA @Al C oD L N oK O Typ oA B c G L N o = Ty
4 4 34 3 11 22 1 105 100820400 4 RI/8 435 75 1 25 105 10 101880418
6 6 385 3 14 27 13 125 100820600 6 RI/8 48 75 14 28 125 M 101880618
6 4 38 3 14 27 13 125 100820604 8 R1/8 51 75 16 32 135 14 101880818
8 8 405 3 16 31 15 135 100820800 8 RI/4 545 11 16 32 135 M 101880828
8 6 405 3 16 31 15 135 100820806 10 R3Y8 67 125 22 425 15 19 101881038
10 10 495 4 205 42 20 15 100821000 10 RI2 70 16 22 425 15 22 101881048
10 8 495 4 205 42 20 15 100821008
Y-Verschraubung, drehbar, c
zylindrisches Gewinde 10288 P
o D
g z 41 —]—& — } @
- 5:
23
°
oA B G G L N (o) o= Typ
4 M5 425 4 11 225 105 10 102880405
6 M5 47 4 14 28 125 11 102880605
Kreuzverbindung (Rohr x 4)
10090
o K
—
|
< T -
s == e
= N
T
c |
gA C oK S= Typ
4 42 105 10 100900400
5 455 11 10 100900500
6 475 12 10 100900600
8 57,5 14,5 13 100900800
10 68,5 17 13 100901000
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Mehrfachverteiler (Kunststoff) /;bf”ej?“r}g?”t‘” m
100D6 . rojection, gﬂ%
N E
<£> oA1
PRI B0 él
;L: :l: ;! O-—:_ - | E
77777 T < -
[ S @
‘ N1
OA/GA1 C oD E H L N N1 Typ
8/4 68 34 42 9 13 125 20 100D60804
8/6 68 34 42 9 13 125 20 100D60806
10/6 83 34 48 105 15 17 225  100D61006
10/8 83 34 48 105 15 17 225 100061008
Mehrfachverteiler (Kunststoff)
100D6
(o]
—|_N E
L oA1 G
THHHIR 9
| | | | [ »
PR PR\ S Me8=016
OO m‘ El @ 010=020
Cr—= ! N [2lg8=014
= oA 210=016
| N1
OA OA1 B G oD E G H L N N1 = Typ
8 4 RI/4 83 34 42 11 9 13 12,5 20 17 101D60428
8 4 R3/8 85 34 42 12,5 9 13 12,5 20 19 101D60438
8 6 Ri/4 83 34 42 11 9 13 12,5 20 17 101D60628
8 6 R3/8 85 34 42 12,5 9 13 12,5 20 19 101D60638
10 8 R3/8 100 34 48 12,5 10,5 15 17 22,5 19 101D60838
10 8 R1/2 104 34 48 16 10,5 15 17 225 22 101D60848
Winkel-Schwenkverschraubungskorper Schwenkverschraubungskorper
10051 10071
c _ c
o s e T T 5 .) — —1 —
g3 [0 ). g3 [EEf 0 Il-
. v
B
gA B fiir Gewinde C G K Typ OA B fiir Gewinde C G O K Typ
4 M5 18,5 12,5 95 100510405 4 M5 375 12,5 95 100710405
4 G1/8 20,5 14 11 100510418 4 G1/8 41 14 11 100710418
5 M5 20 12,5 11 100510505 5 M5 40 12,5 11 100710505
5 G1/8 215 14 115 100510518 5 R1/8 43 14 11,5 100710518
6 M5 22 12,5 12,5 100510605 6 M5 45 12,5 11,5 100710605
6 G1/8 235 14 12,5 100510618 6 G1/8 475 14 12,5 100710618
6 G1/4 24 16 13 100510628 6 Gl/4 485 16 13 100710628
8 G1/8 235 14 14 100510818 8 G1/8 4755 14 14 100710818
8 G1/4 245 16 14 100510828 8 Gl/4 495 16 14 100710828
8 G3/8 26,5 20,5 16,5 100510838
10 G1/4 30 16 16 100511028
10 G3/8 31 20,5 17 100511038
12 G3/8 33 20,5 17,5 100511238
12 G1/2 38 22 17,5 100511248
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Push-In Schnellsteckverbindungen

Aufschraubhohlschraube Abmessungen in mm
. . . Projection/First angle
(mit Dichtringen)

20*00 =} @

B1

Hohlschraube (mit Dichtringen)
20A00, 20B00, 20C00

—‘—Tas o oS

& | 8 |
B (o] gSs Ausfilhrung S— Typ B B1 (o] as S= Typ
M5 22 2,5 einfach 8 20A000005 M5 M5 255 2,5 8 20D000505
G1/8 29 ® einfach 14 20A000018 M5 G1/4 34 85 17 20D000528
G1/4 33 8,5 einfach 17 20A000028 M5 G3/8 4 10 22 20D000538
G3/8 41 10 einfach 22 20A000038 G1/8 G1/8 36 8 14 20E001818
G1/2 49 11,5 einfach 27 20A000048 G1/8 G1/4 355 6 17 20E001828
M5 34,5 25 zweifach 8 20B000005 G1/8 G3/8 4 10 22 20E001838
G1/8 46,5 5 zweifach 14 20B000018 G1/4 G1/4 45 8,6 17 20F002828
G1/4 52,5 8,5 zweifach 17 20B000028 G3/8 G3/8 52 10 22 206003838
G3/8 64 10 zweifach 22 20B000038
G1/2 72,5 11,5 zweifach 27 20B000048
G1/8 63 5 dreifach 14 20C000018
G1/4 71,5 8,5 dreifach 17 20000028
G3/8 87 10 dreifach 22 200000038
Drosselschraube mit Riickschlagventil (Abluft) Drosselschraube mit Riickschlagventil (Zuluft)
(mit Dichtringen) (mit Dichtringen)
20K00 20L00
= =
1l o 1l o
T T
11 11
B B
B (o] Betriebsdruck = Typ B (o] Betriebsdruck = Typ
M5 27,5 10 bar 8 20K000005 M5 27,5 10 bar 8 20L000005
G1/8 34 10 bar 14 20K000018 G1/8 34 10 bar 14 201000018
G1/4 36,5 10 bar 17 20K000028 G1/4 36,5 10 bar 17 20L000028
G3/8 &1 ,B 10 bar 22 20K000038 G3/8 &1l B 10 bar 22 20L000038
G1/2 57 10 bar 27 20K000048 G1/2 57 10 bar 27 20L000048

Drosselschraube mit Riickschlagventil (Bidirektional)
(mit Dichtringen)

20MO00
=
11 o
T
H
B
e — |t |
B (o] Betriebsdruck S= Typ
M5 27,3 10 bar 8 20M000005
G1/8 34 10 bar 14 20M000018
G1/4 36,5 10 bar 17 20M000028
G3/8 & B 10 bar 22 20M000038
G1/2 57 10 bar 27 20M000048
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= Abmessungen in mm
?ggf':ldampfer ?:322?“ (Acetal) Projection/First angle
c
c
F <
Q
X
s F— 1 =10 i
gA C F oK Typ gA (] gK Typ
4 31,5 16,5 1 100110400 4 26,5 9,5 110040400
6 335 18,5 1 100110600 5 28 10,5 110040500
8 40,5 19,5 13 100110800 6 28,5 11,5 110040600
10 635 24 19 100111000 8 29,5 12,5 110040800
12 57 27,5 19 100111200 10 34 15,5 110041000
12 37,5 16,5 110041200
14 37,5 19,5 110041400
Sicherheitshinweise
Diese Produkte sind ausschlieBlich in Druckluftsystemen zu verwenden. systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen.
Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/- Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Stérungsarten aller
Daten« aufgefuhrten Werte nicht Uberschritten werden. in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu bertck-
BerUcksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um
Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenser- Verletzungen von Personen sowie Beschadigungen der Gerate im
haltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den verdffentlichten Falle einer solchen Stérung zu verhindern.
Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise flir den End-
IMI NORGREN. benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Stérungs-
Durch Missbrauch, Verschlei oder Stérungen kénnen in Pneumatik- schutz nicht ausreichend gewahrleistet ist.
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