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Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

UV-Effekte

Technische Daten:
Gerät: 45cm 60cm 120cm

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 15 W 20 W 40 W

Maße (LxBxH): 500 x 50 x 80 mm 650 x 50 x 80 mm 1230 x 50 x 80 mm

Gewicht: 0,9 kg 1,1 kg 1,3 kg

Technische Daten:
Gerät: 45cm 60cm 120cm 150cm

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 18 W 20 W 40 W 60 W

Maße (LxBxH): 480 x 35 x 60 mm 635 x 35 x 60 mm 1245 x 35 x 60 mm 1545 x 30 x 60 mm

Gewicht: 0,3 kg 0,4 kg 0,6 kg 1 kg

Technische Daten:
Gerät: 45cm 60cm 120cm

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 18 W 20 W 40 W

Maße (LxBxH): 480 x 35 x 60 mm 635 x 35 x 60 mm 1245 x 35 x 60 mm

Gewicht: 0,3 kg 0,4 kg 0,6 kg

Technische Daten:
Gerät: 45cm 60cm 120cm 150cm

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 18 W 20 W 40 W 60 W

Maße (LxBxH): 480 x 35 x 60 mm 635 x 35 x 60 mm 1245 x 35 x 60 mm 1545 x 30 x 60 mm

Gewicht: 0,3 kg 0,4 kg 0,6 kg 1 kg

Fassung mit Leuchtstoffröhre Best.-Nr. 5110120V .........................................................................................45cm
Best.-Nr. 5110130U .........................................................................................60cm
Best.-Nr. 5110140U .......................................................................................120cm

Fassung mit Leuchtstoffröhre

• Einfache Montage
• Fassung für Leuchtstoff- oder UV-Röhre

UV-Röhre Komplettset slim Best.-Nr. 51101450 .........................................................................................45cm
Best.-Nr. 51101452 .........................................................................................60cm
Best.-Nr. 51101454 .......................................................................................120cm
Best.-Nr. 51101456 .......................................................................................150cm

UV-Komplettset

• UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker
• Minimalgehäuse
• Integrierter Starter

Komplettset Slim UV & weiß Best.-Nr. 51101460 .........................................................................................45cm
Best.-Nr. 51101462 .........................................................................................60cm
Best.-Nr. 51101464 .......................................................................................120cm

UV-Komplettset

• UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker
• Minimalgehäuse
• Integrierter Starter

Neonröhre Komplettset 6400K Best.-Nr. 51101465 .........................................................................................45cm
Best.-Nr. 51101466 .........................................................................................60cm
Best.-Nr. 51101467 .......................................................................................120cm
Best.-Nr. 51101468 .......................................................................................150cm

Neonröhren-Komplettset

• Minimalgehäuse in 1A Qualität mit elektronischem Vorschaltgerät
• Integrierter Starter
• Einfache Installation

UV-Röhre Komplettset 45cm 

Best.-Nr. 51101500 .........................................................................ABS gelb, 15 W
Best.-Nr. 51101501 ......................................................................... ABS blau, 15 W
Best.-Nr. 51101502 ............................................................................ABS rot, 15 W
Best.-Nr. 51101505 .......................................................................Metall s/w, 60 W

Anschlussfertiges Set

• UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker
• Einfach einstecken, fertig!
• Hohe UV-Leuchtkraft

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~

Maße (LxBxH): 470 x 100 x 60 mm

Gewicht: 1 kg
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