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| MODEL 030 \ 080 | 120
Nennspannung 12V 50V 110V
Betriebsspannung 3 ~ 30V 3 ~ 80V 3 ~ 120V
Lautstarke (bei 30cm) 110 +/- 3dB 110 +/- 5dB 110 +/- 3dB
Resonanzfrequenz 2.700 +/- 500Hz 2.700 +/- 500Hz 2.900 +/- 500Hz
Stromaufnahme < 20mA < 65mA | < 35mA
Klangart Konstant, schnell oder Pulston
Schutzklasse P65
Betriebstemperatur -20°C bis +70°C
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