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Bussystem-Einbausteckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12-SPEEDCON, D-kodiert,
Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabelldnge: 0,5 m

_.,%!% ‘ SPEEOCON
LOCKING

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit

1

GTIN 4046356153577
Technische Daten

MalRe
| Kabellange 0,5m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Schutzart IP67
Allgemein
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling
Hinweis and Interconnection Technology Guideline for PROFINET,

Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside
Environment (Balanced cabling)

Bemessungsstrom bei 40 °C 4 A

Bemessungsspannung 250V

Polzahl 4

Durchgangswiderstand <3 mQ

Isolationswiderstand =100 MQ

Kodierung D - Daten
Normen/Bestimmungen M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige Nein
Uberspannungskategorie Il

Verschmutzungsgrad 3

Anschlussart Einzellitzen

Steckzyklen =100

Montageart Vorderwandmontage M16 x 1,5
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Technische Daten

Material
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Material Kontakt CuZn
Material Kontaktoberflache Ni/Au
Material Kontakttrager PA 66

Material Randel

Zinkdruckguss, vernickelt

Material Dichtung NBR
Leitung

Kabeltyp TPE-Litze
Leiterquerschnitt 0,34 mm?

AWG Signalleitung 22

Leiteraufbau Signalleitung 7x 0,25 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung 1,2 mm £0,07 mm
Wandstarke Isolierung 0,21 mm

Aderfarben

gelb, orange, weil, blau

Material Aderisolation

TPE

Material Leiter

verzinnte Cu-Litze

Isolationswiderstand =20 MQ*km
Leiterwiderstand < 57,6 mQ/m
Nennspannung Leitung 300V
Prifspannung Leitung 2000V AC

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung)

Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27250313
eCl@ss 4.1 27250313
eCl@ss 5.0 27143423
eCl@ss 5.1 27143423
eCl@ss 6.0 27143423
eCl@ss 7.0 27449001
eCl@ss 8.0 27449001
ETIM
ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC002061
UNSPSC
UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
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Klassifikationen

UNSPSC
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized “.

Nennspannung UN 250V
Nennstrom IN 4 A
mm?%AWG/kcmil 26-20
cost P
P

Zubehor

Flachmutter

SACC-E-MU-M16 - 1504097

Zeichnungen
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MaRzeichnung
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M12-Einbausteckverbinder
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MaRzeichnung
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Gehdauseausschnitt fiir M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit
Gewinde
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MaRzeichnung

max.4,

5

e

N
M

-

13.5*%
= |

_h...._

Gehauseausschnitt fir M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit

Durchgangsbohrung (Alternativ mit Flache als Verdrehschutz)
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Kontaktbelegung der M12-Stecker
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Schemazeichnung
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Polbild M12-Stecker, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite
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