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Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

TL 1-Kanal

Best.-Nr.	51200216	......Rolle,	10	cm	LA,	12	V,	100	St.Rolle
Best.-Nr.	51200218	......Rolle,	10	cm	LA,	12	V,	250	St.Rolle
Best.-Nr.	51200222	......Rolle,	10	cm	LA,	12	V,	500	St.Rolle
Best.-Nr.	51200242	......Rolle,	10	cm	LA,	12	V,1000	St.Rolle

Best.-Nr.	51200256	......Rolle,	6	cm	LA,	12	V,	100	St.Rolle
Best.-Nr.	51200258	......Rolle,	6	cm	LA,	12	V,	250	St.Rolle
Best.-Nr.	51200260	......Rolle,	6	cm	LA,	12	V,	500	St.Rolle
Best.-Nr.	51200265	......Rolle,	6	cm	LA,	12	V,1000	St.Rolle

Tubelight auf Rolle
Eines der wichtigsten Elemente in der Dekorations- und Effektbeleuchtung • Als Trägermaterial dient 
ein lackisolierter Kupferdraht auf dem die Lämpchen direkt aufgekrimpt sind • Hohe Lebensdauer 
der Lämpchen (50 000 Stunden) • Für die Verarbeitung in Treppenstufenprofil als Sicherheitsfaktor 
• Für ganz individuelle Dekoration (z.B. mit farbigem Leer-Rohr) • Für die Bestellung brauchen Sie 
nur festzulegen: Lampenabstand (10 cm oder 6 cm), Gesamtlänge, Benötigter Trafo • Bei einem 
Lampenabstand von 10 cm ist die Rolle 100 m lang - bei 6 cm jedoch nur 60 m

LA = Lampenabstand

Leer-Rohr

Best.-Nr.	5120150L	......klar-hellblau,	UV-aktiv,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	5120160L	......grün,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	5120170L	......violett,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	5120180L	......pink,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	51201850	......rot,	UV-aktiv,	10	x	10mm/m
Best.-Nr.	51201851	......rot,	10	x	10mm/m
Best.-Nr.	5120190L	......blau,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	51201920	......orange,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	51201940	......türkis,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	51201960	......gelb,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	51201980	......milchig,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	51201400	......transparent,	10	x	10	mm/m

Treppenstufenprofil „C“ 
Best.-Nr.	5121070L	......gold,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	5121060L	......alu,	10	x	10	mm/m
Best.-Nr.	5121050L	......schwarz,	10	x	10	mm/m

EUROLITE BL-10 Lichterkette
Best.-Nr. 50499020 ... E-27
Best.-Nr. 50499025 ... B-22
Die ideale Partydekoration

Zaubert Gemütlichkeit in den Partykeller, auf dem Balkon oder der Terrasse • Auch als indirekte Beleuchtung einsetzbar 
• Erzeugt stimmungsvolles Licht • Für innen und außen • 10 Lämpchen in den Farben blau, gelb, grün, rot • Niedriger 
Energieverbrauch • Maximal für 40 W lampen. • 10 m lang, 150 cm Zuleitung mit Stecker und 85 cm Lampenabstand. 
• Stecker in die Steckdose - geht

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 230	V	AC,	50	Hz	~
Gesamtanschlusswert:	 400	W
Anzahl	der	Lämpchen:	 10
Kettenlänge:	 ca.	10	m
Länge	Zuleitung:	 ca.	150	cm
Zubehör: 

E-27	 OMNILUX	E-27	Lampen
B-22	 OMNILUX	B-22	Lampen


