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ANTARI Z-1000II + Z-10 ON/OFF-Controller
• Benutzerfreundliche Nebelmaschine mit 1000-W-Heizelement • Kontinuierlicher 
Nebelausstoß • Metallgehäuse mit Tragegrif f, schwenkbarem Hängebügel 
und Fangseilöse • Heizelement in Unicore-Technologie, herausnehmbar für 
schnelle und leichte Reinigung • Herausnehmbarer Tank, Fluidlevel-Anzeige • 
ECO-Temperatursteuerung • Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle oder 
beiliegender Kabelfernbedienung Z-10 mit An/Aus-Taste • Funkfernsteuerung Z-50 
optional erhältlich • Ideal für mittlere Diskotheken, Bars, Hotels oder Partyräume 

Best.-Nr. 51702611

+ Kontinuierlicher Nebelausstoß
+ DMX-Schnittstelle
+ Kabelfernbedienung

ANTARI Z-10 Controller Best.-Nr.  5170298R
ANTARI Z-50 Funkfernsteuerung Best.-Nr.  5170299B
ANTARI EXT-1 Verlängerungskabel, 6,3mm Best.-Nr.  51702995
Nebelmaschinenreiniger, 1 Liter Best.-Nr.  51704592
EUROLITE Smoke Fluid "B", 5 Liter Best.-Nr.  51704199
EUROLITE Smoke Fluid "C" Standard, 5 l Best.-Nr.  51704203
EUROLITE Smoke Fluid "P" Profi, 5 Liter Best.-Nr.  51704210
EUROLITE Smoke Fluid "E" Extrem, 5 Liter Best.-Nr.  51704325
Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg Best.-Nr.  58010364

Zubehör:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 1000 W
Tankinhalt: 1,7 l
Aufwärmzeit: 4,5 Min.
Fluidverbrauch: 49 Min./l
Ausstoßvolumen: ca. 283 m³/Min.
Maße (LxBxH): 435 x 200 x 230 mm
Gewicht: 7,5 kg

Technische Daten:

ANTARI Z-1200II mit Z-8 Timer-Controller
• Benutzerfreundliche Nebelmaschine mit 1200-W-Heizelement • Kontinuierlicher 
Nebelausstoß • Metallgehäuse mit Tragegrif f, schwenkbarem Hängebügel 
und Fangseilöse • Heizelement in Unicore-Technologie, herausnehmbar für 
schnelle und leichte Reinigung • Herausnehmbarer Tank, Fluidlevel-Anzeige 
• ECO-Temperatursteuerung • Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle 
oder beiliegender Timer-Kabelfernbedienung Z-8  • Funktionen der Z-8: Timer 
mit Intervall, Dauer und Nebelmenge; Dauernebel; manuelle Auslösung • 
Funkfernsteuerung Z-9 optional erhältlich • Ideal für mittlere Diskotheken, Bars, 
Hotels oder Partyräume 

Best.-Nr. 51702613

+ Kontinuierlicher Nebelausstoß
+ DMX-Schnittstelle
+ Timer-Kabelfernbedienung

ANTARI Z-8 Timer-Controller Best.-Nr.  5170298Y
Nebelmaschinenreiniger, 1 Liter Best.-Nr.  51704592
EUROLITE Smoke Fluid "B", 5 Liter Best.-Nr.  51704199
EUROLITE Smoke Fluid "C" Standard, 5 l Best.-Nr.  51704203
EUROLITE Smoke Fluid "P" Profi, 5 Liter Best.-Nr.  51704210
EUROLITE Smoke Fluid "E" Extrem, 5 Liter Best.-Nr.  51704325
Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg Best.-Nr.  58010364

Zubehör:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 1200 W
Tankinhalt: 2,5 l
Aufwärmzeit: 6 Min.
Fluidverbrauch: 44 Min./l
Ausstoßvolumen: ca. 510 m³/Min.
Maße (LxBxH): 480 x 250 x 260 mm
Gewicht: 10 kg

Technische Daten:

ANTARI Z-1500II mit Controller Z-20
• Leistungsstarke, geräuscharme Nebelmaschine mit 1500-W-Heizelement • 
Kontinuierlicher Nebelausstoß • Metallgehäuse mit Tragegriffen  • Heizelement 
herausnehmbar für schnelle und leichte Reinigung • Herausnehmbarer Tank, 
Fluidlevel-Anzeige • ECO-Temperatursteuerung • Steuerung per integrierter 
DMX-Schnittstelle oder beiliegendem kabelgebundenem Steuermodul mit LCD-
Anzeige Z-20 • Funktionen des Z-20: Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge; 
DMX-Startadresse; Dauernebel; manuelle Auslösung • Funkfernsteuerung Z-30 
optional erhältlich • Ideal für Bühnen, große Diskotheken, Produktionsfirmen und 
industrielle Einsätze 

Best.-Nr. 51702616

+ Kontinuierlicher, starker Nebelausstoß
+ DMX-Schnittstelle
+ Steuermodul mit LCD-Anzeige

ANTARI Z-30 Funkfernsteuerung Best.-Nr.  5170299A
ANTARI FT-10 Nebelschlauch, 10cm/10m Best.-Nr.  51702981
ANTARI FTA-3 Nebelschlauchadapter Best.-Nr.  51702994
ANTARI EXT-3 Verlängerung für 5-Pin-XLR Best.-Nr.  51702997
Nebelmaschinenreiniger, 1 Liter Best.-Nr.  51704592
EUROLITE Smoke Fluid "B", 5 Liter Best.-Nr.  51704199
EUROLITE Smoke Fluid "C" Standard, 5 l Best.-Nr.  51704203
EUROLITE Smoke Fluid "P" Profi, 5 Liter Best.-Nr.  51704210
EUROLITE Smoke Fluid "E" Extrem, 5 Liter Best.-Nr.  51704325

Zubehör:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 1500 W
Tankinhalt: 6 l
Aufwärmzeit: 11 Min.
Fluidverbrauch: 12 Min./l
Ausstoßvolumen: ca. 570 m³/Min.
Maße (LxBxH):  688 x 285 x 188
Gewicht: 15,5 kg

Technische Daten:

Nebelgeräte
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