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UV-Effekte
EUROLITE LED FLD-252 UV 10mm Fluter

• DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich 
(belegt 2 Kanäle) • Bestückung mit 252 x 10-mm-UV-LED • Musiksteuerung über 
eingebautes Mikrofon • Dimmer und Strobe Funktionen einstellbar • Master-/
Slave-Funktion • Stabiles und formschönes Gehäuse • Zum Anstrahlen von z. 
B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung • 
Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs • Inklusive Hängebügel zur Montage 
an Traversen • Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger 
Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei 
brillantem Abstrahlverhalten 

Best.-Nr. 51913862

+ Bestückung mit 252 x 10-mm-UV-LEDs
+ Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
+ Dimmer und Strobe Funktionen einstellbar

EUROLITE TH-50H Theaterhaken, silber Best.-Nr.  58000653
EUROLITE TH-90 Theaterhaken für 50mm Rohr Best.-Nr.  58000720
EUROLITE TH-200 Theaterhaken, silber Best.-Nr.  58000740
Sicherungsseil AG-5 3x600mm bis 5kg Best.-Nr.  58010360

Zubehör:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 30 W
Anzahl der DMX-Kanäle: 2
DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR
Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
Anzahl der LEDs: 252 x 10 mm
Abstrahlwinkel: 40°
Maße (LxBxH): 125 x 455 x 240 mm
Gewicht: 4 kg

Technische Daten:

UV-Röhre Komplettset slim
• UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker • Minimalgehäuse • Integrierter Starter 
• Einfach einstecken, fertig! • Hohe UV-Leuchtkraft • Einfache Montage • Für 
Partykeller etc. 

+ UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker
+ Minimalgehäuse
+ Integrierter Starter

Best.-Nr. 51101450 ........... 45cm
Best.-Nr. 51101452 ........... 60cm
Best.-Nr. 51101454 ........... 120cm
Best.-Nr. 51101456 ........... 150cm

OMNILUX UV-Röhre 15W G13 450 x 26mm T8 Best.-Nr.  89502505

Zubehör:

OMNILUX UV-Röhre 18W G13 600 x 26mm T8 Best.-Nr.  89503005
PHILIPS UV-Röhre Slim-Line 18W 60cm Best.-Nr.  89503015
SYLVANIA UV-Röhre F18/T8 BLB  18W 60cm Best.-Nr.  89503020

Zubehör:

OMNILUX UV-Röhre 36W G13 1200 x 26mm T8 Best.-Nr.  89508005
SYLVANIA UV-Röhre F36/T8 BLB  36W 120cm Best.-Nr.  89508020

Zubehör:

OMNILUX UV-Röhre 58W G13 1500 x 26mm T8 Best.-Nr.  89509505

Zubehör:

Technische Daten
Gerät: 45cm 60cm 120cm 150cm
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~ 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 18 W 20 W 40 W 60 W
Maße (L x B x H): 480 x 35 x 60 mm 635 x 35 x 60 mm 1245 x 35 x 60 mm 1545 x 30 x 60 mm
Gewicht: 0,3 kg 0,4 kg 0,6 kg 1 kg
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