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Material Messing vernickelt (NPB)

Farbe Metall (ML)

Betriebstemperatur -100 °C bis +300 °C

Art.-Nr. Typ Innengewinde Außengewinde Inhalt

166-50900 CNV-M20-M16 M16 M20 10

166-50901 CNV-PG7-M16 M16 PG7 10

166-50902 CNV-PG9-M16 M16 PG9 10

166-50903 CNV-PG11-M16 M16 PG11 10

166-50904 CNV-PG13-M16 M16 PG13,5 10

166-50905 CNV-PG16-M16 M16 PG16 10

166-50906 CNV-M16-M20 M20 M16 10

166-50907 CNV-M25-M20 M20 M25 10

166-50908 CNV-PG9-M20 M20 PG9 10

166-50909 CNV-PG11-M20 M20 PG11 10

166-50910 CNV-PG13-M20 M20 PG13,5 10

166-50911 CNV-PG16-M20 M20 PG16 10

166-50912 CNV-PG21-M20 M20 PG21 10

166-50913 CNV-PG29-M20 M20 PG29 2

166-50914 CNV-M20-M25 M25 M20 10

166-50915 CNV-M32-M25 M25 M32 10

166-50916 CNV-M40-M25 M25 M40 10

166-50917 CNV-M50-M25 M25 M50 1

166-50918 CNV-PG16-M25 M25 PG16 10

166-50919 CNV-PG21-M25 M25 PG21 10

166-50920 CNV-PG29-M25 M25 PG29 2

166-50921 CNV-M25-M32 M32 M25 10

166-50922 CNV-M40-M32 M32 M40 2

166-50923 CNV-M50-M32 M32 M50 1

166-50924 CNV-PG21-M32 M32 PG21 2

166-50925 CNV-PG29-M32 M32 PG29 2

166-50926 CNV-PG36-M32 M32 PG36 2

166-50927 CNV-M50-M40 M40 M50 1

166-50928 CNV-M63-M40 M40 M63 1

166-50929 CNV-PG29-M40 M40 PG29 1

166-50930 CNV-PG36-M40 M40 PG36 1

166-50931 CNV-M63-M50 M50 M63 1

166-51012 CNV-M16-PG11 PG11 M16 10

166-51013 CNV-M20-PG11 PG11 M20 10

166-51014 CNV-PG9-PG11 PG11 PG9 10

166-51015 CNV-PG13-PG11 PG11 PG13,5 10

166-51016 CNV-PG16-PG11 PG11 PG16 10

166-51017 CNV-PG21-PG11 PG11 PG21 10

166-51018 CNV-M20-PG13 PG13,5 M20 10

166-51019 CNV-PG11-PG13 PG13,5 PG11 10

166-51020 CNV-PG16-PG13 PG13,5 PG16 10

166-51021 CNV-PG21-PG13 PG13,5 PG21 10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

• CNV Konverter

HelaGuard CNV, Konverter.

HelaGuard Zubehör

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-

Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer

und -Vergrößerer.

Technische Daten

Materialdaten

�halogenfrei
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Material Polyamid 6.6 (PA66)

Farbe Schwarz (BK)

Betriebstemperatur -50 °C bis +135 °C

Art.-Nr. Typ Ø Inhalt

166-50800 PAEC16 16 10

166-50801 PAEC21 21 10

166-50802 PAEC28 28 10

166-50803 PAEC34 34 10

166-50804 PAEC42 42 10

166-50805 PAEC54 54 10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. Typ Innengewinde Außengewinde Inhalt

166-51022 CNV-M20-PG16 PG16 M20 10

166-51023 CNV-PG13-PG16 PG16 PG13,5 10

166-51024 CNV-PG21-PG16 PG16 PG21 10

166-51025 CNV-PG29-PG16 PG16 PG29 2

166-51026 CNV-M20-PG21 PG21 M20 10

166-51027 CNV-M25-PG21 PG21 M25 10

166-51028 CNV-PG16-PG21 PG21 PG16 10

166-51029 CNV-PG29-PG21 PG21 PG29 2

166-51030 CNV-M40-PG29 PG29 M40 1

166-51031 CNV-PG21-PG29 PG29 PG21 2

166-51032 CNV-PG36-PG29 PG29 PG36 2

166-51033 CNV-M50-PG36 PG36 M50 1

166-51034 CNV-PG29-PG36 PG36 PG29 2

166-51035 CNV-PG42-PG36 PG36 PG42 2

166-51000 CNV-M16-PG7 PG7 M16 10

166-51001 CNV-M20-PG7 PG7 M20 10

166-51002 CNV-PG9-PG7 PG7 PG9 10

166-51003 CNV-PG11-PG7 PG7 PG11 10

166-51004 CNV-PG13-PG7 PG7 PG13,5 10

166-51005 CNV-PG16-PG7 PG7 PG16 10

166-51006 CNV-M16-PG9 PG9 M16 10

166-51007 CNV-M20-PG9 PG9 M20 10

166-51008 CNV-PG7-PG9 PG9 PG7 10

166-51009 CNV-PG11-PG9 PG9 PG11 10

166-51010 CNV-PG13-PG9 PG9 PG13,5 10

166-51011 CNV-PG16-PG9 PG9 PG16 10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

• PAEC Endverschluss für

Kunststoffschläuche

Hauptmerkmale

• Zum Verschließen von Schlauchenden,

wenn keine Verschraubung eingesetzt

wird

• Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel,

um eine Beschädigung zu vermeiden

HelaGuard PAEC, Endverschluss.

• CNV Konverter

HelaGuard Zubehör

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-

Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer

und -Vergrößerer.

Technische Daten

Technische Daten

Materialdaten
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