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Wickeldraht Version 06/13

Best.-Nr. 60 59 83 – 60 71 16

Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden 
Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, 
Kleintransformatoren und Drosselspulen.

Übersicht
Drehen Sie das Datenblatt um 90°, um die Übersicht in horizontaler Ansichtzu betrachten.
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Technische Daten
Länge.....................................15 m
Material ..................................Versilbertes Kupfer
Isolation .................................PVDF (Kynar® 460)
Brennbarkeit ..........................VW-1
Farbe ..................................... Blau, braun, gelb, grau, grün, orange 

rot, schwarz, violett, weiß


