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1 1+n-Technik
Systembeschreibung

Adernsparende
1+n-Technik

Aufbau

Das adernsparende 1+n-System
basiert auf einer Installation mit
einer gemeinsamen Ader und einer
Rufader ,n” fur jeden Teilnehmer,
die die Klingeltaste an der Haustur
direkt mit jedem Haustelefon ver-
bindet. Mit diesen beiden Adern
werden alle Funktionen realisiert,
also Klingeln, Sprechen, Turéffnen
und Schaltfunktionen. Ohne wei-
teres Zubehor kénnen bis zu 8 Tir-
stationen parallel betrieben werden.
An jedem Haustelefon kann eine
Etagenruftaste angeschlossen
werden, mit der direkt an der
Wohnungstir geklingelt werden
kann. Die Ansteuerung des Tur-
offners erfolgt immer fur die Tir-
station, an der geklingelt wurde.
Innerhalb des 1+n-Systems steht
ein Sprechweg zur Verfigung; mit
zusétzlichen Controllern kann die

Zahl der Sprechwege erhoht werden.

In den Planen liegt die gemeinsame
Ader an Klemme 1 und die Rufader
,n" an Klemme 7. Beide Adern
mussen im gleichen Kabel gefiihrt
werden. Klemme 7 wird im Ruhe-
zustand Uber das Tasten-Modul mit
Gleichspannung versorgt. Solange
die Klingeltaste gedrickt wird,
steigt die Spannung auf den vollen
Wert an.

Fir die Grundfunktionen Klingeln,
Sprechen, Turoffnen ist keine
Programmierung erforderlich.

2 Sicherheitshinweise

Einbau, Montage und Service-
arbeiten elektrischer Gerate durfen
ausschlieBlich durch eine Elektro-
Fachkraft erfolgen. Bei Nichtbe-
achten besteht die Gefahr schwerer
gesundheitlicher Schaden oder
Lebensgefahr durch elektrische
Stromschlage.

e Bei Arbeiten am Gerat sind die
Hinweise flr die Netzfreischaltung
zu beachten.

e DIN Norm EN 60065 beachten.
Beim Herstellen der elektronischen
Verbindung sind die Anforderungen
von VDE 0805 bzw. EN 60950 zu
beachten.

e In der Gebdudeinstallation muss
ein allpoliger Netzschalter mit einer
Kontakt6ffnung von mindestens

3 mm vorhanden sein.

e Es ist darauf zu achten, dass der
Netzanschluss in der Gebdudeinstal-
lation mit max. 16 A abgesichert ist.
e Bei der Planung groBerer (kom-
plexer) Anlagen sollte der beno-
tigte Verteilerplatz fur die Schalt-
tafeleinbaugerate bei der Planung
des Verteilers berlcksichtigt werden.
e Fremdspannungen >30 V AC/

DC durfen nicht in die System-Teil-
nehmer eingefiihrt werden.

Geréate mit 230 V Anschluss
Nach DIN VDE 0100 Teil 410,
Abschnitt 411.1.3 ist auf die
Einhaltung der sicheren Trennung
zwischen Systemleitungen und
Netzspannung zu achten; d. h.
System- und Netzadern dirfen
sich nicht berlihren! Das Kabel
der Systemleitung (Schutz-Klein-
spannung) so knapp wie maoglich
abmanteln.
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Aufbau des 1+n-Systems

Die grundlegende Installation erfolgt
als Stamminstallation. Turstation und
Haustelefone werden in die Unter-
verteilung gefiihrt. Die Installation
kann sternférmig, in Baumstruktur
oder als Busstruktur ausgefiihrt
werden.

Turstation und Haustelefone werden
Uber die Klemmen 1 und 7 mitein-
ander verbunden. An Klemme 1
liegt die Stammader (- Potential), an
Klemme 7 die Rufader.

Die Klemme + dient als Bezugs-
klemme flr die Wohnungsklingel-
taste ERT sowie zur Versorgung des
Dreiklang-Gongs (Klemme G) des
Haustelefons Comfort.

Innerhalb der Tirstation werden zur
Verbindung Briicken zwischen dem
Klemmenblock des Turlautsprechers
und dem Klemmenblock eines oder
mehrerer Tasten-Module eingelegt.
Gebrlckt werden Klemme 6 auf 6,
Klemme 11 auf 11 und Klemme +
auf + fur alle Tasten-Module.

Bei mehreren Turstationen ist ab der
zweiten Turstation die Bricke + auf
+ zum Tasten-Modul nur an einem
Turlautsprecher erforderlich. Je nach
verwendetem Turlautsprecher sind
die Klemmen b und c unterschiedlich
zu briicken. Genaue Hinweise finden
sich im Kapitel 5.

Funktionsweise

Die Ruhespannung auf den
Klemmen 1 und 7 betragt 18 V DC.
Bei Driicken der Klingeltaste steigt
die Spannung auf 24 vV DC an und
geht dann auf ca. 15V DC zurlick.
Nach Abnehmen des Horers besteht
Sprechverbindung zwischen der
Turstation und dem Haustelefon.
Fir 30 Sekunden nach Auflegen des
Horers kann die Sprechverbindung
durch erneutes Abnehmen wieder
aufgebaut werden. Danach fallt

das System auf die Ruhespannung
zuriick, und die Mithérsperre wird
aktiv. Die Mithorsperre sorgt dafur,
dass ein Gesprach nur an dem
Haustelefon angenommen werden
kann, an dem es geklingelt hat.

Funktionen

o Turruf: Klingeln an der Haustir
(Turstation) und Sprechverbindung
o Etagenruf: an jedes Haustelefon
kann eine Wohnungsklingel (ERT)
angeschlossen werden

o Turoffnen: bei Dricken der Tur-
offnertaste am Haustelefon schaltet
der Kontakt T6 im Turlautsprecher-
Modul gegen Klemme ¢, Dauer

3 Sekunden fest

e Licht schalten: bei Dricken der
Lichttaste am Haustelefon schaltet
der Kontakt Li im Turlautsprecher-
Modul gegen Klemme ¢, Dauer
0,8 Sekunden fest.

Mit zusatzlichen Controllern sind
weitere Funktionen méglich:

o Gruppen-Controller: ermaglicht
internen Sprechbetrieb zwischen 6
Haustelefonen oder Parallelschaltung
von bis zu 6 Haustelefonen auf einer
Klingeltaste

e Etagen-Controller: erméglicht den
Anschluss von Tirstationen auf einer
oder mehreren Etagen

e Schalt- und Fernsteuer-Controller:
erméglicht Schalt- und Steuerfunk-
tionen Uber die Haustelefone

o Turoffner-Controller: sorgt fur
manipulationssicheren Betrieb des
Turoffners

Spannungsversorgung

Das Netzgerat NG 602-... versorgt
die Tlrstation mit folgenden
Spannungen:

+/— 24V DC fur Sprechen und
Steuern

b/c 12V AC fur die Beleuchtung
der Tasten-Module und
Turoffner




Fiir die gesamte Leitungslédnge
im 1+n-System gilt:

mit Kabelmaterial YR oder J-Y(St)Y
mit 0,8 mm Durchmesser

e max. 500 m zwischen Turstation
und dem entferntesten Haustelefon
e max. 100 m zwischen Netzgerat
und der entferntesten Tlrstation

e max. 500 m Aderlange TLn zwi-
schen mehreren Turstationen

Mit Kabelmaterial YR oder J-Y(St)Y
mit 0,6 mm Durchmesser

e max. 250 m zwischen Turstation
und dem entferntesten Haustelefon
e max. 50 m zwischen Netzgerat
und der entferntesten Tlrstation

e max. 250 m Aderlange TLn zwi-
schen mehreren Turstationen
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Ubersicht

Parallele Tiirstationen

Bis zu 8 Turstationen kénnen ohne
Zubehor parallel angeschlossen
werden. Die Turlautsprecher synchro-
nisieren sich untereinander Uber die
Klemmen TLn.

Parallele Haustelefone oder
Zubehor

Bis zu 2 Haustelefone kénnen
parallel betrieben werden, z. B.
HTS 811-... und HTC 811-...

Mit dem GC 612-... kénnen bis zu
6 Haustelefone parallel ber eine
Ruftaste angeklingelt werden.

Als parallele Gerate zahlen auch
Nebensignalgerat NS 711-... und
Nebensignal-Controller NSC 602-...

Etagenruf ERT

Jedes Haustelefon hat eine
Anschlussklemme ERT flr eine
Etagenruftaste. Die Etagenruftaste
(ERT) dient zum Klingeln an der
Wohnungsttir.

Etagen-Tiirstation

Anstelle eines Etagenruftasters ERT
ist auch eine Tlrstation auf einer
Etage moglich. Fur den Anschluss
einer Etagenturstation ist der
Etagen-Controller ETC 602-... erfor-
derlich.

Internes Sprechen

Die Haustelefone HTC 811-... kon
nen untereinander sprechen.

Fr diese Funktion ist der Controller
GC 612-... erforderlich.

Schalten und Steuern

Schalt- und Steuerfunktionen kén
nen von den Haustelefonen Comfort
HTC 811-... ausgeldst werden. Zur
Umsetzung der Steuerfunktionen

ist der Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... erforderlich. Die Tasten 5
und 6 kénnen auch als potentialfreie
Taste genutzt werden. Uber je einen
DIL-Schalter im Haustelefon kénnen
die Tasten potentialfrei geschaltet
werden. Abgriff an den Klemmen
T5/T5 bzw. T6/T6.

Anbindung Telefonanlage

Eine- oder mehrere Turstationen
der 1+n-Technik kénnen mit dem
DoorCom Analog DCA 612-....

an die analoge Nebenstelle einer
Telefonanlage angeschlossen
werden. Bis zu drei Ruftasten
koénnen auf der Telefonanlage eine
Nebenstelle oder eine Telefon-
nummer anwahlen. Die Anwahl
erfolgt Uber Mehr-Frequenz-Wahl-
verfahren MFV.

Tir6ffner

Jeder Turlautsprecher hat ein einge-
bautes Relais zur Ansteuerung eines
Turoffners. Der Relaiskontakt schaltet
beim Betatigen der Turoffnertaste
im Haustelefon fur 3 Sekunden. Es
schaltet nur der Turoffner der Tir,
an der geklingelt wurde. Wenn

der Tur6ffner manipulationssicher
geschaltet werden soll, muss der
Turéffner-Controller CTO 602-...
eingesetzt werden.

Namensschildbeleuchtung

Die Tasten-Module und das Info-
Modul ist mit einer LED-Beleuchtung
ausgestattet. Die Stromaufnahme
eines Modules betrdgt max. 20 mA.

Lichttaste Tiirstation

Das Turlautsprecher-Modul

TLM 612-... hat ein Relais zur
Ansteuerung eines AuBenlichtes.
Der Kontakt T1 auf T2 schaltet beim
Betdtigen der Lichttaste im Turlaut-
sprecher solange die Lichttaste
gedriickt wird.

Lichttaste Haustelefon

Jedes Haustelefon hat eine Lichttaste
zur Ansteuerung eines gemeinsamen
Treppenhaus- oder Eingangslichtes.
Die Auswertung des Kontaktes
findet im Turlautsprecher-Modul
statt. Der Relaiskontakt schaltet
beim Betatigen der Lichttaste am
Haustelefon fir 0,8 Sekunden von
Klemme c auf Li. Bei mehreren Tlren
schaltet der Relaiskontakt an der
Turstation, von wo zuletzt gerufen
wurde.

Nebensignalgerat

Parallel zu einem Haustelefon kann
ein zusatzliches Nebensignalgerat
NS 711-... angeschlossen werden,
um den Ruf zusétzlich in einem
anderen Raum zu signalisieren. Zu
einem Haustelefon kann max. 1
Nebensignalgerat angeschlossen
werden.

Nebensignal-Controller

Mit dem Nebensignal-Controller
NSC 602-... kann fur den Tur- und
Etagenruf je ein potentialfreier
Kontakt zur Verfligung gestellt
werden, z. B. fir die Ansteuerung
eines Funk-Gongs.






4 Geratelibersicht
Tiirlautsprecher, Ruftasten

TLM 612-02

Turlautsprecher-Modul fur das
adernsparende 1+n-System.
Frontseitige Jalousie aus witterungs-
und UV-bestandigem Polycarbonat,
tropenfester Lautsprecher, lang-
lebiges Elektret-Mikrofon mit
Lautstarkeregler fir Lautsprecher.
Mit integrierter automatischer
Synchronisation bei mehreren
Turlautsprechern sowie potenzial-
freien Arbeitskontakten fur Turoffner

TM 612-1-TM 612-4
Tasten-Module fir das adern-
sparende 1+n-System. 1-4
Ruftasten, integrierte LED-Beleuch-
tung. Anschluss Gber Klemmblock.
Versorgung der LED-Beleuchtung
Uiber Klemme b und ¢ mit 12 V AC,
Stromaufnahme 20 mA pro Tasten-
Modul TM 612-...

TLE 061-0

Einbautirlautsprecher fr die adern-
sparende 1+n-Technik fur bauseits
gestellte Sprechfacher, Turkon-
struktionen, Briefkastenanlagen etc.
Mit integrierter automatischer
Synchronisation bei mehreren Tur-
lautsprechern sowie potenzialfreien
Arbeitskontakten fur Turéffner und
Licht.

ZD 061-10

Zubehor-Dioden erforderlich bei
der adernsparenden 1+n-Technik
mit HTS/HTC 811-... in Verbindung
mit dem TLE 061-... fir bauseitige
Klingeltableaus.

Je angefangenem Block von 10
Ruftasten je 1 Zubehor-Dioden

ZD 061-10 notwendig.

und Licht. Ansteuerung erfolgt
direkt vom Haustelefon tber die
adernsparende Stamminstallation.
Anschlussmoglichkeit von

SFC 602-... und CTO 602-...
Akustische Rickmeldung beim
Driicken einer Ruftaste am

T™ 612-1 bis -4.

Direkt auf der Jalousie ZJ 051-...
anschraubbar. Lautstéarkeregler fur
Lautsprecher.



4 Geratelibersicht
Tiirstation

Siedle Classic

CL A 01N-02-CL A 08 N-02
Turstation mit Edelstahlfront. Tur-
lautsprecher und beleuchtete Ruf-
tasten. Integrierter Tur6ffnerkontakt
(T6) Kontaktbelastung max. 15V AC,
30V DC, 2 A, Schaltzeit T6

3 Sekunden fest. Stromaufnahme
LED-Beleuchtung Klingeltasten,

pro Taste jeweils 5 mA, 12 V AC.

Siedle Steel STL...

Turstation mit Edelstahlfront,
Turlautsprecher und Ruftasten.
Integrierter Turoffnerkontakt (T6)
Kontaktbelastung max. 15V AC,
30V DC, 2 A, Schaltzeit T6

3 Sekunden fest. Stromaufnahme
LED-Beleuchtung Klingeltasten,
pro Taste jeweils 3 mA, 12 V AC.
Akustische Rickmeldung beim
Driicken einer Ruftaste.

Akustische Rickmeldung beim
Driicken einer Ruftaste.



4 Geratelibersicht
Versorgung, Netzgerate

Controller

NG 602-...
Netzgerat im 6-Raster-Gehause.
Primar: 230 V AC, 50/60 Hz
Sekundar: 12 V AC, 1,6 A und
23,3V DC, 0,3 A geregelt.
Zur Versorgung des 1+n-Systems,

= Turéffner und Beleuchtung der

S AN — Tasten-Module.

TR 603-...
Trafo im 3-Raster-Gehause.
Primar: 230 V AC, 50/60 Hz
0000000000 Sekundar: 12V AC, 1,3 A

O zusétzliche Versorgung fur die
Beleuchtung Namensschilder oder
Turoffner.

o mnmrgr)mnm o
0000000000

GC 612-...
Gruppen-Controller im 6-Raster-
Gehause flr internen Sprechverkehr.
®0000000000000000009) Anschluss von max. 6 Haustelefonen
P T HTC 811-... Die angeschlossenen
Haustelefone kénnen gegenseitig
gerufen werden.
ISP 8 DIL-Schalter zur Programmierung.
(@000000000000000000 g) Versorgung 24 V DC, max. 300 mA
Max. Kontaktbelastung fir Neben-
signalgerat 24 V, 2 A AC/DC




4 Geratelibersicht
Controller
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SFC 602-...
Schalt-/Fernsteuer-Controller im
3-Raster-Gehdause zur Ausfiihrung
von 4 Schalt-/Steuerfunktionen.

1 Relais mit Wechselkontakt sowie
3 Relais mit je 1 Arbeitskontakt.
Ansteuerung mit den Tasten 1-6,
Licht oder Turoffner moglich.

Versorgung 12 V AC, max. 250 mA.

Max. Kontaktbelastung
24V, 2 A AC/DC

ETC 602-...

Etagen-Controller im 6-Raster-
Gehause zum Anschluss einer

oder mehrerer EtagentUrstationen.
Wahrend eines Gespraches von
einer Etagen-Turstation zu einem
Haustelefon kann von einer Haupt-
Turstation ein weiteres Gesprach zu
einem anderen Haustelefon gefihrt
werden. Versorgung 24 V DC,

max. 60 mA.

10 602-...

Controller-Turéffner im 3-Raster-
Gehduse zur Ansteuerung eines
Turéffners, der aus Sicherheits-
griinden nicht direkt am Turlaut-

sprecher angeschlossen werden soll.

Turoffnerzeit 3 Sekunden fest.
Versorgung 12 V AC, max. 70 mA
Max. Kontaktbelastung 24V, 2 A

NSC 602-...
Nebensignal-Controller fur Turruf,
geeignet fUr den Einbau in 55er
Dose, zum Anschluss eines
Nebensignalgerates mit eigener
Stromversorgung an HTS/

HTC 811-..., mit Schraubklemmen.
Kontaktart:

Umschalter max 24V, 2 A
Schutzart: IP 20

Abmessungen (mm) @ x H: 51 x 23



4 Geratelibersicht
DoorCom
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DCA 612-...

DoorCom-Analog fiir den Anschluss
einer oder mehrerer Tlrstationen

an eine analoge Nebenstelle einer
Telefonanlage. Es kdnnen bis zu 3
Ruftasten angeschlossen werden.
Versorgung mit 12 V AC an den
Klemmen b/c, Anschluss an das
1+n-System mit den Adern 1 und
7.1-7.3.

ZR 502-...

Zeitrelais ZR 502-0 im 3-Raster-Ge-
hause mit elektronischer Steuerung,
besonders als Lichtzeitschalter
geeignet, mit LED-Funktionsanzeige,
Dauerlichtschalter und 2 potential-
freien Umschaltkontakten.
Betriebsspannung 10-15 V AC/DC
Steuerspannung 230 V AC und/oder
10-15 V AC/DC, galvanisch getrennt
durch Optokoppler, Abschaltver-
z6gerung 15 Sekunden bis 12
Minuten £30% einstellbar.



4 Geratelibersicht
Haustelefone, Zubehor

HTS 811-0

Haustelefon Standard mit den
Funktionen:

¢ Rufen, Sprechen, Tiroffnen und
Etagenruf

e TUroffner- und Lichttaste

o Drehregler fir Klingeltonlautstarke
mit integrierter Stummschaltung

o Turruf als 3-Ton-Ruf, Etagenruf als
2-Ton-Ruf

¢ Ruflautstarke max. 83 dB A

HTC 811-0

Haustelefon Comfort mit den
Funktionen:

e Rufen, Sprechen, Turéffnen und
Etagenruf

e Turoffner- und Lichttaste

e Drehregler fir Klingeltonlautstarke
mit integrierter Stummschaltung
e 6 Tasten flr Schalt- und Steuer-
funktionen, davon 2 als potenzial
freie Taste umschaltbar

ZTS 800-...

Tischzubehor fur das Telefon BTS/
BFS/BFC 850-... und HTS 811-...
zur Umrlstung von Wand- in
Tischgerat. Rutschfeste Konsole
mit 2 GummiftiBen, jedoch ohne
Anschlussdose UAE 8(8).

ZTC 800-...

Tischzubehor flr das Telefon
BTC 850-... und HTC 811-...

zur Umristung von Wand- in
Tischgerat. Rutschfeste Konsole
mit 2 GummiftiBen, jedoch ohne
Anschlussdose UAE 8/8(8).

NS 711-...

Nebensignalgerat in Aufputz-
Flachbauweise mit Lautsprecher,
von aufBen einstellbarer Lautstarke-
regelung und elektronischer
Rufgenerator.

e Interner Sprechverkehr mit

GC 612-...

e 2 LEDs unter den Tasten zur
Anzeige von Schaltzustanden

e Turruf als 3-Klang-Gong, Etagenruf
als 2-Ton-Ruf

e Ruflautstarke max. 83 dB A



5 Installation Tiirstation

Klemme 1
Alle Haustelefone

Unterverteilung
zu NG 602-...

Unterverteilung
zu NG 602-...
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Steuerung

Installation Tirstation
Turlautsprecher-Modul (TLM 612-...
und Tasten-Modul TM 612-...)
werden jeweils in den zugeho-
rigen Klemmblock eingesteckt.

Das Schaltbild zeigt die beiden
Klemmblécke von TLM 612-... und
™ 612-...

Bei Parallelschaltung von meh-
reren Tiiren muss die Klemme

TLn zwischen den Turstationen
verbunden sein, damit die Turlaut-
sprecher sich untereinander
synchronisieren. Die Bricke von
Klemme + zwischen Turlautsprecher
und Tasten-Modul ist bei Parallel-
schaltung mehrerer Turen nur an
einer TUrstation einzulegen.

Blockschaltbild Tiirlautsprecher-
Modul TLM 612-...
Anschlussklemmen des
Turlautsprecher-Modul TLM 612-...
e Potentialfreie Lichttaste T1/T2

o Turoffner-Kontakt /16

e Licht-Kontakt vom Telefon c/Li

e \/c Ansteuerung flr Video

e Klemme 6 Rufspannung

e Klemme 11 Rufstromerkennung
e D+/D—- Ansteuerung fir

SFC 602-... /CTO 602-...

e 1 Bezugsklemme fir 1+n

e TLn zur Synchronisation bei meh-
reren Tlrstationen

e +/— Versorgungsspannung

24V DC



Blockschaltbild Tasten-Modul
TM 612-1

¢ Im Ruhezustand wird das Haus-
telefon Uber die Klemme + mit
Spannung versorgt.

e Potentialfreier Rufkontakt
zwischen Klemme 6 und 7.1

o Uber die Klemme 11 wird die
Mithorsperre im Tlrlautsprecher
angesteuert und findet die
Kommunikation statt.



5 Installation
AS-Ta-64/1 Siedle Vario
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AS-Ta-64/1 Siedle Vario

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tir-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fur den Ruf von einer Wohnungstir.
Unterschiedliche Klingeltone fir Ruf
von der Haustir, Wohnungstir oder
interner Ruf.

Rufténe bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertdnt ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen maoglich.
Zusétzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der

Controller-Turéffner CTO 602-... ein-

gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit
dem Gruppen-Controller GC 612-...
maoglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann

1 Turoffner und max. 50 Tasten-
Module mit LED-Beleuchtung

TM 612-1, -2, -3, und -4 versorgen.
Bei mehr als 50 beleuchteten
Tasten-Modulen ist ein zusatzlicher
TR 603-... erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA LED-
Beleuchtung pro Tasten-Modul 20
mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Turoffner 12 V AC, mindestens 20
Ohm verwenden (z. B. TO 615-...)
¢) Leitungsldnge Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fur 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.



5 Installation

AS-Ta-64/1 Siedle Einbautiirlautsprecher

& & & o (e @ SSIPMUIH
=190 dz
=190 3L
Jaypaidsinepninequig
-8 D1IH | -LI8 D1H =118 SIH =118 SIH ""-209 5N 9|palS }1epageielan
[ £}
(L]
[ 2]
143

143
I_bm

1L

18



AS-Ta-64/1 Siedle
Einbautiirlautsprecher

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tur-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tur
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fir den Ruf von einer Wohnungstur.
Unterschiedliche Klingeltdne fir Ruf
von der Haustur, Wohnungstlr oder
interner Ruf.

Ruftone bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Tirstationen maéglich.
Zusatzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit
dem Gruppen-Controller GC 612-...
maoglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das NG 602-0 kann die Versor-
gung von bauseitigen Ruftasten
mit Ubernehmen. Es steht fir die
Beleuchtung eine Spannung von
12V AC max. 1 A zur Ver-
fligung, wenn ein Turéffner mit
einer Impedanz von min. 20 Ohm
verwendet wird. Bei groBerem Lei-
stungsbedarf muss ein zusétzlicher
Trafo eingesetzt werden.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im Tur-
lautsprecher max. 24 V, 2 A.

b) Turoffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden (z. B.
TO615-...)

¢) Leitungslénge Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fir 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.
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AS-Ta-64/1 Siedle Classic

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tir-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fur den Ruf von einer Wohnungstir.
Unterschiedliche Klingeltone fir Ruf
von der Haustir, Wohnungstir oder
interner Ruf.

Rufténe bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertdnt ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen maoglich.
Zusétzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der

Controller-Turéffner CTO 602-... ein-

gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit
dem Gruppen-Controller GC 612-...
maoglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.

Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann

1 Turoffner und die Beleuchtung
von max. 200 Ruftasten versorgen.
Bei mehr als 200 beleuchteten Ruf-
tasten ist ein zusatzlicher TR 603-...
erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turéffner ca. 600 mA LED-Beleuch-
tung pro Ruftaste 5 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Tur6ffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden (z. B.
TO615-...)

¢) Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Tirlautsprecher von
c auf Li fir 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.
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AS-Ta-64/1 Siedle Steel

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tir-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fur den Ruf von einer Wohnungstir.
Unterschiedliche Klingeltone fir Ruf
von der Haustir, Wohnungstir oder
interner Ruf.

Rufténe bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertdnt ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen maoglich.
Zusétzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der

Controller-Turéffner CTO 602-... ein-

gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen
e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit

dem Gruppen-Controller GC 612-...

maoglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann
1 Turoffner und die Beleuchtung
von max. 330 Ruftasten versorgen.
Bei mehr als 330 beleuchteten Ruf-
tasten ist ein zusatzlicher TR 603-...
erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turéffner ca. 600 mA LED-Beleuch-
tung pro Ruftaste 3 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Tur6ffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden
(z.B.TO615-..)

¢) Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Tirlautsprecher von

c auf Li fir 0,8 Sekunden, Belastung

max. 24V, 2 A.

Die Siedle Steel-Turstation STL ... ist
werkseitig komplett verdrahtet.

Sind mehrere Turstationen im
System eingebaut, missen beim
2ten bis xten STL ... jeweils das
Tursprechsystem ausgebaut und

die dahinter befindlichen Briicken
zwischen ,+und 7.1" bis ,+ und
7.5" und gegebenenfalls ,+ und
7..." gezogen werden. Fir den
Ausbau siehe Produktinformation
Siedle Steel. Haustelefone, die nur
an einem STL ... angeschlossen
sind, miissen immer an 7.1 bis 7.5
angeschlossen werden.

Wird das Haustelefon z. B. an
Klemme 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Briicken
,+und7.1" bis ,+und 7.3",
,+und 7.5" und wenn vorhanden
auch ,+und 7..." gezogen werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefuhrt.
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AS-Ta-64/1 Siedle Vario mit
DoorCom Analog DCA 612-...

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tur-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mit-
gehort werden.

Turoffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fur den Ruf von einer Wohnungstur.
Unterschiedliche Klingeltdne fir Ruf
von der Haustur, Wohnungstlr oder
interner Ruf.

Bis zu 3 Ruftasten konnen an

dem DoorCom DCA 612-...
angeschlossen werden und
unterschiedliche Teilnehmer einer
Telefonanlage anrufen. Die Anwahl
der Teilnehmer erfolgt Uber Mehr-
Frequenz-Wahlverfahren MFV.

Rufténe bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Ruftone bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertdnt ein
2-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen ohne
Umschaltgerat maoglich. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen
e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit

dem Gruppen-Controller GC 612-...

maglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann
1 Turoffner und max. 50 Tasten-
-Module mit LED-Beleuchtung

TM 612-1, -2, -3, und -4 versorgen.

Bei mehr als 50 beleuchteten
Tasten-Modulen ist ein zusétzlicher
TR 603-... erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA
LED-Beleuchtung pro Tasten-Modul
20 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Tur6ffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden (z. B.
TO615-..)

¢) Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m.

Die Lichttaste im Haustelefon
schaltet den Kontakt im Tirlaut-
sprecher von ¢ auf Li fir

0,8 Sekunden, Belastung max. 24V,
2 A

d) Die max. Entfernung des

DCA 612-... zum TR 603-...

betragt 20 m. Werden innerhalb
einer Anlage mehrere DCA 612-...
eingesetzt, muss jedes DCA 612-...
Uber einen eigenen Trafo (TR 603-...)
versorgt werden.

e Am Tasten-Modul TM 612-... darf
keine Verbindung von der Klemme
,b" zu einer anderen Klemme der
Turstation bestehen, es sei denn, es
werden mehrere TM 612-... in einer
Anlage eingesetzt. Nur dann drfen
die Klemmen “b"” der Tasten-Module
untereinander verbunden werden.
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AS-Ta-64/2 Siedle Vario mit 2 Tiirstationen
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AS-Ta-64/2 Siedle Vario
mit 2 Turstationen

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tur-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tur
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fir den Ruf von einer Wohnungstur.
Unterschiedliche Klingeltdne fir Ruf
von der Haustur, Wohnungstlr oder
interner Ruf.

Ruftone bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Tirstationen maéglich.
Zusatzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit
dem Gruppen-Controller GC 612-...
maoglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann 1
Turéffner und max. 40 Tastenmodule
mit LED-Beleuchtung TM 612-1, -2,
-3, und -4 versorgen. Bei mehr als
40 beleuchteten Tasten-Modulen
ist ein zusatzlicher TR 603-...
erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA LED-
Beleuchtung pro Tasten-Modul

25 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Turoffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden

(z. B. TO 615-...). Die gestrichelt
dargestellten Verbindungen sind
einzulegen, wenn ein Haustelefon
nur von einer Turstation gerufen
wird.

¢) Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fir 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.
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5 Installation

AS-Ta-64/2 Siedle Einbautiirlautsprecher mit 2 Tiirstationen
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AS-Ta-64/2 Siedle Einbautiirlaut-
sprecher mit 2 Tiirstationen

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tur-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tur
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fir den Ruf von einer Wohnungstur.
Unterschiedliche Klingeltdne fir Ruf
von der Haustur, Wohnungstlr oder
interner Ruf.

Ruftone bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Tirstationen maéglich.
Zusatzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit
dem Gruppen-Controller GC 612-...
maoglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das NG 602-0 kann die Versor-
gung von bauseitigen Ruftasten
mit Gbernehmen. Es steht fur die
Beleuchtung eine Spannung von
12V AC max. 1 A zur Ver-
fligung, wenn ein Turéffner mit
einer Impedanz von min. 20 Ohm
verwendet wird. Bei groBerem Lei-
stungsbedarf muss ein zusétzlicher
Trafo eingesetzt werden.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im Tur-
lautsprecher max. 24 V, 2 A.

b) Turoffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden (z. B.

TO 615-...) Die gestrichelt
dargestellten Verbindungen sind
einzulegen, wenn ein Haustelefon
nur von einer Turstation gerufen
wird.

¢) Leitungslénge Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fir 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.
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5 Installation
AS-Ta-64/3 Siedle Vario mit 3 Tiirstationen
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AS-Ta-64/3 Siedle Vario
mit 3 Turstationen

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tur-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tur
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fir den Ruf von einer Wohnungstur.
Unterschiedliche Klingeltdne fir Ruf
von der Haustur, Wohnungstlr oder
interner Ruf.

Ruftone bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Tirstationen maéglich.
Zusatzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit
dem Gruppen-Controller GC 612-...
maoglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann 1
Turéffner und max. 40 Tastenmodule
mit LED-Beleuchtung TM 612-1, -2,
-3, und -4 versorgen. Bei mehr als
40 beleuchteten Tasten-Modulen
ist ein zusatzlicher TR 603-...
erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA LED-
Beleuchtung pro Tasten-Modul

25 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Turoffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden

(z. B. TO 615-...). Die gestrichelt
dargestellten Verbindungen sind
einzulegen, wenn ein Haustelefon
nur von einer Turstation gerufen
wird.

¢) Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fir 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.
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5 Installation
AS-Ta-74/1 Siedle Vario, Interner Sprechverkehr
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AS-Ta-74/1 Siedle Vario,
Interner Sprechverkehr

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tur-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach zur Turstation
kann von anderen Haustelefonen
nicht mitgehort werden. Interner
Sprechverkehr zwischen den

HTC 811-..., die am GC 612-...
angeschlossen sind. Anwahl der
Teilnehmer mit den Ruftasten auf
den Telefonen. Die Reihenfolge der
Belegung entspricht der Reihenfolge
der Ruftasten.

Turéffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fur den Ruf von einer Wohnungsttir.
Unterschiedliche Klingeltone fir Ruf
von der Haustir, Wohnungstir oder
interner Ruf.

Rufténe bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Ruftone bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertdnt ein
2-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen ohne
Umschaltgerat maoglich. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann

1 Tur6ffner und max. 50 Tasten-
Module mit LED-Beleuchtung

TM 612-1, -2, -3, und -4 versorgen.
Bei mehr als 50 beleuchteten
Tasten-Modulen ist ein zusatzlicher
TR 603-... erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA
LED-Beleuchtung pro Tasten-Modul
20 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A. Im
Anschlussplan sind die Bricken fir
das zweite Tasten-Modul gezeigt.
b) Turoffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden (z. B.
TO615-...)

¢) Leitungsldnge Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fur 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.

f) In den Haustelefonen HTC 811-...
muss der DIL-Schalter 5 auf

OFF gestellt werden. Weitere
Informationen zum Gruppen-
Controller GC 612-... auf Seite 40.
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5 Installation

AS-Ta-84/1 Siedle Vario
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AS-Ta-84/1 Siedle Vario
1 Haupttiirstation,
1 Etagentiirstation

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tir-
station und den angeschlossenen
Haus-Telefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mit-
gehort werden.

Turoffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Etagenturstation fur die Funktionen
Rufen, Sprechen und Offnen von
einer Etagenturstation. Es kénnen
mehrere Etagentirstationen parallel
angeschlossen werden.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
flr den Ruf von einer zusatzlichen
Tur ist moglich, in diesem AS-Plan
jedoch nicht eingezeichnet.
Unterschiedliche Klingeltone flr Ruf
von der Haustur, Etagentir oder
interner Ruf.

Rufténe bei HTS 811-...

Bei TUrruf/Etagenruf ertdnt ein
3-Ton-Ruf. Bei Ruf vom Etagenruf-
taster ERT ertont ein 2-Ton-Ruf.

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf der 3-Klang-Gong, ohne
Anschluss Klemme G ein 3-Ton-Ruf.
Bei Ruf vom Etagenruftaster ERT
ertdnt ein 2-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen ohne
Umschaltgerat méglich. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

o Interner Sprechverkehr zwischen
den Haustelefonen HTC 811-... mit
dem Gruppen-Controller GC 612-...
maglich.

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

® Nebensignalgerat NS 711-... par-
allel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.
Mit dem Gruppen-Controller

GC 612-... ist ein Parallelruf an bis
zu 6 Haustelefone moglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann
1 Turoffner und max. 50 Tasten-
Module mit LED-Beleuchtung

TM 612-1, -2, -3, und -4 versorgen.
Bei mehr als 50 beleuchteten
Tasten-Modulen ist ein zusétzlicher
TR 603-... erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA LED-
Beleuchtung pro Tasten-Modul

20 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Turéffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden
(z.B.TO615-...)

¢) Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m.

Die Lichttaste im Haustelefon
schaltet den Kontakt im Tlrlaut-
sprecher von ¢ auf Li fir

0,8 Sekunden, Belastung max. 24V,
2 A

e) Wird ein Haustelefon nur an der
Etagen-Turstation angeschlossen,
muss die gestrichelte Verbindung
von KL. 11 Haupt-Turlautsprecher
an die Klemme WT des Etagen-
Controllers ETC 602-... ange-
schlossen werden. Zusatzlich

wird die Verbindung Klemme WO
ETC 602-... nach Klemme 11
Etagen-Turstation bendtigt.
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5 Installation
AS-Ta-85/1 Siedle Vario
1 Haupttiirstation, 1 Etagentiirstation, Interner Sprechverkehr
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AS-Ta-85/1 Siedle Vario
1 Haupttiirstation, 1 Etagentiir-
station, Interner Sprechverkehr

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tir-
station und den angeschlossenen
Haus-Telefonen HTS/HTC 811-...

Ein bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden.

Interner Sprechverkehr zwischen
den HTC 811-..., dieam GC 612-...
angeschlossen sind. Anwahl der
Teilnehmer mit den Ruftasten auf
den Telefonen. Die Reihenfolge der
Belegung entspricht der Reihenfolge
der Ruftasten.

Turoffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

EtagentUrstation fur die Funktionen
Rufen, Sprechen und Offnen von
einer Etagenturstation. Es kénnen
mehrere Etagentdrstationen parallel
angeschlossen werden.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fur den Ruf von einer zusatzlichen
Tar ist moglich, in diesem AS-Plan
jedoch nicht eingezeichnet.
Unterschiedliche Klingeltone fur Ruf
von der Haustir, Wohnungstur oder
interner Ruf.

Ruftone bei HTS 811-...

Bei Turruf/Etagenruf ertont ein
3-Ton-Ruf. Bei Ruf vom Etagenruf-
taster ERT ertont ein 2-Ton-Ruf.

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf der 3-Klang-Gong, ohne
Anschluss Klemme G ein 3-Ton-Ruf.
Bei Ruf vom Etagenruftaster ERT
ertont ein 2-Ton-Ruf. Am GC 612-...
angeschlossene HTC 811-... signali-
sieren bei einem Ruf von der Etagen-
tUrstation die ersten zwei Tone des
3-Klang-Gong, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen ohne
Umschaltgerét maoglich. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

muss der DIL-Schalter 5 auf
OFF gestellt werden. Weitere
Informationen zum Gruppen-

Zusatzfunktionen

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... moglich.

¢ Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

o Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann
1 Turoffner und max. 50 Tasten-
Module mit LED-Beleuchtung

TM 612-1, -2, -3, und -4 versorgen.
Bei mehr als 50 beleuchteten
Tasten-Modulen ist ein zusatzlicher
TR 603-... erforderlich.

® 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA
LED-Beleuchtung pro Tasten-Modul
20 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A.

b) Turdffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden
(z.B.TO615-...)

¢) Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fir 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.

e) Wird ein Haustelefon nur an der
Etagen-Tlrstation angeschlossen,
muss die gestrichelte Verbindung
von Klemme 11 Haupt-Turlaut-
sprecher an die Klemme WT des
Etagen-Controllers ETC 602-...
angeschlossen werden. Zusatzlich
wird die Verbindung Klemme WO
ETC 602-... nach Klemme 11
Etagen-Tlrstation bendtigt.

f) In den Haustelefonen HTC 811-...

Controller GC 612-... auf Seite 40.
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5 Installation
AS-Ta-94/1 Siedle Vario, Gruppenschaltung mit
internem Sprechverkehr
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AS-Ta-94/1 Siedle Vario,
Gruppenschaltung mit
internem Sprechverkehr

Wirkungsweise

Rufen und Sprechen zwischen Tir-
station und den angeschlossenen
Haustelefonen HTS/HTC 811-... Ein
bestehendes Gesprach kann von
anderen Haustelefonen nicht mitge-
hort werden. Interner Sprechverkehr
zwischen den HTC 811-..., die am
GC 612-... angeschlossen sind.
Anwahl der Teilnehmer mit den
Ruftasten auf den Telefonen. Die
Reihenfolge der Belegung entspricht
der Reihenfolge der Ruftasten.
Turoffnertaste fur die Funktion Tar
offnen, Lichttaste fir die Funktion
Licht schalten. Beleuchtete Lichttaste
an der Turstation mit potentialfreiem
Schaltkontakt.

Anschluss einer Etagenruftaste (ERT)
fur den Ruf von einer Wohnungsttir.
Unterschiedliche Klingeltone fur Ruf
von der Haustir, Wohnungstir oder
interner Ruf.

Ruftone bei HTS 811-...
Bei Turruf ertont ein 3-Ton-Ruf, bei
Etagenruf ertont ein 2-Ton-Ruf

Rufténe bei HTC 811-...

Bei Turruf ertont ein 3-Klang-Gong,
ohne Anschluss Klemme G ein
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertdnt ein
2-Ton-Ruf, bei internem Ruf der
3-Ton-Ruf.

Anschluss von weiteren Haustele-
fonen oder Turstationen moglich.
Zusétzliche Turstationen werden
parallel angeschlossen. Soll der
Turéffner manipulationssicher
angeschlossen werden, muss der
Controller-Turéffner CTO 602-... ein-
gesetzt werden. Hierflr sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Zusatzfunktionen

e Schalt- und Steuerfunktionen mit
dem Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... maglich.

o Nebensignalgerat NS 711-...
parallel zu einem Haustelefon HTS/
HTC 811-... moglich.

e Paralleler Turruf an max. 2 HTS/
HTC 811-... oder NSC 602-.../

NS 711-... gleichzeitig mdglich.

Hinweise

a) Das Netzgerat NG 602-... kann

1 Tur6ffner und max. 50 Tasten-
Module mit LED-Beleuchtung

TM 612-1, -2, -3, und -4 versorgen.
Bei mehr als 50 beleuchteten
Tasten-Modulen ist ein zusatzlicher
TR 603-... erforderlich.

e 12V AC Verbraucher im AS-Plan:
Turoffner ca. 600 mA
LED-Beleuchtung pro Tasten-Modul
20 mA

e Belastung Turoffner-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24 V AC, 2 A
e Belastung Licht-Kontakt im
Turlautsprecher max. 24V, 2 A. Im
Anschlussplan sind die Bricken fir
das zweite Tasten-Modul gezeigt.
b) Turoffner 12 V AC, mindestens
20 Ohm verwenden (z. B.
TO615-...)

¢) Leitungslédnge Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m. Die
Lichttaste im Haustelefon schaltet
den Kontakt im Turlautsprecher von
c auf Li fur 0,8 Sekunden, Belastung
max. 24V, 2 A.

f) In den Haustelefonen HTC 811-...
muss der DIL-Schalter 5 auf

OFF gestellt werden. Weitere
Informationen zum Gruppen-
Controller GC 612-... auf Seite 40.
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6 Zusatzfunktionen

Gruppen-Controller GC 612-...

Der Gruppen-Controller GC 612-...
im 6 Raster-Gehduse dient zum
Anschluss einer Gruppe von max.

6 Haus-Telefonen HTC 811-... Am
Gruppen-Controller angeschlossene
Haustelefone kdnnen mit den Tasten
1-6 andere Haustelefone rufen

und untereinander sprechen. Die
Turstation ist wahrend eines internen
Gespraches abgeschaltet.

Mit dem GC 612-... besteht auch
die Moglichkeit, einen Turruf an
mehr als 2 Haustelefonen zu signali-
sieren. Fr diese Funktion kénnen
auch HTS 811-... eingesetzt werden.

In einer Sprechanlage kdnnen
mehrere Gruppen-Controller ein-
gesetzt werden. Zusétzlich konnen
von jedem angeschlossenen Haus-
Telefon HTC 811-... Schalt- und
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. Erfolgt ein Turruf an ein
Haustelefon, das gerade ein internes
Gesprach flhrt, wird dieses abgebro-
chen und es ertdnt ein Besetztsignal.
Nach Auflegen des Horers wird der
Turruf signalisiert.

Rufunterscheidung HTC 811-...
Haupt-Turruf: 3-Klang-Gong
Etagen-Tlrruf: 1. und 2. Gongton
des Dreiklang-Gongs, anschlieBend
normaler 3-Klang-Gong

Internruf: 3-Ton-Ruf

Etagenruf: 2-Ton-Ruf (Taste ERT
direkt am HTC angeschlossen)

Tir Parallelruf

Der Turruf kann in herkdmmlichen
Anlagen an bis zu 2 Haustelefonen
gleichzeitig signalisiert werden. Mit
dem GC 612-... kann ein Turruf an
bis zu 6 Haustelefonen signalisiert
werden. Dabei werden immer zwei
Haustelefone gleichzeitig ange-
steuert. Bei mehr als zwei parallelen
Telefonen werden diese immer paar-
weise, zeitversetzt gerufen.
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Sprechverbindung

Pro Gruppen-Controller kann nur
ein Gesprach gefihrt werden.
Besteht ein internes Gesprach
innerhalb einer Gruppe, kann vom
Turlautsprecher aus ein weiteres
Gesprach nur zu einem anderen
Haustelefon gefihrt werden, das
nicht am GC 612-... angeschlossen
ist.

Der Gruppen-Controller verhalt sich
zur 1+n-Stamminstallation wie ein
Haustelefon. Jeder GC 612-...
bendtigt das NG 602-... zur eigenen
Spannungsversorgung.

Schalt- und Steuerfunktionen
Schalt- und Steuerfunktionen sind
in Verbindung mit dem SFC 602-...
maoglich. Von jedem HTC 811-...

in der Gruppe kdnnen max. 6
Steuerfunktionen ausgeldst werden.
Steuerfunktionen sind jederzeit

bei aufgelegtem Horer oder bei
bestehender Sprechverbindung
ausfuhrbar. In den Haustelefonen
HTC 811-... sind evtl. Einstellungen
am DIL-Schalter 2 erforderlich.

Bedienelemente GC 612-...:

e Ein Programmierschalter, um die
Programmierung freizugeben.

e Eine Status—LED, die den Program-
miermodus und Speichern anzeigt.
® 8 DIL-Schalter zur Festlegung der
gewlnschten Funktionen bzw. zur
Programmierung.

e DIL-Schalter 1-6 fur die Zuordnung
des Turrufs zu den Haustelefonen

1 bis 6

o DIL-Schalter 7

ON SFC 602-... ist am Gruppen-
Controller angeschlossen
OFF  SFC 602-... ist am Turlaut-

sprecher angeschlossen

Ist DIL-Schalter 7 auf OFF gestellt,
so ist DIL-Schalter 8 auBBer
Funktion.

o DIL-Schalter 8

ON Steuerfunktion 5 und 6
wirken auf SFC 602-... am

Turlautsprecher

OFF  Steuerfunktion 5 und 6
wirken auf SFC 602-... am

Gruppen-Controller

Internruf

Von jedem HTC 811-... in der
Gruppe kann jedes andere
Haustelefon der gleichen Gruppe
gerufen werden. Dabei ist folgende
Vorgehensweise zu beachten:
Handapparat abnehmen und dann
erst die gewiinschte Ruftaste am
Haustelefon betatigen.

Nebensignalgerat

Fir den Tarruf 1 (Klemme 7.1) steht
am GC 612-... ein potentialfreier
Kontakt $1/S2 zur Verfligung

(max. 24V, 2 A).

Installation

Die Installation der Haustelefone am
GC 612-... erfolgt sternformig.
Max. Leitungslangen zwischen:

® GC 612-... und Telefone 100 m.

e GC 612-... und Turstation 500 m.
Anschlussplan:

AS-Ta-74/1 auf Seite 32

Auslieferzustand des GC 612-...
Die Turruf-Eingange sind den
Telefonen 1:1 zugeordnet.

Die Klemmen 7.1 (Eingang 1) ist
dem 1. Telefon, die Klemmen 7.6
(Eingang 6) ist dem 6. Telefon zuge-
ordnet.



Anwendung
Zuordnung der Turruf-Eingdnge

7.1-7.6 zu den Haustelefonen 1-6.

Bei einer Umprogrammierung der
Turrufe ist die Vorgehensweise wie
bei einer Neuprogrammierung, die
bestehende Programmierung wird
Uberschrieben.

3 Sek.

Schuster

| Klausmann |

Schuster

Klausmann

Status
LED

o

Programmiermodus am GC 612-...
aktivieren, die Status-LED beginnt
zu blinken.

Mit dem DIL-Schalter das betref-
fende Telefon auswahlen z. B.
Telefon 1 (DIL 1 ON). Es kdnnen
auch mehrere DIL-Schalter sein.

Die Ruftaste einem oder mehreren
Haustelefonen zugeordnet werden
soll, fir 3 Sekunden gedriickt halten.
(z. B. Turruf 1 zu Telefon 1).

Telefone auswahlen (z. B. Telefon
3 und 4), die dem nachsten Turruf
zugeordnet werden.

Die Ruftaste die dem Telefon zuge-
ordnet werden soll fir 3 Sekunden
gedrlickt halten (z. B. Turruf 2 zu
Telefon 3 und 4). Weitere Rufein-
gange nach der gleichen Vorgehens-
weise programmieren. Nachdem
alle Telefone zugeordnet sind,
Programmierung beenden.

Taste Prog. Mode dricken um
Programmierung zu beenden.
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6 Zusatzfunktionen

Schalt-/Fernsteuer-Controller

SFC 602-...

Der Schalt-/Fernsteuer-Controller im
3 Raster-Gehéuse dient zur Ausfih-
rung von max. 4 zentralen Schalt-
und Steuerfunktionen (Anschluss
am Turlautsprecher) oder 4 lokalen
Schalt- und Steuerfunktionen
(Anschluss am Gruppen-Controller).
Die Ansteuerung kann Uber die
Turéffner- oder Lichttaste erfolgen
sowie mit den Tasten 1-6 von den
Haustelefonen HTC 811-...

Funktionen des SFC 602-...

¢ 1 Relais mit potenzialfreiem
Wechselkontakt und 3 Relais

mit je einem potenzialfreien
Arbeitskontakt. Die 4 Relais konnen
individuell als Schalter oder Taster
eingestellt werden.

Einstellung

e 6 DIL-Schalter zur Einstellung
der Funktionen sowie der
Relaiszuordnung zu den Tasten in
den Haustelefonen.

Stellung der DIL-Schalter

e 1 Drehschalter zur Einstellung der
Schaltzeit, wenn Relais 1 und 2 als
Timer verwendet werden. Die Zeit
kann in 10 Stufen von 3 Sekunden
bis 20 Minuten eingestellt werden.
Sind die Relais 3 und 4 als Timer
eingestellt, betragt die Zeit fest

3 Sekunden.

Installation

Der Anschluss des SFC 602-... er-
folgt Uber die Klemmen D+ und D—
an einem Turlautsprecher-Modul
TLM 612-.../TLE 061-...

Bei Anschluss an einem Controller
GC 612-... oder ETC 602-... kénnen
nur die an dem Controller ange-
schlossenen Telefone Schalt- und
Steuerfunktionen auslésen. Bei
Anschluss an einem Turlautsprecher
sind die Funktionen von allen ange-
schlossenen Telefonen mdglich.

In einer 1+n-Anlage kdnnen max. 2
SFC 602-... oder 2 CTO 602-...

pro Turlautsprecher angeschlossen
werden. Ein Mix von SFC 602-...
und CTO 602-... ist moglich.

Funktionszuweisung fiir die Relais 1-4

DIL-Schalter Stellung Funktion Relais Bemerkung

1,2 OFF/OFF  Taster fir 1,2  Zeit fUr beide einstellbar von
3 Sekunden - 20 Minuten

3,4 OFF/OFF  Taster fir 3,4  Zeit fest auf 3 Sekunden
eingestellt

1-4 ON Schalter  1-4  Schalter EIN/AUS

Tastenzuweisung im HTC 811-...

DIL-Schalter Stellung Relais Ansteuerung durch Taste
A B OFF/OFF 1,2,3,4 1,2,3,4

A B ON/OFF 1,2,3,4 3,4,56

A B OFF/ON 1,2,3,4 1,L,2,T0

A B ON/ON 1,2,3,4 5, Li, 6, T©
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Technische Daten
Betriebsspannung: 12 V AC
Betriebsstrom: max. 250 mA
Kontaktart:

1 Umschalter 24 V DC/AC, 2 A,
3 SchlieBer 24 V DC/AC, 2 A
Schaltzeit:

2 x einstellbar von 3 Sek. bis 20 Min.
und 2 x fest eingestellt 3 Sek.
Teilungseinheit (TE): 3
Abmessungen (mm)B xHx T
53,5 x 89 x 60

Werden die Tasten Licht (Li) und
Turéffner (T6) im Haustelefon zur
Ansteuerung der Relais im

SFC 602-... genutzt, sollten die
DIL-Schalter 2 und 4 auf OFF stehen,
damit die Timerfunktion aktiviert ist!



™ D+ D+
D- D-
— |[w2] Relais 1
T612VAC , ;
min. 20 Ohm
- -
E\| - Relais 2
[s2]
[+F { + ] G
E Relais 3 J
— ERT ERT
KN E Relais 4
b
(6} ERT ERT
™
[4 4 C
b b b
7.1 7
7.2 7
7.3
7.4
)
<
>
o
%
~
| g
§H
3
Geratebedarf Siedle Vario SFC 602-... NG 602-... HTS 811-... |HTC 811-...
TLM 612-...
™ 612-...
Hinweise

Anschluss eines SFC 602-... in der
Schaltung AS-Ta/64-1.

Alle angeschlossenen Haustelefone
kénnen Schaltfunktionen des

SFC 602-... auslésen.
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6 Zusatzfunktionen

Etagen-Controller ETC 602-...

Der Etagen-Controller im 6 Raster-
Gehause dient zum Anschluss einer
Etagen-Tlrstation. An einen Etagen-
Controller kdnnen max. 7 Etagen-
Turstationen angeschlossen werden.
Zusétzlich zu einem Gesprach mit
der Haupt-Turstation im Stamm

ist ein Gesprach von einer Etagen-
Turstation zu einem Haustelefon
maglich. Besteht ein Gesprach von
einer Etagen-Turstation, kdnnen alle
anderen Haustelefone, die am

ETC 602-... angeschlossen sind,
nicht gerufen werden. Sollen in
einer Anlage so viele Gesprache
gleichzeitig moglich sein wie Etagen-
Turlautsprecher vorhanden sind, so
wird pro Etagen-Tlrlautsprecher

1 ETC 602-... mit einem NG 602-...
benétigt.

Zusatzlich kann ein Gesprach

von einem Haupt (Stamm)-
Turlautsprecher zu einer freien Etage
gefuihrt werden, d. h. es sind meh-
rere Gesprache gleichzeitig moglich.

Soll zusatzlich eine interne
Sprechmdglichkeit zwischen den
angeschlossenen Haus-Telefonen
am Etagen-Controller mdglich sein,
mussen zusatzlich ein Gruppen-
Controller GC 612-... und die
Haustelefone HTC 811-... (max. 6)
verwendet werden. Parallel zu
jedem ETC 602-... kann ein Schalt-
Fernsteuer-Controller SFC 602-...
an den/die Etagen-Turlautsprecher
angeschlossen werden.

Alle Gesprache sind mithdrgesperrt.
Bei Verwendung des HTS 811-... ist
keine Rufunterscheidung zwischen
Haupt-(Stamm-)Turlautsprecher und
Etagen-Tlrlautsprecher moglich!
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Rufunterscheidung HTC 811-...
an ETC 602-...

Haupt (Stamm)-Tlrruf: 3-Ton-Ruf
Etagen-Turruf: 3-Klang-Gong

Rufunterscheidung HTC 811-...
an ETC 602-... mit GC 612-...
Haupt-Turruf: 3-Klang-Gong
Etagen-Tlrruf: 1. und 2. Gongton
des Dreiklang-Gongs und anschlie-
Bend normaler 3-Klang-Gong
Internruf: 3-Ton-Ruf

Funktion

Nach erfolgtem Ruf von einer
Etagen-Tlrstation bleibt diese

30 Sekunden an das gerufene
Haustelefon angeschaltet. Wird in
dieser Zeit kein Horer abgehoben,
werden die angeschlossenen
Haustelefone der Etage wieder an
die Haupt-Tirstation angeschaltet.
Eine Betatigung des Etagen-
Turéffners, des Etagen-Lichts

und Etagen-SFC 602-... ist nur
wahrend einer Verbindung zur
Etage mdglich. Nach Auflegen des
Hoérers werden die Telefone nach
ca. 10 Sekunden wieder an den/die
Hauptturlautsprecher angeschaltet.
AuBerhalb eines Etagengespraches
werden immer Turoffner und
Lichtrelais des zuletzt gerufenen
Haupt-(Stamm-)Turlautsprechers
sowie evtl. angeschlossene SFC/
CTO 602-... betatigt. Der Etagen-
Controller ETC 602-... besitzt einen
potentialfreien Umschaltkontakt
(WT/WO/WE).



6 Zusatzfunktionen

Nebensignal-Controller NSC 602-...

Mit dem Nebensignal-Controller
NSC 602-... kann ein zusatzliches
Nebensignalgerat oder ein Funkgong
parallel zu Tir- und Etagenruf
angesteuert werden. Dafir stehen

2 potentialfreie Arbeitskontakte mit [ERT J———r{ERT
einem gemeinsamen Bezugspunkt L7 Tarruf Etagenruf
: T —
zur Verfligung. Der NSC 602-... =
- I ——
kann in einer 55er Schalterdose >’: 51 5
unter dem Telefon oder in einer L I3y
Abzweigdose abgesetzt montiert/
eingelegt werden. E
o
2
Der Nebensignal-Controller verhalt ) o
sich wie ein parallel angeschlossenes
Haustelefon, d. h. es kann zusétzlich
kein weiteres Telefon parallel ange-
schlossen werden.
HTS 811-... NSC 602-.. TR 603-...
Technische Daten
Kontaktart:
Umschalter max 24 V, 2 A
Schutzart: IP 20
Abmessungen (mm) @ x H: 51 x 23
% (1] {1} {1} {1 —
=
M T612VAC
min. 20 Ohn’
—is2]
51
- L
{ +} J o G}
ERTL ERTL
DE ERT ERT ERT
™
c
{b |
{7]
{7} {7]
(N %
>
R
i =
Geratebedarf Siedle Vario NG 602-... HTS 811- HTC 811-. NSC 602-.
TLM 612-..
™ 612-..
Hinweise
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6 Zusatzfunktionen

Controller-Tiir6ffner CTO 602-...

Der Controller-Tiréffner CTO 602-...
dient zur Ansteuerung eines Tur-
offners aus der Unterverteilung
heraus. Diese Installation findet
Anwendung, falls aus Sicherheits-
grinden die Anschlussdrahte nicht
im Gehause der Turstation ange-
schlossen werden. Der Anschluss des
CTO 602-... erfolgt an den Klemmen
D+/D- der Siedle-Turlautsprecher
TLM 612-... oder TLE 061-...

Zur gezielten Ansteuerung des

Turéffners wird das CTO 602-... pro
Turlautsprecher einmal bendtigt.

AS-Ta-64/1 mit CTO 602-...

Technische Daten
Betriebsspannung: 12 V AC
Betriebsstrom: max. 70 mA
Kontaktart: SchlieBer max. 24 V, 2 A
Schaltzeit: 3 Sek. fest
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur:

0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE): 3
Abmessungen (mm) Bx H x T:
53,5x89 x 60

% 1] { 1] {1} { 1] {1]
TIM
612 V AC ‘r
min. 20 Ohm
IJ IJ J‘ G
ERTL ERTL ERTL ERTL
DE ERT ERT ERT ERT
™
{7 ]
{7 ]
{7]
{7]
o
[N =<
>
2
= [ Abibiu— ~
% = =L H H
g E
g g
g g
Geratebedarf Siedle Vario CTO 602-... NG 602- HTS811-.. |HTS811-.. |[HTC811-.. |HTC811-..
TLM 612-...
™ 612-...
Hinweise
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AS-Ta-64/2 mit CTO 602-...
Beide Turéffner sind manipulations-
sicher angeschlossen.

Wirkungsweise und Funktionsweise
sind identisch wie bei AS-Ta-64/2 auf
Seite 28.

% D+ D+
LM [p-} {D-]
L1} {1 ] { 1]
[TLn p——
T6 T6
T6 12V AC # T6 12V AC é
min. 20 Ohm min. 20 Ohm
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L~ T EI
1 + f Tireen L + | o G|
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LR :
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g
Gerétebedarf Siedle Vario Siedle Vario CTO 602-... NG 602-... HTS 811-.. HTC 811-...
TLM 612-... TLM 612-..
T™M612-... ™ 612-.

Hinweise




6 Zusatzfunktionen

Parallelschaltung Haustelefone

Parallelschaltung HTS/HTC 811-...

In der 1+n-Technik kénnen max.

2 Haustelefone parallel betrieben
werden. Die Zubehdre NSC 602-...
und NS 711-... zéhlen auch als

Parallelgerat. Uber einen GC 612-...

kdénnen bis zu 6 Haustelefone par-

allel gerufen werden. Der GC 612-...

muss fir diese Funktion entspre-
chend programmiert werden.
Die Reichweite reduziert sich bei
Parallelschaltung von 2
Haustelefonen:

HTS 811-... 250 m

HTC 811-... 250 m

Nebensignalgerat NS 711-...
Anstelle eines zweiten Haustelefons
kann auch parallel ein Nebensignal-
gerat NS 711-... betrieben werden.
Das NS 711-... signalisiert Tur- und
Etagenruf mit Rufunterscheidung.
Bei Anschluss der Klemme G wird
der Turruf als Drei-Klang-Gong sig-
nalisiert.

Fiir alle Schaltbilder giiltig

Leitungslange Haustelefon —
Etagenruftaste ERT max. 50 m.
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6 Zusatzfunktionen

Diebstahlsicherung DSC 602-...

Diebstahlsicherung fiir Vario-
Module

Bistabiler Magnet zum Einbau in den
Montagerahmen MR 611-...

Anwendung

Zur Sicherung z. B. von hochwer-
tigen Modulen wie z. B. Kamera-
Modul, Codeschloss-Modul oder
manipulationssicheren Betrieb des
Turoffners.

Eine stabile Metallplatte verschlieBt
den Offnungsmechanismus und
verhindert das Entnehmen von
Modulen. Die Offnung und Verriege-
lung der Magnete erfolgt in der
Unterverteilung an dem Diebstahl-
Schutz-Controller DSC 602-...
Maximal kénnen 2 ZDS 601-...

an einem DSC 602-... betrieben
werden.

Reichweite
Maximale Leitungsldnge zwischen
DSC 602-... und ZDS 601-... bei

QE ATy
[Epep— .E
bl bl lIl '{Il
II'_E
(&}
N 2
>
2
= AL ~
=H
ZDS 601-... |ZDS 601-... | DSC 602-... NG 602-...

0,8 mm Aderndurchmesser 100 m.

Bei Siedle-Steel ist der Diebstahl-
Schutz-Controller SDSC 602-01
erforderlich.
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6 Zusatzfunktionen
Treppenhauslicht/AuBenlicht

Lichtanschaltung

Mit der Lichttaste in den Haustele-
fonen HTS/HTC 811-... wird der Relais |
Licht-Kontakt im Turlautsprecher 12vac 1230vac
fir 0,8 Sekunden geschlossen. Der S

Bezug dieses Kontaktes ist Klemme F
¢. Abgriff auf Klemme Li.
Nach erfolgter Installation ist diese u \L

Funktion ohne weitere Program-
mierung aktiv. Fir die Anschaltung
des Treppen- und/oder AuBenlichts
muss nach den VDE-Bestimmungen
ein Schwachstrom- bzw. Zeitrelais

"? N
- 230V AC

L1

b

-

E H%
230V AC

(z. B. ZR 502-...) zwischengeschaltet %
werden. TLM 612-.. NG 602-...

Zusatzlich kann mit der Lichttaste
im Turlautsprecher-Modul das

AuBen- oder Innenlicht geschaltet

werden. Der Abgriff der Taste erfolgt
an den Klemmen T1 und T2 am
Turlautsprecher-Modul.

TLM 612- TR 603- ZR 502-
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6 Zusatzfunktionen

LED-Ansteuerung, Potenzialfreie Tasten

Leuchtdioden

Die Haustelefone HTC 811-... sind
mit zwei Leuchtdioden ausgestattet.
Die LEDs befinden sich unter den
Tasten 3 und 4, die Ansteuerung
kann mit einer Gleich- oder
Wechselspannung erfolgen.

e Lal und La2:

10-15V AC, max. 10 mA

e Lal und La2:

15V DC, max. 10 mA, Polaritat
beachten

Anwendung
Offenes Garagentor
Offene Haustlr
Stérungsmeldung

Tasten

Im Auslieferungszustand senden die
Tasten 5 und 6 die Informationen
direkt Uber die Adern 1 und 7.

Mit dem Schalterblock DIL2 in

den Haustelefonen HTC 811-...
kénnen die Tasten 5 und/oder 6
potenzialfrei geschaltet werden. Die
Belastung der Tasten betragt jeweils
max. 15V AC, 30V DC, 2 A.

Anwendung

Zusatzlicher Turoffner
Garagentor Auf/Zu
Ansteuerung StromstoBrelais

i
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7 Service
Austausch/Erweiterung

Die Haustelefone HTS/HTC 811-...
koénnen in bestehenden
1+n-Anlagen mit den Vorganger-
Modellen HTS/HTC 711-... einge-
setzt werden. Der Austausch von
HTS/HTC 711-... gegen HTS/

HTC 811-... ist moglich.

Die Klemmenbezeichnungen der
Haustelefone sind identisch. Das

HTC 811-... weicht vom HTC 711-...

darin ab, dass die Lichttaste wahl-
weise als Taste 1 benutzt werden
kann. Die Umschaltung erfolgt tiber
einen DIL-Schalter im Haustelefon
HTC 811-...

Gegeniiberstellung
HTC 811-.../HTC 711-...
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7 Service
Messwerte

Messwerte im 1+n-System, zu messen mit einem Digital-Multimeter

Ruhezustand

Spannung Tirstation
Klemme 1 und 7...

Spannung Haustelefon
Klemme 1 und 7

Beschreibung

22-24V DC 0V DC Kein Haustelefon angeschlossen, Ader unterbrochen,
Haustelefon defekt

17-19 V DC 17-19 V DC, 50 pA In Ordnung, Haustelefon ist im Ruhezustand

14-16 V DC 14-16 V DC, 50 pA Klemme + an Tasten-Modul oder Dioden-Zubehor fehlt

14-16 V DC, >10 mA Haustelefon wurde bereits gerufen und ist aktiv

<14V DC <14V DC Adern zum Haustelefon belastet oder mit einem
Fremdgerat verbunden

Rufzustand

Spannung Tirstation
Klemme 1 und 7...

Spannung Haustelefon
Klemme 1 und 7

Beschreibung

22-24V DC, 150 mA >18 V DC, max. 150 mA In Ordung
24V DC --- Kein Haustelefon angeschlossen
<8V DC oV Kurzschluss zwischen Klemme 1 und 7

Haustelefon aktiv/Sprechbetrieb

Spannung Tirstation
Klemme 1 und 7...

Spannung Haustelefon
Klemme 1 und 7

Beschreibung

22-24V DC --- Kein Haustelefon angeschlossen
16-18 V DC 16-18 V DC, 50 pA 16-18 Haustelefon wurde von der Tur nicht gerufen Letzter
V DC, 50 pA Tarruf langer als 30 Sekunden her
14-16 V DC 14-16 V DC, >10-15mA  In Ordnung, Horer nicht abgenommen innerhalb 30
Sekunden nach Ruf
14-16 V DC 14-16 V DC, >20 mA In Ordnung, Sprechverbindung besteht
<14V DC <14V DC Adern zum Haustelefon belastet oder mit einem

Fremdgerat verbunden

Sprechanlage mit mehr als 1 Tiirstation

Spannung Tiirstation Klemme TLn und -

Beschreibung

ca. 6V DC

In Ordnung

Verbindung zu SFC 602-... oder CTO 602-...

Spannung Tirstation
D+ und D-

Spannung SFC/CTO
Klemme D+ und D-

Beschreibung

ca. 14V DC ca. 14V DC Verbindungsadern D+/D- In Ordnung

ca. =14V DC ca.-14 Vv DC SFC/CTO reagiert nicht, Adern D+/D- vertauscht

ca. 14V DC oV SFC/CTO reagiert nicht, Adern D+/D— unterbrochen
oV oV SFC/CTO reagiert nicht, Adern D+/D- kurzgeschlossen
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