
PRODUKTDATENBLATT

ANSMANN Energiespar-Steckdose AES1
Intelligente zeitgesteuerte Steckdose mit ZeroWatt Technologie

Features
Intelligente zeitgesteuerte Steckdose mit Zero 
Watt Technologie, die angeschlossene 
Verbraucher (z.B. Heizlüfter, Bügeleisen, Pumpen, 
Drucker, Kopierer, Kaffeemaschinen und viele 
andere Energieverbraucher) nach einer 
voreingestellten Betriebszeit (15 Min. – 8 Std.) 
automatisch und sicher vom Netz trennt

kein Stromverbrauch (0W) im Standby-Betrieb

spart Energie, Geld und schont die Umwelt

einfachste Bedienung mit nur einer Taste

optische LED Anzeige der verbleibenden 
Betriebszeit

15 Min. / 30 Min. / 1 Std. / 2 Std. / 4 Std. / 8 Std. 
Betriebszeit einstellbar

Anschluss: 230V AC / 50Hz; Belastung: max. 
2500W / 10A bzw. max. 1150VA / 5A bei induktiver 
Last (z.B. Motoren)

3 Jahre Garantie

Jahre Garantie*
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PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer: 5024063

Lieferumfang: Energiesparsteckdose AES1, 
Bedienungsanleitung

Zolltarifnummer: 85365080900

Verpackungseinheit: 4 (290 × 235 × 120 mm)

Spezifikationen

Farbe schwarz

Verpackung Blister
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