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Einhändig spannen (und spreizen)

Einhandzwingen

Bestell-Nr.
Spann-
weite

Aus-
ladung

Schiene

mm mm mm kg St. V2

EHZ30-2K 300 100 19,5 x 9,5 1,25 6
EHZ60-2K 600 100 19,5 x 9,5 1,67 6

Einhandzwinge EHZ
mit 2-Komponenten-Griff

Einhandzwinge EZS

Einhandzwinge DuoKlamp DUO

Bestell-Nr.
Spann-
weite

Aus-
ladung

Spreiz-
weite „e“

Schiene

mm mm mm mm kg St. V3

EZS15-8 150 80 170-360 19 x 6 0,72 6
EZS30-8 300 80 170-510 19 x 6 0,83 6
EZS45-8 450 80 170-660 19 x 6 0,93 6
EZS60-8 600 80 170-810 19 x 6 1,04 6
EZS90-8 900 80 170-1110 19 x 6 1,26 6

Bestell-Nr.
Spann-
weite

Aus-
ladung

Spreiz-
weite „e“

Spreiz-
weite „f“

Schiene

mm mm mm mm mm kg St. V3

DUO16-8 160 85 75-235 9-170 20 x 5 0,66 6
DUO30-8 300 85 75-380 9-315 20 x 5 0,72 6
DUO45-8 450 85 75-535 9-470 20 x 5 0,83 6
DUO65-8 650 85 75-685 9-660 20 x 5 1,02 6

 Q Spannkraft von bis zu 3.500 N
 Q Einfach und schnell mit nur einer Hand 
fixieren und spannen

 Q Pumphebel von Schienen- und Griffseite 
bedienbar

 Q Mit Schutzkappen auf den Spannflächen

 Q Spannkraft bis zu 2.000 N
 Q Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen 
dank intelligenter Lösemechanik am 
Oberteil

 Q Ergonomisch geformter 2-Komponen-
ten-Kunststoffgriff hinter der Schiene

 Q Einhandbedienung ohne Kraftaufwand

 Q Spannkraft bis zu 1.200 N
 Q Von Spannen auf Spreizen umschalten 
statt umstecken

 Q Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene
 Q Komfortable Einhandbedienung ohne 
Kraftaufwand

 Q Rundum spannen – vor, hinter und seit-
lich der Schiene


