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Bedienelemente flir Dimmer /
Busch-Dimmer®

Komplettgeréat
Mit Drehbetatigung und Phasenanschnitt
Fur Gluhlampen und 230 V-Halogenglihlampen.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Nennleistung: 60 - 400 W

Nur in Verbindung mit handelstiblichen UP-Geratedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger
Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Nicht beleuchtbar.

Bestellnummer: 6514-0-0012
Artikelnummer: 2200 UJ-212
EA-Nummer: 4011395363409
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