
 

 

Datenblatt 

Kippschalter mit Schutzklappe LED blauer Kippschalter 12V/20A im Blister 

3006061 / 645979 

Produktbeschreibung 

Produkt:   Schalter 

Spezifikation: 

Bewertung:    25a 12v dc 

Kontakt :    50m max 

Lampe:   12v led 

Isolierung :    500v dc 100m min 

Spannungsfestigkeit: 1 Minute 1500v ac 

Betriebstemperatur:  - 25c~+85c 

Elektrische Leben:   10,000 Zyklen 

Funktion:   Spst 3p on-off 

Led-farbe:    blau 

 

 

 

 

 

 


