
> AE 33 H
Funkscanner für den Empfang von Funkdiensten

Ausstattung:
� 9 vorprogrammierte Service-Bänder:
 78 - 87,295 MHz: 4 m Band (u.a. BOS)
 87,3 - 107,95 MHz: UKW Radio (50 kHz Raster)
 108 - 137 MHz: Flugfunk (AM)
 137 - 174 MHz: 2m Band (Amateurfunk, 
 Freenet, Betriebsfunk, Seefunk)
 406 - 512 MHz: UHF (Amateurfunk, PMR 446, 
 Betriebsfunk)
� 2 umschaltbare Bandpläne
� Frequenzraster: 5/6,25/8,33/10/12,5/
 20 mit 15 Off set/50 kHz
� 180 Speicherplätze
� 3 Direktwahl Speicherplätze
� Speichersuchlauf: 30 Kanäle/Sek.
� Suchlaufverzögerung: 2 Sek.
� Speicher für Ausblendkanäle: 40
� Anschlüsse: Antenne (BNC), 
 Stereokop� örer (3.5 mm Klinke)
� Stromversorgung: 3 x AA Alkaline oder NiMH
� Tastatursperre
� Beleuchtetes LC-Display
� Lieferumfang:
 Stereokop� örer, Alkaline Batterien, 
 Gürtelclip, Aufsteckantenne

� Art.-Nr.: 27033
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Dieser kleine und kompakte Handfunk-Scanner empfängt 
die komplette Bandbreite des UKW-Radios im 50 kHz Raster 
und verfügt über alle Ausstattungsmerkmale, die der an-
spruchsvolle Anwender  haben möchte.


