
Made in USA

Produktmerkmale
Reflexlichtfolie

TS-00

50 x 1000 mm

Umgebungsbedingungen
-25...65 (Dauer)

...80 (max. 30 min.) (Kurzzeit)
U m g e b u n g s t e m p e r a t u r
im verklebten Zustand [°C]

+16...+25Verklebungstemperatur [°C]

Mechanische Daten
für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken ohne PolarisationsfilterAusführung

250

Typische Rückstrahlwerte bei 0,2°
Beobachtungswinkel und
Ausleuchtungswinkel 4° [cd/lx*m²]

1000Länge [mm]

50Breite [mm]

KunststoffGehäusewerkstoffe

0,023Gewicht [kg]

Bemerkungen
1Verpackungseinheit [Stück]
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E20401
ZubehörREFLECTION TAPE TS-00/1M


