BAUREIHE 1881 - EINPOLIGE RUNDE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC
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PRODUKTMERKMALE AUF ANFRAGE
¢ Formschoéner runder Wippschalter + Weitere Farben
¢ Hohe mechanische Schaltleistung mit + Weitere Bedruckungsvarianten
min. 100 000 Schaltzyklen + Weitere Anschlussvarianten (z.B. LPL)
< Varianten mit IP 51 + Kabelkonfektion
¢ Geringe Bautiefe mit 18.7 mm + Mit vergoldeten Kontakten fiir
* Gerateausschnitt mit 20 mm Kleinspannungen

¢ Umschalter
¢ |ackierte Varianten

Mechanische Lebensdauer | 10E4
Schaltkraft 3N
Einschaltspitzenstrom | 70A

Ubergangswiderstand (Neuzustand) \ < 100 mOhm (1 A 12 V DC)
Isolationswiderstand (Neuzustand) = > 100 MOhm (500 V DC)

Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung
3 000 V verstarkte Isolierung
500 V kleiner Kontaktabstand

Kriechstromfestigkeit 250 PTI
Isolationsabstand \ nach EN 61058 fur verstarkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart | IP 40 und IP 51 (produktabhangig)
Umgebungstemperatur Anschlussseite -20 °C ... +100 °C
Betéatigungsseite -20 °C ... +55 °C
Entflammbarkeit UL 94 V-0 (produktabhangig)
UL 94 V-2
Warme- und Feuerbestandigkeit | 850 °C (Kategorie D)
Material Betatiger PA
Gehause PA
AnschllUsse versilbert
Aufsteckkraft der Steckhllsen | <80N
Priifzeichen | &/ S,

Geeignet flr Gerate der Schutzklasse Il
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WIPPSCHALTER

BAUREIHE 1881 - EINPOLIGE RUNDE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

einpolig

Betatigerfarbe / Bedruckung
Gehéusefarbe

12 (4) A250 VAC 1E4

8 (8) A 250V AC 5E4
15A250VAC1 1/2 HP
15A 125V AC 3/4 HP
Anschlussart
Anschlussbeschreibung
Kontaktabstand in mm
Kontaktmaterial

I Sonstiges

.‘ EN 60335 Kap. 30 konform ,G“

e o o .Lagervariante

1881.1103 U 48 =3 | ag | P40

1881.1104 e o o o U 48| =3 | ag |IPdo

1881.1105 o o o o [J 48] =3 A5 |IPd0

1881.1106 o o/o o [J 48 =23 A |IPa0| @

1881.1108 15 48| =3 | Ag | IP51| @ Mit Schaltsystemabdeckung ®

1881.1209

IP 51

Offnung Anschluss 1b geschlossen
Mit Schaltsystemabdeckung

16

187

186

k'l DIN 46 244-A4.8-0.8

1.8
019.8

Grundtyp 1881 1J  Steckanschluss 4.8

X = Geratewanddicke

0.75...1.25 20.3
1.25..2 20.8
2.3 211
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