BAUREIHE 1855 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 4 (1) A 250 V AC
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PRODUKTMERKMALE AUF ANFRAGE

+ Beleuchteter Wippschalter * Weitere Farben

¢ Verschiedene Leuchtenvarianten + Weitere Bedruckungsvarianten

¢ Leistungsstark mit 50 000 mechanischen ¢ Weiter Anschlussarten
Schaltzyklen + Weitere Leuchtenvarianten

¢ Verstemmte Anschllsse fur sicheres + Kabelkonfektion

Aufstecken der Steckhilsen

Mechanische Lebensdauer | BE4
Einschaltspitzenstrom | 50A
Ubergangswiderstand (Neuzustand) \ < 100 mOhm (1 A 12 V DC)
Isolationswiderstand (Neuzustand) = > 100 MOhm (500 V DC)
Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung
3 000 V verstéarkte Isolierung
500 V kleiner Kontaktabstand
Kriechstromfestigkeit 250 PTI
Isolationsabstand | nach EN 61058 fiir verstérkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart 1P 40
Umgebungstemperatur Anschlussseite -20 °C ... +85 °C
Betéatigungsseite -20 °C ... +55 °C
Entflammbarkeit UL 94 V-2
Warme- und Feuerbestandigkeit | 850 °C (Kategorie D)
Material Betatiger PA
Gehéause PA
Anschlisse versilbert
Aufsteckkraft der Steckhllsen | <80N
Priifzeichen & /@

Geeignet flr Gerate der Schutzklasse Il




WIPPSCHALTER

BAUREIHE 1855 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 4 (1) A 250 V AC
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Ausschalter (DPST)
1855.0102 230 n ° ° 5 >3 Ag °
| © |
1855.0108 230 n ° ° 8 23 Ag °
| © |
1855.1102 230 n ° ° 5 4.8 >3 Ag °
1855.1104 230 D ° ° T 48 >3 Ag °
| © |
1855.1108 230 n ° ° Y 48 >3 Ag °
| © |
1855.1115 230 n ° ° 15 48 >3 Ag °
1855.1118 230 n ° ° Y 48 >3 Ag ° °
| © |
1855.1121 10 D ° 15 48 =3 Ag
| © |
1855.1122 10 n ° 5 4.8 =3 Ag °
1855.1124 110 n ° U a8 23 Ag

Weitere Informationen unter

WWW.MARQUARDT.DE

| 44




BAUREIHE 1855 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 4 (1) A 250 V AC
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Grundtyp 1855 |J  Steckanschluss 4.8 I Létanschluss

X = Geratewanddicke

X Y z
075..1.256 | 19.2°01 12,9 +041
1.25..2 19.4 01 12,9 +01
2..3 19.8 01 12.9+01

Transparente PVC-Schutzkappe.
Dient als Staub- und Wasserschutz
der Betéatigungsseite.
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Schutzkappe
203.089.011
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BAUREIHE 1858 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

WIPPSCHALTER

PRODUKTMERKMALE AUF ANFRAGE

+ Unbeleuchteter Wippschalter + Weitere Farben

¢ Leistungsstark mit Einschaltspitzenstromen + Weitere Bedruckungsvarianten
bis 100 A + Einpolig bestiickt

¢ Sofort selbsterléschend durch UL 94 V-0 Material + Kabelkonfektion

¢+ Konform nach EN 60065 Abs. 14.6

Mechanische Lebensdauer | 10E4
Schaltkraft ' <5N
Einschaltspitzenstrom | 100 A

Ubergangswiderstand (Neuzustand) < 100 mOhm (1 A 12 V DC)
Isolationswiderstand (Neuzustand) = > 100 MOhm (500 V DC)
Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung

3 000 V verstarkte Isolierung
500 V kleiner Kontaktabstand

Kriechstromfestigkeit | 250 PTI
Isolationsabstand | nach EN 61058 fiir verstérkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart 1P 40
Umgebungstemperatur Anschlussseite -20 °C ... +100 °C
Betéatigungsseite -20 °C ... +55 °C ‘
Entflammbarkeit UL 94 V-0

UL 94 V-2 (bei den Ausflhrungen in weiB)
850 °C (Kategorie D)

Warme- und Feuerbestandigkeit

Material Betatiger PA
Gehause PA
Anschlisse versilbert

Aufsteckkraft der Steckhllsen | <80N

Priifzeichen K /A€

Geeignet flr Gerate der Schutzklasse Il
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BAUREIHE 1858 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER
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Ausschalter (DPST)
1858.0103 u - o o | o o 5 >3 | A | @ °
1858.0104 E - e o/ o o 8 =3 | Ag | @ °
1858.1102 . - e oo o 48|23 a0 | @ °
1858.1103 u - e o | o o T 48/ 23 a0 @ °
1858.1104 E - e o o | o U 48/ 23| a | @
1858.1105 (‘) ® [ ) ® () E 48| =23 | Ag Anschlussabstand 10
1858.2202 . - e o o | o T >3 | A | @ °
1858.2204 E - e o o o T >3 | A | @
1858.4202 . - e o o | o J =3 | ag | @ °
1858.4205 . - e o | o o L >3 | A | @ °
1858.5104 I - e o e o 5 >3 | Ag ° einpolig belegt
1858.7204 a - () ° [ I ) T >3 | Ag ) ginpolig belegt
1858.9202 . - e o o o J =3 | A | @ einpolig belegt



WIPPSCHALTER

BAUREIHE 1858 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC
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Grundtyp 1858
zweipolig |J  Steckanschluss 4.8
s 2 15
N X = Geratewanddicke - = ;
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X Y z ! 1=
0.75..1.25 | 19.2-0 12.9 +01 i
‘
1.25..2 19.4 01 12.9 +01 J
2.3 19.8 01 12.9 +01 102
18.6

T Leiterplattenanschluss

=
Lo

102
18.6

L Leiterplattenanschluss abge-
winkelt zur Klemme Seite 2

s Létanschluss

J Leiterplattenanschluss abge-
winkelt zur Klemme Seite 1
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Schutzkappe
203.089.011

Transparente PVC-Schutzkappe.
Dient als Staub- und Wasserschutz
der Betétigungsseite.
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