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Potentiometer-Antrieb, Bund rund

1.30.077.021/0000
Zum Bedienen von Potentiometern mit einem Wellendurchmesser von 6 mm.

Für Drehwiderstände nach DIN 41 450 mit Achslänge von 32 mm geeignet.

Potentiometer nicht mitgeliefert.

Allgemein
Blendenform Drehgriff 
Farbe Drehgriff schwarz 
Bundform rund 

Einbaumaße
Bundmaß ø 24,95 mm
Bauhöhe 23,65 mm
Einbautiefe 19,2 mm
Einbauöffnung 16,2 mm
Tasterraster 25 x 25 mm

Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering 
Gewindebuchse M10 x 0,75 

Sonstige Angaben
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529) 
Arbeitstemperatur min. -25 °C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +85 °C
Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78 
ROHS konform ja 
REACH konform ja 

Einbauöffnung



29.09.2015

Technische Angaben sind annähernd und dienen nur der groben Orientierung bei der Produktwahl.
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Bilder und sonstige Darstellungen ähnlich.
Weitere Informationen unter www.rafi.de unter Impressum/Datenschutz.


