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Moeller ist jetzt Eaton

Moeller ist Eaton

Die Starken von Moeller bleiben - sie werden
durch Eaton erweitert.

Mit der abgeschlossenen Integration von Moeller in den
weltweiten Konzern Eaton bleibt nicht nur der Name
Moeller erhalten. Auch unser Leistungsspektrum
profitiert von der Verbindung. Der Name Moeller wird
als Produktserienbezeichnung weiter bestehen.

Auf den ehemaligen Moeller Produkten erscheint in
Anerkennung der an Eaton Ubertragenen Werte
.Moeller®-series”, wahrend die Verpackungen das
Eaton Logo tragen. Mit diesem stetig wachsenden
Leistungsspektrum helfen wir Ihnen, den steigenden
Anforderungen des Marktes tédglich gerecht zu
werden. Wir erweitern die Malstabe und bleiben
unseren Kernkompetenzen treu. Wir sind stolz darauf,
Ihnen mit der jingsten Version des Schaltungsbuches
wieder einen fahigen Begleiter fur Ihre tagliche Arbeit
an die Hand zu geben.

EAT@FH @ @ @ E:T-N EAT.N

Kok ® i i i
MOEL”IE.If:'ﬁ MOELLER @ x & Powering Business Worldwide
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Lernen Sie die Eaton Produkte zur

Stromversorgungsqualitét

Stromversorgungsprobleme

Eaton Technologien

Eaton entwickelt innovative technische
Losungen im Bereich Stromversorgungs-
schutz bereits seit 1962 (erste Patentan-
meldung). Durch neue, fortschrittliche,
patentierte Technologien erfiillt Eaton
die Kundenbediirfnisse, die einer rapi-
den Verdanderung unterworfen sind.

Neun Probleme der Stromversorgung
im Uberblick
Wie eine USV bei der Losung hilft

Eaton USVs bieten Schutz gegen alle neun
liblichen Stromversorgungsprobleme, die
nachfolgend beschrieben werden. Sie
erfiillen die Anforderungen hinsichtlich
gesicherter Stromversorgungsqualitat,
Energieverteilung und Power Management
fiir Computer-Netzwerke und Datenzen-
tren ebenso wie fiir Telekommunikation,
Gesundheitswesen und industrielle
Anwendungen (vgl. Tabelle).

1 Ausfall der Strom-
versorgung

2 Spannungseinbruch

3 Uberspannungsspitzen

4 Unterspannung
(Spannungsabfall)

5 Uberspannung

6 Elektrische Stdrsignale

7 Frequenzabweichungen

Eaton Produktiibersicht

Das Eaton Portfolio zum Schutz der
Stromversorgungsqualitdt umfasst ein
umfangreiches Angebot von Power-
Management-Losungen aus einer Hand.
Dies beinhaltet USV-Anlagen, Uberspan-
nungsschutz-Einrichtungen, Energiever-
teilungseinheiten (ePDUs), Ferniiber-
wachung, Messgeréte, Verbindungs-
material, Gehduse, Schréanke und Dienst-
leistungen. Unser Portfolio zur Qualitét
der Stromversorgung ist auf die spezifi-
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8 Spitzen von Schalt-
vorgangen

9 Harmonische Verzerrung
(Oberwellen)

66 666 6 66

schen Erfordernisse der Kunden ausge-
richtet, sowohl fiir Neuanlagen als auch
fiir bereits existierende Anlagen wird
eine umfassende Losung geboten. Mit
allen Produkten strebt Eaton nach konti-
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Eaton Stromversorgungsqualitat

Definition

Ursache

Losung

Totaler Ausfall des

Kann durch eine Reihe von Ereignissen entstehen:

Versorgungsnetzes Blitzschlag, zerstorte Ubertragungsleitungen, Netziiber-
lastung, Unfalle und Naturkatastrophen.

Kurzzeitige Unter- Ausgeldst durch das Einschalten von groRen Verbrau-

spannung chern, Schaltvorgangen im Versorgungsnetz, Ausfall von
Netzanlagen, Blitzschlag und Stromversorgungsanlagen,
die den Anforderungen nicht gerecht werden. Zusatzlich
zumdglichen Gerateausfallen kann auch Hardware
beschédigt werden.

Kurzzeitige Uberspan- Kann durch Blitzschlag bewirkt werden und kann die Netz-

nung von mehr als 110 spannung kurzzeitig auf Werte von tiber 6.000 Volt bringen.

Prozentdes Nennwerts Eine Spannungsspitze bewirkt fastimmer Datenverlust und

Hardwareschéden.

Reduzierte Netzspannung
fiir die Dauer von einigen
Minuten bis zu einigen
Tagen

Kann auftreten, wenn die Netzspannung zur Reduzierung
der Leistung wéhrend Spitzenverbrauchszeiten absicht-
lich gesenkt wird oder wenn die angeschlossene
Verbraucherlast die Versorgungskapazitét tibersteigt.

Erhohte Netzspannung fiir
die Dauer von einigen Mi-
nuten bis zu einigen Tagen

Ausgeltst durch starke Lastreduzierung, Abschaltung
groBer Verbraucher und andere Schaltvorgange im Netz.
Hardware kann dadurch zersttrt werden.

Storsignale mit hoheren
Frequenzen

Kénnen durch Funkenstdrungen (EMI) oder durch Hoch-
frequenzstorungen (RFI) von SchweiRgeréten, Sende-
anlagen, Druckern, Gewittern usw. ausgeldst werden.

Unstabilitét der
Netzfrequenz

Sie entstehen durch Lastwechsel bei Generatoren, insbe-
sondere bei kleineren Generatorenanlagen. Frequenzabwei-
chungen konnen fehlerhafte Ablaufe, Datenverluste, Sys-
temzusammenbriiche und Schaden an Geréten bewirken

Kurzzeitige Spannungs-
einbriiche

Die Dauer solcher Spitzen ist sehr gering und liegt im
Bereich von Nanosekunden.

Verzerrung der sinusfor-
migen Wellenform, zu-
meist hervorgerufen durch

Schaltnetzteile, Schrittmotoren, Kopierer und Faxgeréte
sind Beispiele fiir nichtlineare Verbraucherlasten.
Sle konnen Kommunikationsfehler, Uberhitzung und

éden hervorrufen
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Beispiele aus unserem umfangreichen
Angebotvon Losungen. Um das gesamte
Angebot anzusehen oder um einen
Produktkatalog anzufordern, besuchen
Sie bitte www.eaton.com/powerquality.

nuierlichem Erfolg beim Voranbringen
technischer Innovationen, um die Lésungen
der ndchsten Generation zu entwickeln.
Die Produkte und Dienstleistungen in der
folgenden Auflistung reprasentieren
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Mittelspannungs-Systeme

Die Qualitat der Mittelspannungs-Syste-
me basiert auf der mehr als 100-jahrigen
Erfahrung von Eaton in diesem Bereich.

Vakuum-Technologie

Die Vakuum-Technologie bildet das
Herz der maximal umweltfreundlichen
Schaltanlagen. Eaton hat mehr als
30 Jahre Erfahrung in der Anwendung
der Vakuum-Technologie in Leistungs-
schaltern und Lasttrennschaltern.

Primére Schaltanlage

Wie der Name schon sagt, ist eine primédre
Schaltanlage die erste Stufe bei der
Weiterleitung des elektrischen Stroms
vom Stromnetz zum Endkunden. Die
Bedeutung der strategischen Position
der Unterstation und ihrer Schaltanlage
innerhalb des Systems zeigt sich darin,
dass Aufbau, Konstruktion und Betrieb
auf maximale Verfligharkeit und Zuver-
lassigkeit ausgelegt sein miissen. Aus
diesem Grund gehdren zur Angebotspa-
lette von Eaton MMS — eine kompakte
stationére Schaltanlage mit Einzel- bzw.
Doppelsammelschiene — sowie Power
Xpert® UX, eine Schaltanlage mit her-
ausnehmbaren Leistungsschaltern,
Schaltern und Schaltschiitzen.

Sekundére Schaltanlage

Unter der Bezeichnung SVS hat Eaton eine
universelle modulare Sekundérschalt-
anlage entwickelt. Sie eignet sich fiir den
Einsatzin Versorgungsnetzen, Geschéfts-
gebéuden, Infrastrukturprojekten und
Industrieanwendungen sowie fiir Objekte
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im Rahmen erneuerbarer Energien wie
Windparks und kombinierte Heizkraftwerke.
Die Konstruktion der SVS und Xiria basiert
auf einer Kombination von Vakuum- und
GieBharztechnologie. Es gibt eine Vielzahl
verschiedener Arten von Schaltanlagen, die
fiirjede Anwendung geeignet sind. Wegen
der kompakten GréRe und der SF¢-freien
Konstruktion sind SVS und Xiria auch
die idealen Lésungen fiir unterirdische
Anwendungen bei Infrastrukturprojekten.

Ringnetzstationen

Elektrische Energie ist ein unverzichtbarer
Bestandteil der modernen Gesellschaft
geworden. Eine zuverldssige und kontinu-
ierliche Energieversorgung gewinnt jeden
Tag an Bedeutung. Vom Standpunkt der
Energieunternehmen und der Industrie
bedeutet dies, dass das Verteilernetz dem
immer mehr steigenden Bedarf nachkom-
men muss. Selbstversténdlich, dass
Sicherheit und Betriebszuverléssigkeit
eine groBere Rolle spielen.

www.eaton.com
www.eaton.com/electrical
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Export in den Weltmarkt und nach Nordamerika
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Die Zielmérkte von Maschinen- und
Anlagenbauern sind international. Eaton
kennt diese Mérkte und ist weltweit kom-
petenter Ansprechpartner in allen Fragen
rund um das Thema Export von Schaltgera-
ten und Schaltanlagen. Dabei gewinnen
die Besonderheiten beim Export nach
Nordamerika (USA und Kanada) mehr und
mehr an Bedeutung, siehe Kapitel 9.

Photovoltaik im Wohnbau

Der Einsatz regenerativer Energien wird
immer wichtiger. Eaton ist kompetenter
PV-Anbieter und beschreibt in der vor-
liegenden Ausgabe die technischen
Hintergriinde sowie die Komponenten-
Auswahl, siehe => Seite 0-14.

Der Weg zur sicheren Maschine

@
ZAS Safety Technology

Control the unexpected

easySafety — Fit fiir hochste Sicher-
heitsanforderungen.

Die Sicherheit des Menschen und der
Maschine muss wéahrend des gesamten
Lebenszyklus einer Maschine/Anlage
beriicksichtigt werden. Fiir den Personen-
schutz kommen in der Praxis sicherheits-
gerichtete Komponenten zum Einsatz, wie
Positionsschalter, Lichtgitter, Zweihand-
schalter oder NOT-AUS-Taster. Die sicher-
heitsgerichteten Informationen werden mit
dem neuen Steuerrelais easySafety, das
den hdchsten Sicherheitsanforderungen
entspricht, iberwacht und ausgewertet,
—> Abschnitt ,Der Weg zur sicheren
Maschine”, Seite 1-29.

Immer aktuell

Wir setzen alles daran, jede neue Ausgabe
des Schaltungsbuches an die stetig wach-
senden Anforderungen der Markte anzu-
passen und zu aktualisieren.

Besonders die zahlreichen Beispielschal-
tungen werden von unseren Fachleuten
kontinuierlich aktualisiertund nach bestem
Wissen erstellt und sorgfaltig getestet. Sie
dienen als praktische Beispiele. Fiir
eventuelle Fehler tibernimmt die Eaton
Industries GmbH keine Haftung.

0-7
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Kompetenz und Erfahrung aus einer Hand

- www.schaltungsbuch.de

rungsbuch
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Ausgabe 1958

Ein Klassiker seit iiber 50 Jahren und wohl
die populérste Publikation des Unter-
nehmens ist das Schaltungsbuch. Durch
dieinternationale Verbreitung hatesinden
vergangenen Jahren neuen Aufschwung
erlebt. Erstmals wurde die Ausgabe 2005in
neun Sprachen iibersetzt:

e Englisch,

* Franzosisch,

e |talienisch,

¢ Spanisch,

¢ Niederldndisch,

* Russisch,

¢ Tschechisch,

¢ Ruménisch,

* Schwedisch.

0-8

Ausgabe 1986

Auch online stehen lhnen die Inhalte unter
www.schaltungsbuch.de zur Verfligung.
Die Online-Version verbindetdas bewéhrte
Wissen mit der aktuellen Internet-Technik.
So ist z. B. eine Volltextsuche maglich.
Als Service fiir die Nutzer aus aller Welt
steht eine spezielle Seite mit den Links zu
allen vorliegenden Sprachversionen zur
Nutzung bereit.
http://www.eaton.com/moeller/support

(Schaltungsbuch)



http://www.schaltungsbuch.de/
http://www.moeller.net/en/support/wiring_manual.jsp
http://www.eaton.com/moeller/support (Schaltungsbuch)

http://www.eaton.com/moeller/support
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Kompetenz und Erfahrung aus einer Hand

www.Eaton.com - die Produkte der Moeller® series

Eaton bietet Ihnen ein optimal kombinier- ¢ Informationen {iber die Europa-Aktivi-

bares Angebot an Produkten und Dienst- taten von Eaton,

leistungen. Besuchen Sie uns im Internet. ~ « Presse, Fachpresse,

Dort finden Sie alles rund um Eaton, z. B: « Referenzen,

* aktuelle Informationen iiber die Eaton * Messetermine und Events,
Produkte, ¢ Technische Unterstiitzung im Eaton

» Adressen der Eaton Vertriebsbiiros und Support Portal.

Vertretungen weltweit,

www.eaton.com/moeller/support — Das Support Portal

Einfach per Mausklick erhalten Sie techni-  * Auswahlhilfen
sche Unterstiitzung zu allen Eaton Pro- — Motorstarter => Abschnitt , Aus-
dukten. Dazu Tipps und Tricks, FAQs (Fre- wahlhilfen”, Seite 8-3
quently Asked Questions), Updates,
Software-Module, PDF-Downloads, Demo-
programme und vieles mehr.
Ebenso kdnnen Sie sich hier fiir die Eaton
Newsletter anmelden.
Unkompliziert und schnell finden Sie lhre
gewiinschten Informationen:
* PDF-Downloads, Internet-gestiitzte
Blétterkataloge, Smart-Phone-Anwen-
dungen (Apps)
— Kataloge
— Handbiicher und Montageanwei-
sungen
— Produktinformationen, wie
Broschiiren, Auswahlhilfen, techni-
sche Fachaufsétze, Konformitatserkla-
rungen und natiirlich
— Das Eaton Schaltungsbuch
* Software-Downloads
— Demoversionen
— Updates
— Softwarebausteine und Anwender-
module


http://www.eaton.com/moeller

http://www.eaton.com/moeller/support

http://www.eaton.com/moeller/support
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Auch einen Link zum Eaton After Sales Ser-
vice finden Sie iiber das Support Portal
(=> Abschnitt , After Sales Service”,

Seite 0-12).

Per E-Mail kdnnen Sie Anfragen direkt an
den Technischen Support/Pre-Sales iiber-
mitteln. Schicken Sie einfach das gezielt
nach lhren Anforderungen ausgewahlte
E-Mail-Formular an die Eaton Spezialisten.

0-10
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Der Eaton Online-Katalog

Der effiziente Weg zu detaillierten Produktinformationen

Von der detaillierten Produktinformation Die Suchhilfen

bis zur Anfrage Ihrer gewiinschten Mehrere Suchmaglichkeiten bieten fiir
Produkte per E-Mail oder Fax bei lhrem jede Produktsuche den geeigneten
Lieferanten fiir Moeller-Produkte. Dieses Zugang.

und vieles mehr bietet lhnen der Eaton « die Produktgruppen-Baumstruktur
Online-Katalog. ermdglicht iibersichtliches Auffinden mit

wenigen Klicks
* Auswahlhilfen filtern sinnvoll in Produkt-
gruppen, die viele Produkte enthalten
e gine leistungsstarke Suchfunktion mit
Vorschlagsliste ermdglicht tiberdurch-
schnittlich erfolgreiche Suchvorgénge
Zahlreiche Links auf ergdnzende Informa-
tionen zum und rund um das Produkt bieten
lhnen den Service, das Produkt optimal zu
verwenden, z. B.:

K = —

— « Anwendungsbeispiele und Projek-
Sie haben schnellen Zugang zu den Pro- tierungshinweise,
duktneuheiten sowie zu den zahlreichen ¢ Approbationen
Informationen der aktuellen Eaton Sor- * Montageanweisungen,
timente * Handbiicher,
e Industrieschaltgeréte, ¢ Software usw.
* Antriebstechnik,
* Automatisierungs-Produkte, Wahlen Sie , Ihren” Online-Katalog im
* Energieverteiler-Systeme. Internet:
Erstellen Sie z. B. ein ausfiihrliches http://ecat.moeller.net/?locale=de DE

Datenblatt eines Produktes und speichern
Sie es als PDF-Dokument oder drucken Sie  Der Online-Katalog wird regelméRBig aktua-
es aus. lisiert.

0-11
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So nah, wie Sie es mdchten.

Servicespezialisten

Nutzen Sie unser Servicepersonal.
Umfangreiches Know-how, verkniipft mit
langjahriger Erfahrung und moderner Aus-
stattung, hilft Ihnen bei der Losung Ihrer
Aufgaben.

Material

Komponenten, Baugruppen und Ersatzteile
aus unserem Produktsortiment, stehen bei
Bedarf fiir Ihre Anwendungen zur Ver-
fiigung.

Logistik

Personal und Material werden gemaR
Ihren Anforderungen sach- und terminge-
recht bereitgestellt.

Helpline

Hotline

Beiungeplanten Maschinen- und Anlagen-
stillstdnden, Systemstérungen und Gera-
teausfallen bekommen Sie kompetente und
schnelle telefonische Hilfe rund um die
Uhr.

Helpdesk

In den Geschéftszeiten werden Sie unter-
stiitzt von der Inbetriebnahme iiber
Anwendungsfragen bis hin zur Stérungs-
analyse, die auch per Ferndiagnose
erfolgen kann.

Es stehen lhnen die Spezialisten zu den
Themen Automatisierung, Drives, Nieder-
spannungs-Energieverteilung oder Schalt-
geréte zur Verfiigung.

0-12

Onsite Service

Storfallbehebung vor Ort

Qualifizierte Techniker und Spezialisten
kommen zu lhnen und beheben Stdrfille
schnell und sicher.

Montage- und Inbetriebnahme-
unterstiitzung

Bendtigen Sie kurzfristig kompetente
Unterstiitzung bei Montagen und Inbe-
triebnahmen, wenden Sie sich an uns.

Umbauten und Erweiterungen

0b Steuerungen, Leistungsschalter oder
andere Komponenten, bei Bedarf bringen
wir lhre Maschinen und Anlagen auf den
neusten Stand.

Inspektion und Wartung

Die gesetzlichen Bestimmungen und Richt-
linien verlangen eine wiederkehrende
Priifung von elektrischen Anlagen zur
Erhaltung des ordnungsgemé&Ren
Zustandes. Weitergehende Information
erhalten Sie auf unserer Internetseite

www.eaton.com/moeller/aftersales

Der After Sales Service bietet deshalb fiir
die Bereiche Leistungsschalter und
Niederspannungsverteiler entsprechende
Dienstleistungen an.

Wir unterstiitzen Sie bei der Inspek-
tion/Wartung der von uns gelieferten Leis-
tungsschalter und Niederspannungsver-
teiler, ermitteln den Zustand Ihrer Anlagen
und fiihren erforderliche Arbeiten aus.
Falls erforderlich, wird bei diesen Arbeiten
auch die Thermografie eingesetzt oder
eine Netzanalyse durchgefiihrt.


http://www.eaton.com/moeller/aftersales
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Serviceschulungen

Mit maRgeschneiderten Serviceschu-
lungen, die lhre individuellen Anforde-
rungen beriicksichtigen, machen wir hr
Personal fit.

Thermografie

Mit der Thermografie haben wir eine effizi-
ente Mdglichkeit, den Zustand lhrer elekt-
rischen Anlagen und Steuerungen im
laufenden Betrieb zu analysieren.

Netzanalyse

Die Netzanalyse liefert Ihnen ohne
langwierige und teure Fehlersuche klare
Aussagen iiber lhre individuellen Netz-
verhéltnisse.

Busmonitoring

Bei Bedarf untersuchen wir die Kommu-
nikationsnetzwerke Ihrer Anlagen mit
moderner technischer Ausriistung.

Repairs

Direktaustausch

Im Storfall reduziert der
Direktaustausch-Service fiir ausgewahlte
Produkte die Ausfallzeit Ihrer Produk-
tionsanlage deutlich.

Reparaturen

Die Reparatur von Produkten in unserem
Service-Center ist eine kostengiinstige
Alternative bei der Storungsbehebung.

Ersatzteile/-gerite

Wir reduzieren Instandhaltungskosten mit
ausgewahlten Ersatzteilen und -geréten
aktueller/ ausgelaufener Produktlinien.

Online Service

Online-Storungssuche

Eine besondere Hilfestellung bieten wir
lhnen, wenn Sie Stérungen an Produkten
analysieren und beheben méchten. Uber
das Internet haben Sie die Mdglichkeit der
interaktiven Fehlersuche durch direkten
Zugriff auf unsere Service-Datenbank.

FAQ - Frequently Asked Questions

Es gibt Fragen zu unseren Produkten, die
unsere Kunden immer wieder an uns
richten. Von den Antworten dazu kdnnen
Sie profitieren. Haufig gestellte Fragen mit
den zugehdrigen Antworten rund um die
Automatisierung kénnen Sie nachlesen.

Downloads

Bendtigen Sie Updates, Software,
Dokumentation und Konformitétserkla-
rungen, sind Sie hier richtig. Besuchen Sie
das Download Center von Eaton, dort
erhalten Sie alle Informationen.

Kontakt

Hotline fiir den Storfall
Im Servicefall wenden Sie sich bitte an lhre
zusténdige Vertretung

www.eaton.com/moeller/aftersales

oder direkt an den After Sales Service
+49 (0) 180 522 3822, 24/7 (rund um die Uhr)
Helpdesk

Tel.: +49 (0) 228 602 3640

(Mo. — Fr. 08:00 — 16:00 Uhr MEZ).

Email
AfterSalesEGBonn@eaton.com

Internet
www.eaton.com/moeller/aftersales

0-13


http://www.eaton.com/moeller/aftersales
mailto: AfterSalesEGBonn@Eaton.com

Das Eaton Schaltungsbuch
Photovoltaik im Wohnbau

Eaton Schaltungsbuch 06/11

Sichere Photovoltaik-Anlagen

| DC-Strangschutz
DC-Sicherungs-
+—— | trennschalter
DC-Lasttrenn-
schalter
DC-Uberspan-
nungsschutz

PV-Wechsel-
richter

Fehlerstrom-
Schutzschalter

Zahlerstand
PV-Einspeisefeld

Photovoltaik-Anlagen wandeln mit Hilfe
von Solarzellen die Sonnenenergie in elek-
trische Energie um.

Ist die Anlage netzgebunden, wird der
erzeugte Strom direkt in das Stromnetz
eingespeist. Dadurch entfalltim Gegensatz
zu einer netzunabhangigen Anlage eine
aufwendige Zwischenspeicherung, gleich-
zeitig wird jedoch die Umwandlung des

0-14

- Sonnenenergie sicher nutzen — Losungen von Eaton

erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom
notwendig.

Eine netzgebundene Anlage bestehtneben
den Photovoltaik-Paneelen aus einem oder
mehreren Wechselrichtern und Schalt-
geraten fiir Betrieb, Wartung und Schutz
im Fehlerfall — beispielsweise:

¢ aus einem DC-Strangschutz,

¢ DC-Lasttrennschalter,

« DC-Uberspannungsschutz,

¢ PV-Wechselrichter,

¢ Fehlerstromschutzschalter (RCD),

« AC-Uberspannungsschutz

¢ und xComfort-System (optional).

Damit die erforderliche Eingangsgleich-
spannung fiir den Wechselrichter erreicht
wird, werden die Photovoltaik-Paneele in
Serie (als Strang) geschaltet.

Um die Leistung der Anlage zu erhéhen,
werden zwei oder mehr Strénge parallel
geschaltet. Aus Sicherheitsgriinden miis-
sen alle elektrischen Anlagen isoliert,
geschiitzt und mit Schaltgeréten gesichert
sein, die ebenfalls durch Gehduse
geschiitzt werden miissen. Alle diese
wichtigen SchutzmalBnahmen bietet Eaton
aus einer Hand.

Sicher trennen, schalten und schiitzen.
Damitder erzeugte Stromin das 6ffentliche
Stromnetz eingespeist oder selbst ver-
braucht werden kann, wandeln Wech-
selrichter den Gleichstrom der Solarzellen
in Wechselstrom um.

Dabei werden Frequenz- und Spannungs-
werte an das Netz angepasst.

Auch hier bietet Eaton zuverldssige
Schutz- und Netztrenneinrichtungen sowie
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Wechselrichter von 1500 bis 4000 W fiir
den Innen- und von 4000 bis 4600 W fiir den
AuBeneinsatz.

Sonnenenergie effizient umwandeln

-

Netzgekoppelte Wechselrichter von 1500
bis 4600 W

Jede Photovoltaik-Anlage ist so individuell
wie die Anspriiche ihrer Betreiber.

Daher bietet Eaton eine komplette Reihe
einphasiger Wechselrichtern von 1500 bis
4600 W:

Fiir mono- und polykristalline PV-Gene-
ratoren geeignet.

Wartungsfrei, hdchst zuverldssig und
sehr installationsfreundlich.
Integriertes LCD-Display erleichtert die
Bedienung.

Optimaler Wirkungsgrad durch maximale
Leistungspunktnachfiihrung (MPPT).
Liifterlos durch natiirliche Konvek-
tions-kiihlung.

Im Vergleich zur BaugrdRe sehr hohe
Leistungskapazitat.

Besonders leiser und verschmutzungs-
armer Betrieb.

 Standardschnittstelle RS232 ENS ent-
sprechend VDEQ126-1-1/DK5940.

* Kompaktes, elegantes und modernes
Design.

Einsatz in Innenrdumen
Die ISG-Serie mit Schutzgrad IP43 ist fiir
die Aufstellung in Innenrdumen konzipiert.

Einsatz im Freien
Die ISG-Serie mit Schutzgrad IP65 ist fiir
den Innen- und AuBeneinsatz vorgesehen.

Spezifikationen

Alle Wechselrichter sind fiir Umgebungs-
temperaturen von -20 bis +55 °C ausgelegt.
Ein optimaler Betrieb wird bei Umgebungs-
temperaturen zwischen 0 und +40 °C
erreicht.

Die Kraft der Sonne — optimal genutzt

Die Gesamtleistung einer Photo-
voltaik-Anlage ist nicht nur von der
Gesamtflache der Photovoltaik-Paneele,
der Ausrichtung und dem Neigungswinkel
der Module abhéngig.

Komponenten wie die Wechselrichter
spielen fiir den Wirkungsgrad eine groe
Rolle. Mit Wechselrichtern von Eaton
sichern Sie sich die maximale Leistung.

Anforderungen, die DC-Trennstelle

DC-Lasttrennschalter

Die Norm IEC 60364-7-712 schreibt zwi-
schen dem PV-Generator und dem Wech-
selrichter einen Lasttrennschalter vor.
Eaton bietet gekapselte und offene
Last-trennschalter fiir Gleichspannungen
bis 1000 V. Gem&R Vorschrift VDI 6012
kénnen sie als separate Schaltstellen
genutzt werden — so kann beispielsweise
ein defekter Wechselrichter gefahrlos
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komplett spannungsfrei geschaltet wer-
den. Alle Last-trennschalter schalten zwei-
polig und sind damit auch fiir ungeerdete

Anlagen geeignet. Alle Schalter sind
TUV-zertifiziert.

Kompakte Trenner fiir Wechselrichter
Eaton hat gekapselte und offene Lasttrenn-
schalter im Programm. Die ungekapselten
Lasttrennschalter P-SOL sind fiir den
Einbauin kundenspezifische Gehéduse oder
Wechselrichter vorgesehen. Ihre Befes-
tigung erfolgt auf Hutschienen (35 mm),
ihre Anschlussklemmen ermdglichen den
Anschluss aller gédngigen Leiterarten.

Perfekte Kapselung fiir die AuBenmontage
Die Eaton Lasttrennschalter SOL in Geh&u-
sen sind einbaufertig und daher besonders
installationsfreundlich. Es stehen Vari-
antenfiir 2,3, 4 oder 8 Strange sowie fiir die
gangigsten Steckerformen wie MC4 oder
metrische Verschraubungen zur Ver-
fligung. Das Gehéduse besitzt Schutzgrad
IP65 und ist fiir die AuBen-installation
geeignet. Die AbschlieBbarkeit bietet
Sicherheit im Servicefall. Ein Druckaus-
gleichselement verhindert Kondenswas-
serbildung und dadurch auch Ausfille
durch Spannungsiiberschlag.
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Feuerwehrschalter — kleine Investition,
groBer Schutz

Im Falle eines Hausbrandes kann die
Feuerwehr oft nur Personen- und Tierret-
tungen durchfiihren sowie ein Ubersprin-
gen auf benachbarte Objekte verhindern.
Der Grund dafiir ist die von PV-Anlagen
erzeugte Spannung von bis zu 1000 V, die
auch nach Freischaltung des Inverters
weiter anliegt. Beim Betreten des Geb&u-
des bestiinde durch beschédigte DC-Lei-
tungen fiir die Rettungskréfte Lebens-
gefahr. Abhilfe schafft der Eaton
Feuerwehrschalter SOL30-SAFETY, der die
Leitung von den Solarmodulen zum Wech-
selrichter spannungslos schaltet und so
die gefahrlose Brandbekdmpfung ermég-
licht.

VDE 0100-7-712 schreibt zwar einen
DC-Freischalter vor, aber nicht den Ort der
Anbringung: Haufig ist der Freischalter in
den Inverter integriert, so dass die Leitung
zwischen Wechselrichter und Hausan-
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schluss gesichert ist, die Module und
DC-Leitungen bis dorthin aber weiterhin
unter Gleichspannung von bis zu 1000 V
stehen, pro Strang mit bis zu ~8A.

amy~ ®

Einfacher Einbau

Feuerwehrschalter werden in unmittelba-
rer Néhe der PV-Module in die Gleich-
stromleitung direkt nach der Geb&ude-
eintrittsstelle zwischen Panel und
Wechselrichter eingebaut. Die Abschal-
tung der PV-Module erfolgt automatisch
per Unterspannungsausldser im Feuer-
wehrschalter, wenn entweder die Feuer-
wehr vor Ort die AC-Spannung des
Gebdudes oder iiber den értlichen Energie-
versorger den Brandort stromfrei schalten
lasst oder vor Ort der PV-AUS-Schalter
betétigt wird.

DC-Strangschutz

Verfiigt eine Photovoltaik-Anlage {iber drei
oder mehr Stréange, empfiehlt sich ein
Strangschutz durch DC-Sicherungen oder
DC-Strangschutzschalter. Diese schiitzen
die PV-Paneele vor Fehler- und Riick-

stromen, die an defekten Strdngen
entstehen kdnnen, und verhindern das
Riickspeisen von intakten Paneelen zu
Paneelen mit Kurzschluss. Strangschutz-
schalter besitzen gegeniiber Sicherungen
den Vorteil, nach Behebung des Defekts
sofort wieder betriebsbereit zu sein sowie
die Méglichkeit iber Hilfsschalter eine
Ausgeldstmeldung abzusetzen und
dadurch Ertragsverluste vermeiden. Eine
weitere Besonderheit des DC-Strang-
schutzschalters ist der variable Auslése-
bereich fiir Kurzschlussstrome: Er reagiert
bereits ab dem 1,05 ... 1,3-fachen Fehler-
strom. Eaton bietet sowohl Sicherungs-
trennschalter als auch Strangschutzschal-
ter an, die im Bedarfsfall problemlos mit
weiteren Komponenten kombiniert werden
kénnen.

Sicherungstrennschalter mit integriertem
Kurzschlussschutz

PV-Paneele vor Kurzschlussstromen zu
schiitzen, ist die Aufgabe der Sicherungs-
trennschalter FCFDC10DISOL fiir die
zylindrischen Schmelzeinséatze
ASFLC10-SOL der Sicherungsgrofe 10x 38.
Optional kdnnen sie eine durchgebrannte
Sicherung mittels Blinkfunktion anzeigen.

Strangschutzschalter

Die sicherungslose Alternative fiir den
Schutz vor Kurzschlussstromen sind die
Strangschutzschalter Eaton PKZ-SOL. Mit
ihrem variablen Ausldsebereich lassen sie
sich optimal auf den tatséchlichen Kurz-
schlussstrom eines Strangs einstellen. Ein
thermischer Ausloser reagiert bereits beim
1,05 ... 1,3-fachen Strom, der magnetische
Ausloser beim 6-fachen Strom. Ungekap-
selte Strangschutzschalter sind fiir den

017




Das Eaton Schaltungsbuch
Photovoltaik im Wohnbau

Eaton Schaltungsbuch 06/11

Einbau in kundenspezifische Genera-
tor-Anschlusskésten vorgesehen.

DC-Uberspannungsschutz

Uberspannungsschutzgerite fiir
PV-Anwendungen

Der Uberspannungsableiter Eaton
SPPT2PA ist speziell fiir Photo-
voltaik-Anwendungen entwickelt und
schiitzt vor transienten Uberspannungen,
die durch indirekte Blitzeinwirkungen her-
vorgerufen werden kénnen. Eaton bietet
Ausfiihrungen sowohl fiir geerdete als
auch fiir ungeerdete Anlagen, bei denen
der Einsatz einer Funkenstrecke die gal-
vanische Trennung gewahrleistet. Die
Einheiten kdnnen vorverdrahtet als fertige
Anschlusseinheit geliefert werden.

Gebéudesicherheit und Komfort erhohen

AC-Schaltgeréte fiir Gebaude, wie Lei-
tungsschutzschalter (LS-Schalter) und
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutz-
schalter) bieten maximale Sicherheit.

Eaton Produkte der Serie xPole, vereinen
alle Funktions-, Montage- und Sicherheits-
vorteile: intelligente Konstruktionsldsun-
gen schlieBen Montagefehler aus. Auch
fiir den Endverbraucher bieten sie ein
HochstmaB an Sicherheit:

Personenschutz in Form von FI-Schutz-
schaltern und den Schutz seiner Elektro-
anlage in Form von Uberspannungsschutz-
und LS-Schaltern. Abgerundet wird die
Palette mit einem umfassenden Angebot
an intelligenten Schaltgeraten wie Fern-
schaltern, Wiedereinschaltgeraten und
weiteren.
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r"a' ler FI-Schutzschal

Mit der Entwicklung der Digitaltechnik
wurde ein neues Prazisionsniveau
erreicht, mit dessen Hilfe Fehlauslosungen
vermieden werden kénnen. Diese kdnnen
beispielsweise bei permanenten Fehler-
stromen elektrischer Gerate oder tempora-
ren Storungen durch Gewitter auftreten.
Eaton ist auch hier einen Schritt voraus:

Als weltweit erstes Unternehmen bietet es
einen digitalen FI-Schutzschalter an. Die-
ser vermindert durch die standige Uber-
wachung des Anlagenzustands deutlich
die ungewollten und lastigen Abschal-
tungen, gréBtmaogliche Anlagenverfiighar-
keit ist garantiert. Hierbei zeigen drei LEDs
nach dem ,,Ampelprinzip” an, wann ein
Differenzstrom die Warnschwelle von 30 %
erreicht hat. Auf diese Weise kdnnen
GegenmaBnahmen in der Anlage ergriffen
werden, bevor sich die Situation ver-
schérft. Der Anlagennutzer erhélt hohere
Sicherheit — bei mehr Komfort.

Kombischalter

Die Vorteile von LS- und FI-Schutzschal-
tern kombiniertin einem Gerédt—das istder
Kombischalter von Eaton. Er spart Platz,
gewdbhrleistet aber die komplette Sicher-
heit: Hier lassen zuverldssiger Brand- und
Personenschutz (30 mA Typ) genug Raum
fiir flexible, groRziigige Verkabelung.

Die stoBstromfeste Ausfiihrung verhindert
eine ungewollte Abschaltung und selektive
Typen ermdéglichen ein selektives
Abschalten fehlerhafter Anlagenteile.



Das Eaton Schaltungsbuch
Photovoltaik im Wohnbau

Eaton Schaltungsbuch 06/11

Leitungsschutzschalter

Egal ob Steckklemmtechnik oder Schraub-
anschluss, Eaton hat sowohl fiir den
Wohnbau als auch fiir Industriean-
wendungen den passenden LS-Schalter.
Umfangreiches Zubehor wie z. B. Hilfs-
schalter, Arbeitsstromausléser, Wieder-
einschaltgerdt und intelligente Verschie-
nungslosungen erlauben eine Vielzahl von
Anwendungen und Automatisierungslo-
sungen.

Verteiler

Vom Kleinverteiler iiber den Zéhlerschrank
bis hin zur Energieverteilung und zum
Datennetzwerkschrank bietet Eaton ein
liickenloses Produktprogramm. Fiir die
Infrastruktur im Wohn- und Zweckbau
sowie in der Industrie kénnen somit alle
Anwendungen abgedeckt werden.

Uberspannungsschutz

Blitze und Uberspannungen stellen nicht
nur eine Gefahr fiir die elektrische Anlage,
sondern auch fiir ihre Betreiber dar. Eaton
bietet ein umfangreiches Angebot an Uber-
spannungsschutzgeréten. Zusétzlich
ermdglichen anbaubare Hilfsschalter die
Funktionsiiberwachung der Geréte.

PV-Anlage drahtlos iiberwachen und
Energie einfach managen

Energiemesssensor bis 16 A und
Room-Manager

Komfortable Uberwachung der Stromer-
zeugung vom Wohnzimmer aus —moderne
Hausautomation macht es mdglich. Eaton
bietet mit xComfort, der Room-Manager mit
integrierter Energiemanagement-Software
(Energy-Manager) eine leistungsstarke
Losung.

Durch die Verbindung des Eaton Ener-
giemesssensors mit dem Wechselrichter
kann die aktuell ins Netz eingespeiste elek-
trische Energie ermittelt werden.

Diese Daten werden dann per Funk an den
Room-Manager iibertragen, der in einem
der Wohnrdume angebracht werden
kann.Dort kann der Anlagenbetreiber vom
Display Werte wie Energie (kWh), Leistung
(kW), Spannung (V) und Strom (A) ablesen.
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Komfort, Sicherheit und
Energiemanagement

Drahtlose Hausautomation ermdglicht
Lichtmanagement, Beschattungssteue-
rung, Uberwachung und Gefahrenwarnung
sowie energiesparende Regelungskon-
zepte fiir Heizung, Kiihlung und Liiftung.
So kann mit Eaton’s xComfort und Energy
Manager Transparenz, Komfort und
Sicherheit kombiniert werden:

* Verbrauchskontrolle

* Kosteneinsparung

* Verringerung der CO2-Emission
EU-Vorschriften schreiben vor, dass der
aktuelle Energieverbrauch fiir Endkon-
sumenten klar ersichtlich sein muss. Diese
Aufgabe erfiillt der Eaton Room-Manager
durch Anzeige und Kontrolle des Energie-
verbrauchs spezifischer elektrischer oder
Gasgerate im gesamten Heim.

O

Durch die Eingabe des Preises pro Mess-
einheit lassen sich schnell und einfach die
Kosten fiir einen Verbrauchzyklus, bei-
spielsweise ein Vollbad oder einen Wasch-
zyklus berechnen.

Noch mehr Verbrauchs- und Kostenkont-
rolle bietet eine Funktion, die den Verlauf
der letzten 24 Stunden bis hin zu den letzten
12 Monaten aus dem Archiv auslesen und
als Wert oder Trend am Display anzeigen
kann. Méglich ist auch die Ausgabe einer
Warnmeldung, sobald ein benutzerdefi-
nierter Grenzwert iiberschritten wird. Das
alles macht die Energiemanagement- Soft-
ware von Eaton zu einem hilfreichen Werk-
zeug zur Erkennung mdglicher Einsparun-
gen und zur Stromkostenreduzierung fiir
private Anlagenbetreiber.
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xEnergy — Sichere Energieverteilung bis 5000 A

Das Baukastensystem besteht aus pass-
genauen und gemaR IEC/EN 61439 bauart-
gepriiften Funktionsmodulen, inneren
Unterteilungen Form 1 bis Form 4 und

Mit xEnergy steht dem Schaltanlagen-
bauer ein frei kombinierbares Produktsor-
timent fiir Energieverteiler bis 5000 A zur
Verfiigung.

Die Funktionsweise ist trotz seiner Komple-
xitdt denkbar einfach. Das System ist als
Baukasten konstruiert und intelligent
kombinierbar.

Schalt- und Schutzgeréte, sowie die dazu-
gehdrige Einbautechnik und vielfaltige
Gehdusekomponenten, sind optimal
aufeinander abgestimmt und bilden sowohl
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beriicksichtigt europdische und lokale
(DIN, VDE, CEI, NF, UNE) Installations-
gewohnheiten.

-'-'-.ﬁ
eine technische als auch eine wirtschaft-
liche Einheit.

Diese praxisgerechte Systemplattform
ermdglicht individuelles Projektieren,
maximale Flexibilitdt und ziigiges Fertigen
in der Werkstatt. Dies spart einerseits Zeit,
Geld und Platz und andererseits ent-
sprechen die bauartgepriiften Einbau-
einheiten einem hohen Sicherheitsniveau.
Dariiber hinaus ist das modulare System
mit wenigen Handgriffen auf zukiinftig
wachsende Anspriiche erweiterbar.
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Von der Planung iiber die Angebotser-
stellung bis hin zur Bestellung stehen dem
Schaltanlagenbauer effiziente Tools zur
Verfiigung. Je nach Wunsch wird das
gesamte Sortiment funktional verpackt in
Einzelteilen (Flatpack) oder als vormontier-
ter Schaltschrank geliefert.

Systemmerkmale:

* Bemessungsbetriebspannung 400 bis
690V AC

* Bemessungsstrom 630 bis 5000 A

* Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bis
100 kA (1's)

¢ Hauptsammelschienenstrom bis 5000 A

* Verteilsammelschienenstrom bis 2000 A

¢ Stahlblechgehé&use fiir Anreih- und Ein-
zelaufstellung

e Schutzart IP31 und IP55

 Farbe RAL 7035

* Innere Unterteilung bis Form 4

* Abmessungen: Hohe 2000 mm
Breite 425, 600, 800, 850, 1000, 1100, 1200,
1350 mm
Tiefe 400, 600, 800, 1000 mm

Verfiigbare Technik:
Festeinbautechnik

Steckeinsatztechnik
Volleinschubtechnik

xEnergy XP (Power)

* Einspeisungen, Abgange und Kupp-
lungen mit Leistungsschaltern NZM oder
1ZM bis 5000 A

¢ Leistungsschalter in Festeinbau oder
Ausfahrtechnik

* 3- oder 4-polige Leistungsschalter

 Innere Unterteilung bis Form 4

» Kabelanschluss von oben oder unten

¢ Einspeisesystem fiir bohrungslosen
Kabelanschluss
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xEnergy XF (Fixed) Festeinbautechnik

¢ Abgéange mit Leistungsschaltern PKZ
oder NZM bis 630 A

e Leistungsschalter in Festeinbau oder
Ausfahrtechnik

e 3- oder 4-polige Leistungsschalter

* Abgénge mit Sicherungs-Lastschalt-
leisten SL bis 630 A

* Individuelle Abgénge z. B: Steuerungen,
Motorstarter, kleine Energieabgénge, ...

* Innere Unterteilung bis Form 3 bzw. 4

* Kabelanschluss von oben oder unten

xEnergy XR (Removeable)

Steckeinsatztechnik

¢ Abgange mit Leistungsschaltern PKZ und
NZM bis 630 A

¢ Abgéange mit Schalter-Sicherungs-
einheiten in Leistenbauform bis 630 A

* Flexibler Aufbau durch Steckkontakte

* Steckeinsatzmodule und Schalter-
Sicherungseinheiten unter Spannung
austauschbar

e Einfache Wartung, minimale Ausfallzeit

* Innere Unterteilung bis Form 4

* Kabelanschluss von oben oder unten
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xEnergy XW (Withdrawable)
Volleinschubtechnik

Energieabgénge mit Leistungsschaltern
PKZ und NZM bis 630 A

Abgénge fiir Motorstarter bis 250 kW
Leereinschiibe fiir individuelle
Anwendung

Einheitliche, einfache Bedienung bei
allen EinschubgroRen

Kein Spezialwerkzeug erforderlich
Flexibler Aufbau durch Steckkontakte
(Zugang und Abgang)

Einschiibe unter Spannung
austauschbar

Eindeutige Stellungsanzeige fiir Betrieb,
Test, Spannungsfrei

Einfache Wartung, minimale Ausfallzeit
Innere Unterteilung bis Form 4
Kabelanschluss von oben oder unten

xEnergy XG (General) Leerfelder

 Blindleistungskompensationen

* Einbausysteme fiir Unterverteilung mit
Reiheneinbaugeréten

« Steuerungstechnik mit Sasy60i und
xStart

* Individuelle Festeinbauten auf
Montageplatte
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Anreihverteiler xVtl

Das Anreihverteilersystem xVtl nimmt in
seinem Inneren Schaltgeréte auf, die fiir
Anwendungen bis 2500 A reichen.

Typische Einsatzgebiete finden sich als
Energieverteiler in Zweckbauten oder als
Steuerungsgehause in der Industrie. Hier
kann der xVtl seine Robustheit unter
Beweis stellen.

Der xVil ist ein stabiler, anreihbarer Ver-
teiler aus Stahlblech, der sich auch fiir die
Einzelaufstellung bestens eignet. Er
schiitzt den Menschen vor dem direkten
Beriihren aktiver Teile und somit vor einem
maglichen elektrischen Schlag und wehrt
schadigende Einfliisse von auBen zuver-
lassig ab. Das erledigter je nach Bedarf mit
Schutzart P40 oder IP55. Wahrend sich
erstere fiir diverse Einsatze in Zweck-
bauten wie Schulen oder Krankenh&dusern
anbietet, empfiehlt sich fiir rauere
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Bedingungen, wie sie beispielsweise auf
einem Schiff, in einer Windenergieanlage
oder in der Industrie vorherrschen, die
Ausfiihrung mit eingeschaumter Poly-
urethan-Dichtung. Ein abriebfester Korro-
sionsschutz ist durch die Strukturlackie-
rung in Pulverbeschichtung RAL 7035
gewidhrleistet.

Insgesamt entspricht die technische Aus-
fithrung des xVtl den Normen IEC/EN 62208
und IEC EN 60439-3 sowie der IEC 61439-1,
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sofern er als Niederspannungsenergiever-
teilsystem eingesetzt wird.

Systemmerkmale:

* Gemeinsame Plattform mit xEnergy:
Zahlreiche konstruktive Elemente wie
z. B. Geriistrahmen, Boden- und
Dachbleche sowie Seiten- und
Riickwénde konnen fiir xVtl und xEnergy
verwendet werden.

¢ Installationseinbausysteme: Profi+, EP
und IVS

¢ Bemessungsbetriebspannung 415V AC

* Bemessungsstrom bis 2500 A

* Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bis
65 kA (1s)

» Stahlblechgeh&use fiir Anreih- und Ein-
zelaufstellung

o Schutzart IP40 und 1P55

 Farbe RAL 7035

* Innere Unterteilung bis Form 2

¢ Abmessungen:
Héhe 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Breite 425, 600, 800, 850, 1000, 1100, 1200,
1350 mm
Tiefe 400, 600, 800 mm

xVtl Niederspannungshauptverteilung

* Einspeisungen, Abgénge und Kupp-
lungen mit Leistungsschaltern NZM und
1ZM bis 2500 A

* Abgénge mit Sicherungs-Lastschalt-
leisten SL bis 630 A

* Innere Unterteilung bis Form 2

¢ Leistungsschalter in Festeinbau oder
Ausfahrtechnik

¢ 3- oder 4-polige Leistungsschalter

» Kabelanschluss von oben oder unten

* Einspeisesystem fiir bohrungslosen
Kabelanschluss

* Abgange mit Leistungsschaltern NZM

* Kompensationsfelder

¢ Individuelle Festeinbauten auf
Montageplatte
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xVtl Unterverteilung
* Installationseinbausysteme Profi+, EP
und IVS
 Einbaumodule fiir
- NZM
— NH-Lasttrennschalter
— NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
— Reitersicherungen
1 — Reiheneinbaugerate
i ~ individuelle Gerate

xVtl Steuerungsverteiler

» Steuerungstechnik mit Sasy60i und
xStart

* Individuelle Festeinbauten auf
Montageplatte

 Beliiftung und Klimatisierung

* Automatisierungstechnik
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Modulares Schaltanlagen-System MODAN®

Das System MODAN ist ein bauartgepriif-
tes, modular aufgebautes Schaltanlagen-
system nach IEC/EN 61439-1. Eingesetzt
wird es {iberall dort, wo grol3e Energie-
mengen sicher und zuverl&ssig verteilt
oder Motorsteuerungen in Prozesse integ-
riert werden miissen.

MODAN vereint gré3tmdgliche Flexibilitat
mit Sicherheit und langfristiger Wirtschaft-
lichkeit. Einfache Projektierung, sichere
Inbetriebnahme und stérungsfreier Betrieb
durch Modulbauweise mit Eaton Produkten
zum Schalten, Schiitzen, Steuern und Visu-
alisieren.

Eine ganzheitliche Integration der Leit-

technik wird auf Basis vernetzter Funk-

tionsgruppen realisiert.

Als Personen- und Anlagenschutz ist das

Stérlichtbogenschutzsystem ARCON® pro-

blemlos integrierbar.

MODAN® P — Power

* Betriebsspannung 400 bis 690 V AC

¢ Bemessungsstrom 630 bis 6300 A

¢ Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA (1 's)

* Anschluss von oben und unten fiir Kabel
und Stromschienen (LX, LD, BD)

 Innere Unterteilung bis Form 4b
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MODAN® R - Removable

* Feld fiir bis zu 15 Steckeinsatz-Module
fiir Energieabgénge und Motorstarter
oder

* Feld fiir bis zu 27 Schalter-Sicherungs-
einheiten

* Flexibler Aufbau durch Steckkontakte

» Steckeinsétze unter Spannung
austauschbar

e Einfache Wartung und reduzierte Aus-
fallzeit

Steckeinsatz-Module

* Energieabgénge bis 630 A

