DATENBLATT - LS-S11/LS

Positionsschalter, Rollenhebel, Komplettgerit, 1 S, 1 0, Schraubklemme, E: I o N

gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C

Lieferprogramm

Grundfunktion

Typkenner
Sortiment
Schutzart
Ausstattung
Umgebungstemperatur
Beschreibung
Kontaktbestiickung
S =SchlieBer
0 = Offner

Hinweis

Schaltzeichen

Schaltweg
Il = Kontakt geschlossen
[[1= Kontakt offen

Zwangsdffnung (ZW)
Farbe

Geh&usedeckel

Gehausedeckel

Gehéduse

Anschlussart

Typ

Katalog Nr.
Alternate Catalog
No.

LS-S11/LS
106787
LS-S11-LS

°C

Powering Business Worldwide

Positionsschalter
Sicherheits-Positionsschalter

LS(M)-...
Rollenhebel
1P66, IP67
Komplettgerat
-25-+10

kurz

18
10@

@ = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsdffnung nach IEC/EN 60947-5-1

| 13 | .21
O_ * ——
14 122

0 47 69
13-14 NO
21-22 NC

33

Zw = 5.0 mm
ja
gelb
Kunststoff

Schraubklemme

Hinweise Der Antriebskopf ist um je 90° umsetzbar, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermdglichen.

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen

Klimafestigkeit

Umgebungstemperatur
Einbaulage

Schutzart
Anschlussquerschnitte

eindréhtig

16.06.2021

°C

mm

mm

IEC/EN 60947

Feuchte Warme, konstant nach IEC 60068-2-78,
Feuchte Warme, zyklisch nach IEC 60068-2-30

-25-+70
Nach Bedarf
1P66, 1P67

1x(0.5-25)
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feindréhtig mit Aderendhiilse

Wiederholgenauigkeit
Strombahnen/Schaltvermogen

BemessungsstoBspannungsfestigkeit
Bemessungsisolationsspannung
Uberspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
Bemessungsbetriebsstrom
AC-15
24V
220V 230V 240V
380V 400V 415V
DC-13
24V
110V
220V
Fehlschaltungssicherheit

bei 24V DC/5 mA
bei 5V DC/1 mA

Netzfrequenz

Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1
max. Schmelzsicherung

bedingter Kurzschlussstrom

Mechanische GroBen

Lebensdauer, mechanisch

Schockfestigkeit (HalbsinusstoB 20 ms)
Schleichschaltglied

Betdtigungsfrequenz
Antrieb

mechanisch
Betatigungskraft Hubbeginn/-ende
Betatigungsmomente Drehantriebe
max. Anfahrgeschwindigkeit bei DIN-Nocken

Hinweise

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhéngig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermdgen
Min. Betriebsumgebungstemperatur
Max. Betriebsumgebungstemperatur
Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit
10.2.3.1 Wérmebesténdigkeit von Umhiillung
10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme
10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auRergewdhnliche Warme
10.2.4 Bestandigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften

10.3 Schutzart von Umhiillungen

16.06.2021

Uimp
Ui

HF

HF

Schaltspiele/h

mm?  1x(05-15)

mm +0.15

VAC 4000

Vv 400
173

A

A 6

A 6

A 4

A 3

A 0.6

A 0.3

Fehlerhaufigemt _ 1 Austall auf 107 Schaltungen

Fehlerhaufigkeifo6 . 1 Ausfall auf 5 x 10° Schaltungen

Hz max. 400
AgG/gL 6
kA 1

x 108 8 Schaltspiele

g 25

<6000
N 1,0/8,0
Nm 0.2
m/s 1

bei Anfahrwinkel a = 30°/45°

A 6
W 0.17
w 0
w 0
w 0
°C -25
°C 70

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
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10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von auen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stol3spannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwarmung
10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertraglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Einzelpositionsschalter (EC000030)

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwarmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der

Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der

Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der

Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Binare Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Positionsschalter / Positionsschalter (Bauart 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])

Breite des Sensors mm
Durchmesser des Sensors mm
Hohe des Sensors mm
Lénge des Sensors mm
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-15, 24 V

Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-15, 125V
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom le bei DC-13, 24 V

Bemessungsbetriebsstrom le bei DC-13, 125V

> > > > > >

Bemessungsbetriebsstrom le bei DC-13, 230 V
Schaltfunktion

Schaltfunktion verrastend

Ausgang elektronisch

Zwangsoffnung

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Anzahl der Kontakte als Offner

Anzahl der Kontakte als SchlieRer

Anzahl der Kontakte als Wechsler

Ausfiihrung der Schnittstelle

Ausfiihrung der Schnittstelle fiir sicherheitsgerichtete Kommunikation
Gehausebauform

Werkstoff des Gehéuses

Beschichtung Gehause

Ausfiihrung des Betétigungselements
Ausrichtung des Betétigungselements
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

Mit Statusanzeige

Geeignet fiir Sicherheitsfunktionen
Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas
Explosionsschutz-Kategorie fiir Staub
Umgebungstemperatur wahrend des Betriebs °C
Schutzart (IP)

Schutzart (NEMA)

Approbationen

Product Standards
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31

0

61
335

0.8

0.3
Schleichschaltglied
nein

nein

ja

1

1

1

0

ohne
ohne
Quader
Kunststoff
sonstige
Rollenhebel
sonstige
sonstige
nein

ja

ohne
ohne
25-70
1P67

4x

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
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UL File No. E29184

UL Category Control No. NKCR
CSA File No. 12528
CSA Class No. 3211-03
North America Certification UL listed, CSA certified
Degree of Protection IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
Abmessungen
e
8.2 25 20

21

"y,
mh

£
A

55

M20 14 @4
. 31 . 33.5

() Anzugsdrehmoment Deckelschraube: 0.8 Nm +0.2 Nm
@ Nur bei LS (Kunststoffausfiihrung)

(3 Befestigungsschraube 2 x M4 = 30

MA =15Nm

12.7

NS
30° 0

—-—
29.7

36.5
30

;
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